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Kit de puntas de prueba para 

multímetro RS Pro, Cat III 
1000V                                                            

RS Código RS: 124-7400            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 

• Temperatura de 
funcionamiento 
máxima de +70 °C. 

 

• Un conector de 
pinzas de cocodrilo 
permite probar 
circuitos sin cruzar 
cables ni causar 
cortocircuitos. 

 

• Corriente nominal 

 

• <30 V r.m.s. 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad 
comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

 

 

 

RS Pro presenta un cable de alta calidad y excelente relación calidad-precio. Todas las herramientas 
incluidas en el kit son ideales para ingenieros y están perfectamente empaquetadas en una caja de 
plástico duro. Para asegurarse de que no hay cables cercanos dañados, la caja tiene aislamiento de 
espuma. Fabricado conforme a los estándares de la industria, todas las piezas incluidas en este kit 
son una solución ideal para medición eléctrica. 

 

 

 

Tipo de cable Kit de puntas de prueba para automoción 

Tipo de conector Pinzas de cocodrilo 

Aplicación 
Prueba y medición, tensión de prueba, corriente, 
capacitancia y otros tipos de pruebas 

 

 

 

Nombre de los 
elementos 

Descripción Cantidad 

Puntas de prueba de 
silicona de doble 

aislamiento rojas y 
negras de 1,2 m. 

El aislamiento de silicona es ideal para pruebas de 
automoción, ya que tiene alta resistencia al calor y no sufriría 

daños si entrara en contacto con un colector caliente o un 
sistema de escape. 

 

Sondas de largo alcance 
rojas y negras 

25mm diseñado para entornos de prueba de largo alcance 
donde el acceso es limitado, incorpora un pico muy afilado 
en la parte frontal, capaz de perforar cables. 

 

Pinzas de cocodrilo 
completamente aisladas 

rojas y negras 

Ideal para conectar a terminales de batería .  
 

 

 

 

Corriente nominal    10 A 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 

El kit incluye 
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Tensión nominal <30 V r.m.s.  

 

 

 

     

 

Longitud del cable      
1,2 (punta de prueba de silicona) m, 25 (sonda 
posterior delgada) mm, 44 (sonda posterior extendida) 
mm, 155 (sonda de largo alcance extraafilada) mm 

       

 

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C     

-20°C   

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

+70°C 

 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863         

Se cumplen los estándares IEC 1010; BS EN61010 

    

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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