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Halogenfreier 
Schrumpfschlauch RS Pro mit 
selbstklebender Auskleidung, 

schwarzer 40-mm-
Hülsendurchmesser x 1,2 m 

Länge, Verhältnis 3:1 
RS Best.-Nr. 562-656             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Sehr flexibel 

• Halogenfrei mit 
reduzierter sauren 
Gasemission und 
Rauchentwicklung 

• Flammhemmend 

• Selbstklebende 
gefüttert für 
wasserdichte 
Abdichtung 

• Schrumpfrate von 
3:1 für einfache 
Installation auf 
unregelmäßigen 
Formen und Große 
Lücken 

• Betriebstemperaturb
ereich von -40 bis 
105 °C. 

• Minimale 
Schrumpftemperatur 
von 115 °C 

• Ausgezeichnete 
elektrische 
Isoliereigenschaften 

• Beständig gegen 
gängige 
Flüssigkeiten und 
Lösungsmittel 

MERKMALE 
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Eine Serie von hochwertigen, einfach zu bedienenden, mit Klebstoff ausgekleideten oder 
doppelwandigen Schrumpfschläuchen von RS Pro aus flexiblem, halogenfreiem/halogenfreiem, 
schwer entflammbarem, doppelwandigen Polyolefin. Dieser Wärmeschrumpfschlauch hat eine hohe 
Schrumpfrate von 3:1, was bedeutet, dass er auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers 
schrumpft und sich ideal für die Abdeckung unregelmäßiger oder ungünstiger Formen eignet. Die 
Klebstoffbeschichtung dieser Schläuche, sorgt für eine wasserfeste Dichtung und kapselt 
Drahtverbindungen ab, wenn sie geschmolzen ist. Dieser Schrumpfschlauch ist halogenfrei, was 
bedeutet, dass er bei Überhitzung oder Verbrennung weniger Rauch und weniger giftige Gase 
erzeugt, was ihn ideal für den Einsatz in Umgebungen macht, in denen die Sicherheit eine wichtige 
Rolle spielt, insbesondere wenn die Gefahr von Bränden oder Überhitzung von elektrischen 
Stromkreisen besteht.  

 

 

Ärmeltyp Wärmeschrumpfung 
Farbe Schwarz 
Selbstklebende Auskleidung Ja  
Schrumpfrate 3:1  
Material Polyolefin  
Flammhemmend Ja   
Halogenfrei Ja 

Anwendung 

Elektrische Isolierung und Schutz von Widerständen und 
Kondensatoren, Umgebungsschutz gegen Feuchtigkeit, 
Staub und Chemikalien, mechanischer Schutz von 
Drähten und Kleinteilen vor Abrieb, mechanische 
Zugentlastung von Kabel- und 
Steckverbinderverbindungen zur Vermeidung von 
Schäden durch Biegen oder Biegen, Bündelung und 
Organisation von Kabelbaumdrähten, Kabel, Und 
Schläuche, farbcodierte Kennzeichnung von Kabeln, 
Drähten und Komponenten 

     

 

Durchschlagsfestigkeit   20KV/mm 
   

 

Hülsendurchmesser 40mm 
Geschrumpfter Durchmesser 13mm 
Hülsenlänge   1.2m   
Wandstärke 2.50mm-+0.40mm 

 

Chemische Eigenschaften             
Flüssigkeitswiderstand Beständig gegen gängige Flüssigkeiten und Lösungsmittel 

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
 

Elektrische 
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Entflammbarkeit  Schwer entflammbar  
Durchschlagsfestigkeit  20KV/mm 
Korrosion Ausgezeichnete Abriebfestigkeit 

 

 

 

Betriebstemperatur  -40 °C bis 105 °C.    
Schrumpftemperatur 60 °C.  
Volle Erholungstemperatur   Über 115 °C.   

  

   

 

Konformität/Zertifizierung MIL - DTL-23053/4 Klasse 3, UL224 125 °C 600 V 
E75077 CSA C22.2 Nr.198.1 

Normen erfüllt  ASTM, BS 6853, BSS 7239, LUL E 1042. A6, RoHS-
konform, SAE-AMS-DTL-23053 

 

  

 

 

 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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