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RS Pro, 4 bandes bleues, 
adhésif époxy à bande 

blanche pour divers matériaux 

RS code commande : 561-182             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Temps de gel de 6 
minutes à 20 °C. 

 

• Permet d'coller et de 
sceller une grande 
variété de matériaux 

 

• Peut être utilisé pour 
remplir les fissures et 
les trous 

 

• Peut être moulé à 
n'importe quelle forme 
et est particulièrement 
utile Dans la 
modélisation de 
préproduction de 
petites pièces 

 

• Dureté Shore 80  
4 barrettes de mastic 
époxy bleu de 15 cm  

 

• Capacité de 
fonctionnement : 3 
minutes à 20 °C. 

 

• Jeu initial : 5 minutes 
à 20 °C. 

 

• Durée de manipulation 
: 1 heure à 20 °C. 

 

• Durcissement complet 
24 heures à 20 °C. 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les barrettes de mastic époxy de RS Pro sont fournies en longueurs de 4 x 15 cm et offrent un 
temps de durcissement de 24 heures. Idéal pour réparer les fissures et les trous dans divers 
matériaux, y compris la céramique, le béton, la maçonnerie, le plâtre, le plastique et le bois. Une 
fois entièrement durci, le matériau peut être usiné, percé ou peint pour offrir une excellente finition. 
Cette pâte est facile à utiliser, enlève le mastic nécessaire de la bande et l'agenouiller à la main 
jusqu'à ce que la bande bleue et blanche ait tourné une couleur uniforme.  

 

 

 

Compatibilité des matériaux 
Céramique, béton, polymère renforcé de fibre de verre, 
maçonnerie, plâtre, plastique, bois 

Couleur Bleu, blanc 

Type de boîtier Bande 

Taille du boîtier 4 bandes 

Réglage de l'heure 5min 

Temps de durcissement 24h 

Fonctions spéciales Remplissage de fissures et de trous 

Odeur Ammoniacal, sulfureux 

Forme physique Gel 

Applications 

Le mastic époxy est polyvalent et peut être utilisé dans 
une grande variété d'applications. Les utilisations 
courantes incluent les écarts de remplissage, la 
réparation des copeaux et des fissures, et l'étanchéité 
des fuites. Le mastic peut être utilisé dans l'industrie de 
la construction commerciale, les applications OEM 
industrielles et le marché du bricolage 

    

     

 

Dureté Shore D. ~70 

  

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 
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Température d'utilisation minimale  -20°C 

Température d'utilisation maximale 120 °C 

  

 

 

Conformité/certifications RoHS 

       

 

 

 

   

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


