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MERKMALE

RS Pro 114mm elektronische
Schneider

e Doppelwerkzeug

Aus Chrom-
Vanadium-Stahl - fur

Festigkeit und
Langlebigkeit

Ergonomische Griffe
- fir Komfort und
Benutzerfreundlichk
eit

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Unsere Chrom-Vanadium-Stahl-Seitenschneider der Marke RS PRO sind das perfekte Werkzeug
fur Prazisionsarbeit, wenn Sie kleinmaRige Drahte halten, biegen, verdrehen, abisolieren oder
schneiden missen. Diese Seitenschneider sind aul3erdem ein ausgezeichnetes Handwerkzeug fur
den professionellen Elektriker, da es sich um eine der nitzlichsten Zangen handelt.

Diese Serie umfasst Folgendes:

847-3784 - 4,5-Zoll-Seitenschneider, Schneidleistung weicher Draht: <1,3 mm

847-3780 - 4,5-Zoll-Schneidzange, schlanker, weicher Draht mit Schnittkapazitat: <0,8 mm

Allgemeine

Typ Elektronische Schneider
Schneiden von Dréhten, Elektrik, Kommunikation und

Anwendungen Bauarbeiten
Gesamtlange 114mm
Backenlange 13mm
Werkstoff CR-V-Stahl
Maximale Schneidleistung 1.3mm
Oberflache Poliert
Griffmaterial PP/TPR
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