
Produktdatenblatt
Technische Daten

VW3A3310D
Optionskarte Modbus TCP, für ATV 61/71, 1
RJ45, 10/100 Mbps

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Kommunikationskarte
Kompatible Produktfamilie Altivar 61

Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q

Kommunikationsprotokoll Modbus TCP
Produktspezifische Anwendung Für Daisy Chain-Montage
Anschlusstyp 1 RJ45
Übertragungsgeschwindigkeit 10 MBit/s

100 MBit/s
Physikalische Schnittstelle Ethernet 2
Webdienste Altivar Chart

Altivar Viewer
Dateneditor
E-Mail
Ethernet Statistik
FDR Agent
E/A-Scanner
Sicherheit

Zusatzmerkmale
Austauschmodus Halbduplex und Vollduplex
Kommunikationsdatenverbindung LLC : IEEE 802.2

MAC : IEEE 802.3
Kommunikationsnetztyp IP entspricht RFC791
Kommunikationstransporttyp Max. 8 Anschlüsse

TCP entspricht RFC793
UDP

Konzept Transparent Ready Klasse C20
Webserver Embedded
Kommunikations-Service CiA 402-Profil

Kommunikationsüberwachung kann gesperrt werden, einstellbar
Diagnose (08)
FTP
E/A Profil
E/A-Scanning kann gesperrt werden
Lesen Geräte-Identifikation (43)
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Halteregister lesen (03)
Eingangsregister lesen (04)
Lesen / schreiben mehrere Register (23)
SNMP
TFTP
Schreiben mehrere Register (16)
Schreiben Single Register (06)

Displaytyp 1 LED für 10/100 Mbps (Geschwindigkeit)
1 LED für FLT (Ethernet-Fehler)
1 LED für RX (Empfang)
1 LED für STS (IP-Adresse)
1 LED für TX (Übertragung)
Grafisches Anzeigeendgerät
Grafisches Anzeigeendgerät für Referenz empfangen
Webserver

Produktgewicht 0,3 kg

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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