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Datenblatt

Merkmal Wert

Zulassung RCM Mark
c UL us - Listed (OL)

CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung) nach EU-EMV-Richtlinie
nach EU-RoHS-RL

KC-Zeichen KC-EMV

Zertifikat ausstellende Stelle UL E322346

Werkstoffhinweis RoHS konform

MessgroBe Relativdruck

Messverfahren Piezoresistiver Drucksensor

Druckmessbereich Anfangswert -1 bar

Druckmessbereich Endwert 1 bar

Uberlastbereich 5 bar

Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inerte Gase

Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium Gedlter Betrieb moglich

Mediumstemperatur 0..50°C

Umgebungstemperatur 0..50°C

Genauigkeit FS 1,5 %FS

Wiederholgenauigkeit in £ %FS 0,3 %FS

Temperaturkoeffizient in £ %FS/K 0,05 %FS/K

Schaltausgang 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar

Schaltfunktion Fenster-Komparator
Schwellwert-Komparator
Auto Differenz Uberwachung

Schaltelementfunktion Offner/SchlieBer umschaltbar

Max. Ausgangsstrom 100 mA

Analogausgang 0-10V
4 -20 mA
1-5V

Max. Lastwiderstand Stromausgang 500 Ohm

Min. Lastwiderstand Spannungsausgang 20 kOhm

Kurzschlussfestigkeit ja

Protokoll I0-Link

10-Link, Protokoll Device V 1.1

10-Link, Profil Smart sensor profile

I0-Link, Funktionsklassen Bindrer Daten Kanal (BDC)
Prozess Daten Variable (PDV)
Identifikation
Diagnose
Teach channel

10-Link, Kommunikationsmodus COM2 (38,4 kBaud)

10-Link, SIO-Mode Unterstiitzung ja

10-Link, Porttyp A

I0-Link, Prozessdatenbreite OUT 0 Byte

I0-Link, Prozessdatenbreite IN 2 Byte

10-Link, Prozessdateninhalt IN 14 bit PDV (Druckmesswert)
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Merkmal

Wert

FESTO

2 bit BDC (Druckiiberwachung)

I0-Link, minimale Zykluszeit

3 ms

I0-Link, Datenspeicher benétigt

0,5 Kilobyte

Betriebsspannungsbereich DC

15...30V

Verpolungsschutz

fiir alle elektrischen Anschliisse

Elektrischer Anschluss

Stecker
viereckige Bauform

4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik Anschlussbild L1]
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern 4

Befestigungsart

Fronttafeleinbau
mit Wand-/Flachenhalter

Einbaulage beliebig
Pneumatischer Anschluss fiir Schlauch AuBendurchmesser 4 mm
Produktgewicht 25g
Werkstoff Gehduse PA-verstarkt
Anzeigeart Leucht-LCD
Darstellbare Einheit(en) MPa

bar

inchH20

inchHg

kPa

kgf/cm?2

mmHg

psi
Einstellmdglichkeiten I0-Link

Teach-In

iber Display und Tasten
Manipulationssicherung I0-Link

PIN-Code
Einstellbereich Schwellwerte 0...100 %
Einstellbereich Hysterese 0...90 %
Schutzart IP40

Korrosionsbestdndigkeitsklasse KBK

2 - maBige Korrosionsbeanspruchung
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