
 

 

 ITALIANO 
 
Scheda tecnica 
Codice: 185-3681 

RS Pro Lama per seghetti 
bimetallica 300 mm; 32 TPI 

 
 

Dettagli sul prodotto 
 
Lame per seghetti a mano - RS 
Una gamma di lame per seghetti per impieghi generali ad alta qualificazione, realizzate in acciaio Sheffield di alta 
qualità conforme a BS 1919:1993 e ISO 2336. Lavorazione di precisione e trattamento termico. 

HSS bimetallica flessibile 
Un tagliente in acciaio ad alta velocità, con fascio di elettroni saldato sul fondo di una lega flessibile. Taglia 
praticamente qualsiasi tipo di acciaio ed è indistruttibile durante l'uso normale 
Acciaio ad alto tenore di carbonio 
Progettate per un uso meno rigoroso; le lame in acciaio ad alto tenore di carbonio sono Ideali per l'uso su metalli 
morbidi e plastiche. 
Selezione del numero corretto di denti (T.P.I.) 
Ciò dipende dallo spessore e dal tipo di materiale da tagliare. I denti non devono mai essere a cavallo del 
materiale e almeno tre denti consecutivi devono sempre essere a contatto 
Pertanto, per le sezioni sottili, è necessario utilizzare il numero più elevato di denti 
 

Specifiche: 
 

Lunghezza lama 300 mm 

Larghezza 0,63 mm 

Spessore lama 12,5 mm 

Numero di denti per pollice 32 

Materiale Bi-metallo 
 


