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Leiterplatten-Anschlussklemme - PT 2,5/ 8-7,5-H - 1988163

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollstéandigen Informationen und Daten entnehmen
Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Internet-Downloads.
(http://phoenixcontact.de/download)

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 800 V, Rastermal: 7,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart:
Schraubanschluss mit Drahtschutzbiigel, Montage: Wellenléten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe:
grun

Abbildung zeigt eine 10-polige
Variante des Artikels

Artikeleigenschaften

™ Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Geringe Erwarmung durch héchste Kontaktkraft

GroRes Klemmvermdgen durch rechteckigen Klemmraum

[
i
[ Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
[

Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen

Kaufmannische Daten

Verpackungseinheit 100 STK

LARRH A 00
47046356"036696

GTIN 4046356036696

Gewicht pro Stuick (exklusive Verpackung) 10,680 g

Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 10,680 g

Zolltarifnummer 85369010

Herkunftsland Polen

VerkaufsschlUssel E1 - Leiterplattenanschl.

Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Ricknahme)

Technische Daten

Male
Lange 9 mm
Rastermal 7,5 mm
MaR a 52,50 mm
Breite 60,00 mm
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Technische Daten

PHCENIX
CONTACT

Male
Bauhéhe 13,5 mm
Hoéhe 17,6 mm
Pinlénge [P] 4,1 mm
Stiftabmessungen 1,0 mm
Stiftabstand 7,50 mm
Bohrlochdurchmesser 1,3 mm

Allgemein
Artikelfamilie PT 2,5/..-H
Isolierstoffgruppe |
Bemessungsstospannung (111/3) 6 kV
Bemessungsstof3spannung (111/2) 6 kV
BemessungsstofRspannung (11/2) 6 kV
Bemessungsspannung (I11/3) 500 V
Bemessungsspannung (111/2) 800V
Bemessungsspannung (11/2) 1000 V
Anschluss gemafl Norm EN-VDE
Nennstrom Iy 32A
Nennquerschnitt 2,5 mm?
Belastungsstrom maximal 32A
Isolierstoff PA
Oberflache Lotpin Sn
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO
Lehrdorn A3
Abisolierlange 6,5 mm
Polzahl 8
Schraubengewinde M3
Anzugsdrehmoment min 0,45 Nm
Anzugsdrehmoment max 0,5 Nm

Anschlussdaten
Leiterquerschnitt starr min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt starr max 4 mm?
Leiterquerschnitt flexibel min. 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel max. 4 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse max 2,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhllse m. Kunststoffhiilse min 0,5 mm?
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse m. Kunststoffhiilse max: 2,5 mm?
Leiterquerschnitt AWG min 20
Leiterquerschnitt AWG max 10
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min 0,5 mm?

27.03.2017 Seite2/5


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1988163
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1988163

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1988163

Leiterplatten-Anschlussklemme - PT

Technische Daten

Anschlussdaten

chH(ENIX

2,5/ 8-7,5-H - 1988163

2 Leiter gleichen Querschnitts starr max 1 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min 0,5 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max 1 mm?
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse min | 0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhiilse max

0,75 mm? Die Angaben zur Klemmbarkeit mit Aderendhllsen gelten
nur bei Verwendung der Crimpzange ZA 3. Durch die Verwendung
von Aderendhiilsen missen evtl. Einschrankungen der Nennspannung
berticksichtigt werden.

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhiilse
min

0,5 mm?

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhilse
max

1,5 mm? Die Angaben zur Klemmbarkeit mit Aderendhilsen gelten nur
bei Verwendung der Crimpzange ZA 3. Durch die Verwendung von
Aderendhllsen muissen evtl. Einschrdnkungen der Nennspannung
bericksichtigt werden.

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemal Norm EN-VDE
CUL
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS

Zeitraum fur bestimmungsgemafe Verwendung (EFUP): 50 Jahre

Informationen Uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der

Herstellererklarung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Bohrplan
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Approbationen

Approbationen

MaRzeichnung

a+7,5

13,5

41

3,75

ECPH(ENIX

Approbationen

UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsiiberwachung / cUL Recognized / CCA / IECEE CB Scheme / EAC / cULus Recognized

Ex Approbationen

Approbationsdetails

UL Recognized N http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
B C
mmAWG/kcmil 20-12 20-12
Nennstrom IN 20A 20A
Nennspannung UN 300V 150 V
VDE Gutachten mit http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/ 40029839
Fertigungsiiberwachung VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
mmzAWG/kcmil 0.5-4
Nennstrom IN 32A
Nennspannung UN 750 V
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
C
B C
mm?AWG/kcmil 20-12 20-12
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Leiterplatten-Anschlussklemme - PT 2,5/ 8-7,5-H - 1988163
Approbationen
B C D
Nennstrom IN 20 A 20 A 10 A
Nennspannung UN 300V 150 V 300V
CCA DE1 34001
mm?/AWG/kcmil 0.5-4
Nennstrom IN 32A
Nennspannung UN 750 V
IECEE CB Scheme C B http://www.iecee.org/ DE1-43131
scheme
mm?/AWG/kcmil 0.5-4
Nennstrom IN 32A
Nennspannung UN 750 V
B.01742

EAC [H[

cULus Recognized http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
H us
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