Data sheet
THERMOCOUPLE PIPE

RS Stock No. 621-2322

THERMOCOUPLE TYPE K AVEC PIPE

GAMME DE TEMPERATURE :
. -50 / 400°C

UTILISATION :

POINT FORT :

CARACTERISTIQUES :
. Soudure chaude a la masse
. Pipe #40-50 mm
. Conducteur isolé et gaine terminal en Soie de verre
. Blindage en inox tréssé

DIMENSIONS :
. Longueur de cable =2 000 mm
. Section du cable = 0.22 mm?

DONNEES METROLOGIQUES:
. Conforme a la norme IEC 584
. Tolérance générales TC "K" classel :
-40°C < t°< +375°C=11,5°C
375°C < t°< 1000°C= +0.004. [t]
. Constante de temps a 63% dans I'eau : 0.7sec

. Signal de sortie FEM (mV) suivant courbe du type "K" issue de la norme

Autre type:
Diametre
?13-20 ?22-30 ?30-40 @40-50
Longueur
2000 621-2293 621-2300 621-2316 621-2322




