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14
14.9

1.6/5.6 Adaptors
1.6/5.6 Kupplungen

Order No.
Bestell-Nr.

Remarks
Anmerkungen

J01074A1704 m-m screw
Sti-Sti Schraub

14.10
1.6/5.6 Bulkhead Adaptor
1.6/5.6 Verbindungsstück

Order No.
Bestell-Nr.

Remarks
Anmerkungen

Mount. dim.
Einbaumaß

J01074B1705 f-f
Bu-Bu

Z32

1.6/5.6
1.6/5.6
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14
14.6

1.6/5.6 Bulkhead Receptacle, female
1.6/5.6 Einbaubuchse

Order No.
Bestell-Nr.

Remarks
Anmerkungen

Mount. dim.
Einbaumaß

J01073A1703 with solder tab
mit Lötfahne

Z32

14.7
1.6/5.6 PCB Receptacle, female

1.6/5.6 Buchse für gedruckte Schaltungen

Order No.
Bestell-Nr.

Mount. dim.
Einbaumaß

J01073A0007 Z37

14.8
1.6/5.6 Angle PCB Receptacle, female

1.6/5.6 Winkelbuchse für gedruckte Schaltungen

1.6/5.6
1.6/5.6

Order No.
Bestell-Nr.

Mount. dim.
Einbaumaß

J01073A0010 Z06
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14
14.3

1.6/5.6 U Link, male
1.6/5.6 Bügelstecker

Order No.
Bestell-Nr.

Remarks
Anmerkungen

Dimensions
Abmessungen

J01070A0010 screw
Schraub

x=15

14.4
1.6/5.6 Bulkhead Jack Crimp
1.6/5.6 Kabeleinbaubuchse Crimp

Order No.
Bestell-Nr.

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

Remarks
Anmerkungen

Dimensions
Abmessungen

Mount. dim.
Einbaumaß

Assembly
Montage

Crimp die
Crimpeinsatz

J01073A2000 G4 (RG-179B/U) fixed mount; crimp/crimp
fester Einbau; crimp/crimp

a=26.2; b=9.5 Z32 C4625 N01001A0027

J01073A2002 G12 (0.315/1.95-3.7) fixed mount; crimp/crimp
fester Einbau; crimp/crimp

a=26.2, b=9.5 Z32 C4932 N01001L1274

J01073G2000 G13 (0.4/2.5), G50 
(0.45/2.0-3.4)

fixed mount; crimp/crimp
fester Einbau; crimp/crimp

a=29.7; b=13 Z32 C4632 N01001L1274

J01073K2000 G2 (RG-59B/U) fixed mount; crimp/crimp
fester Einbau; crimp/crimp

a=29.7; b=13 Z32 C4633 N01001A0067

J01073A2001 G27 (1.0/4.6-6.7) fixed mount; crimp/crimp
fester Einbau; crimp/crimp

a=29.7, B=13 Z32 C4634 N01001A0068

14.5
1.6/5.6 Angle Bulkhead Jack Crimp
1.6/5.6 Kabelwinkeleinbaubuchse Crimp

1.6/5.6
1.6/5.6

Order No.
Bestell-Nr.

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

Remarks
Anmerkungen

Dimensions
Abmessungen

Mount. dim.
Einbaumaß

Assembly
Montage

Crimp die
Crimpeinsatz

J01073G2001 G13 (0.4/2.5); G50 
(0.45/2.0-3.4)

fixed mount; solder/crimp
fester Einbau; löt/crimp

a=26, b=13 Z32 C4704 N01001L1274
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14
1.6/5.6 Straight Plug Crimp
1.6/5.6 Kabelstecker Crimp

Order No.
Bestell-Nr.

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

Remarks
Anmerkungen

Dimensions
Abmessungen

Assembly
Montage

Crimp die
Crimpeinsatz

J01070A2000 G4 (RG-179B/U) screw; crimp/crimp
schraub; crimp/crimp

a=27.1; b=9.5 C4525 N01001A0027

J01070A2002 G12 (0.315/1.95-3.7) screw; crimp/crimp
schraub; crimp/crimp

a=27.1, b=9.5 C4832 N01001L1274

J01070G2000 G13 (0.4/2.5); 
G50 (0.45/2.0-3.4)

screw; crimp/crimp
schraub; crimp/crimp

a=30.6; b=13 C4532 N01001L1274

J01070K2000 G2 (RG-59B/U) screw; crimp/crimp
schraub; crimp/crimp

a=30.6; b=13 C4533 N01001A0067

J01071A2000 G4 (RG-179B/U) snap; crimp/crimp
schnapp; crimp/crimp

a=25; B=9.5 C4525 N01001A0027

J01071A2002 G12 (0.315/1.95-3.7) snap; crimp/crimp
schnapp; crimp/crimp

a=25, b=9.5 C4832 N01001L1274

J01071G2000 G13 (0.4/2.5); 
G50 (0.45/2.0-3.4)

snap; crimp/crimp
schnapp; crimp/crimp

a=28.5; b=13 C4532 N01001L1274

J01071K2000 G2 (RG59B/U) snap; crimp/crimp
schnapp; crimp/crimp

a=28.5; b=13 C4533 N01001A0067

14.2
1.6/5.6 Angle Plug Crimp

1.6/5.6 Kabelwinkelstecker Crimp

Order No.
Bestell-Nr.

Cable group; cable
Kabelgruppe; Kabel

Remarks
Anmerkungen

Dimensions
Abmessungen

Assembly
Montage

Crimp die
Crimpeinsatz

J01070A2001 G4 (RG-179B/U) screw; solder/crimp
schraub; löt/crimp

a=22.5; b=9.5 C4703 N01001A0009

J01070A2003 G12 (0.315/1.95-3.7) screw; solder/crimp
schraub; löt/crimp

a=22.5, b=9.5 C5004 N01001L1274

J01070G2001 G13 (0.4/2.5); 
G50 (0.45/2.0-3.4)

screw; solder/crimp
schraub; löt/crimp

a=26; b=13 C4704 N01001L1274

J01070K2001 G2 (RG-59B/U) screw; solder/crimp
schraub; löt/crimp

a=26; b=13 C4706 N01001A0007

J01071A2001 G4 (RG-179B/U) snap; solder/crimp
schnapp; löt/crimp

a=22.5; b=9.5 C4703 N01001A0009

J01071A2003 G12 (0.315/1.95-3.7) snap; solder/crimp
schnapp; löt/crimp

a=22.5, b=9.5 C5004 N01001L1274

J01071G2001 G13 (0.4/2.5); 
G50 (0.45/2.0-3.4)

snap; solder/crimp
schnapp; löt/crimp

a=26; b=13 C4704 N01001L1274

J01071K2001 G2 (RG-59B/U) snap; solder/crimp
schnapp; löt/crimp

a=26; b=13 C4706 N01001A0007

1.6/5.6
1.6/5.6

14.1
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14
1.6/5.6 Mating Face
1.6/5.6-Steckgesicht

Plug	
Stecker	

Jack 
Buchse

 [inch] [mm]  [inch] [mm]
min. max. min. max.

c 0.038 0.041 0.97 1.03
d - 0.217 - 5.5
e - 0.006 - 0.15
f 0.252 0.260 6.4 6.6

min. max. min. max.
c 0.260 0.623 6.6 6.69
d 0.319 0.325 8.1 8.25
e 0.010 - 0.25 -
f 0.276 0.295 7.0 7.5
g 0.382 - 9.7 -
h 0.114 0.122 2.9 3.1
i 0.264 - 6.7 -
k 0.016 0.018 0.40 0.45
l 0.0315 0.0315 0.8 nom. 0.8 nom.

1.6/5.6
1.6/5.6
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14
The 1.6/5.6 series of connectors are avialable with three 
different plug designs: Snap-on coupling allowing rapid 
but secure connections, screw coupling for vibration proof 
installations, slide-on coupling which is suitable for rack and 
panel systems.  The jack has one mating-face design, which  
will mate with all three plug types.
The maximum frequency for this series is limited 
to 1 GHz. The impedance is controlled at 75 Ω for 
all types. Versions of this series connector are 
available for mounting to printed circuit boards using 
thru-hole soldered techniques. Clamp and crimp 
techniques are used to terminate this series to cables. 
1.6/5.6 connectors find applications in many types of 
communication equipment.

Die Steckverbindungen der Serie 1.6/5.6 werden mit drei 
verschiedenen Kupplungsarten angeboten: Schnapptechnik 
gewährleistet eine schnelle aber sichere Verbindung, 
Schraubtechnik garantiert Vibrationsbeständigkeit, Ein-
schubtechnik geeignet für geringe Steck- und Ziehkräfte. Die 
Anschlussbuchse ist passend für alle drei Kupplungsarten.
Diese Steckverbindungen können bis zu einer Frequenz von  
1 GHz bzw. 3 GHz (bei allen Kabelsteckverbindern) ein- 
gesetzt werden. Der Wellenwiderstand der Serie 1.6/5.6 
beträgt 75 Ω. Steckverbindungen sind für flexible 
Kabel und für Leiterplatten erhältlich. Kabel werden 
durch Klemmen oder Crimpen angeschlossen. Die 
Steckverbinder der Serie 1.6/5.6 werden hauptsächlich in 
Telekommunikationsanlagen in eingesetzt.

Mechanical Characteristics	 	 Mechanische Eigenschaften
Durability (mating cycles).............................................................................≥ 1000.......................................................................... Lebensdauer (Steckungen)
Insertion force: Screw..................................................................................≤ 12 N..................................................................................... Steckkraft: Schraub
Insertion force: Snap-on..............................................................................≤ 50 N....................................................................................... Steckkraft: Einrast
Insertion force: Slide-on...............................................................................≤ 12 N.................................................................................... Steckkraft: Einschub
Withdrawal force: Screw........................................................................... 2.2 - 10 N..................................................................................... Ziehkraft: Schraub
Withdrawal force: Snap-on..........................................................................≥ 18 N......................................................................................... Ziehkraft: Einrast
Withdrawal force: Slide-on....................................................................... 2.2 - 10 N....................................................................................Ziehkraft: Einschub
Material: Spring contacts .............................................................. CuNi1Pb1P(C97), CuBe2................................................... Werkstoff: Federnde Kontaktteile
Material: Outer conductor............................................................. CuZn39Pb3, CuZn38Pb2................................................................... Werkstoff: Außenleiter
Material: Other metal parts........................................................... CuZn39Pb3, CuZn38Pb2.......................................................Werkstoff: Sonstige Metallteile
Material: Insulators....................................................................................PTFE, PE................................................................................. Werkstoff: Isolierteile
Finish: Inner conductor................................................................................NiP-Au................................................................................Oberfläche: Innenleiter
Finish: Outer conductor...............................................................................NiP-Au.............................................................................. Oberfläche: Außenleiter
Finish: Other metal parts........................................................................... CuSnZn3.................................................................Oberfläche: Sonstige Metallteile
RoHS compliant................................................................................................ ...................................................................................................RoHS konform

Climatic Characteristics	 	 Thermische und klimatische Eigenschaften
Climatic category acc. to IEC 60068 - 1..................................................... 40/85/21......................................................... Prüfklasse nach DIN IEC 60068 Teil 1

Electrical Characteristics	 	 Elektrische Eigenschaften
Contact resistance inner conductor.............................................................≤ 4 mΩ..............................................................Durchgangswiderstand Innenleiter
Contact resistance outer conductor.............................................................≤ 2 mΩ.............................................................Durchgangswiderstand Außenleiter
Insulation resistance....................................................................................16 GΩ................................................................................... Isolationswiderstand
Voltage proof...........................................................................................1 kV

eff
/50 Hz................................................................................Spannungsfestigkeit

Impedance................................................................................................... 75 Ω......................................................................................... Wellenwiderstand
Return loss, straight types at 1 GHz*............................................................≥36 dB....................................Rückflussdämpfung, gerade Ausführung bei 1 GHz*
Return loss, straight types at 3 GHz*............................................................≥27 dB....................................Rückflussdämpfung, gerade Ausführung bei 3 GHz*
Return loss, angled types at 1 GHz*.............................................................≥30 dB..................................... Rückflussdämpfung, Winkelausführung bei 1 GHz*
Return loss, angled types at 3 GHz*.............................................................≥20 dB..................................... Rückflussdämpfung, Winkelausführung bei 3 GHz*
Working voltage...................................................................................≤ 500 V

eff
/50 Hz................................................................................ Betriebsspannung

Frequency range up to.............................................................3 GHz (Cable Connectors); 1 GHz................................................................ Frequenzbereich bis

Standards	 	 Normen
IEC 60 169-13	 	 IEC 60 169-13

In most cases, the RF connectors from Telegärtner fulfill 
or exceed the requirements of the IEC standard 60169-13 
for Return loss. Depending on the design and cable type, 
however, particular connectors could deviate from the 
norm. The exact parameters of individual products are 
available upon request.

Die Telegärtner-Steckverbinder erfüllen oder übertreffen 
in den meisten Fällen diese Normwerte gemäß IEC Norm 
60169-13 bezüglich der Rückflussdämpfung. Je nach 
Ausführung und Kabeltype können einzelne Steckverbinder 
jedoch abweichen. Die genauen Parameter der einzelnen 
Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

*For cable connector *Werte für Kabel-Steckverbinder

1.6/5.6
1.6/5.6
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