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Pour passer commande d'un produit       , renseigner obligatoirement le formulaire page 51.

Embases et jeux d'extrémités pour mini-distributeurs

	 17,5	 35	 2 x 17,5	 17,5

Air ou gaz neutres

		  3 à 8
		  - 10 à + 50
		  -10 à + 30
	 Clips		  Vis

	 l	 l	 l	 l

	 l	 l	 l	 l

	 55	 110	 86	 44
		  IP20

Electrique

‑

Encombrement

Ces embases doivent être raccordées individuellement à une barrière de 
sécurité homologuée (voir barrières et interfaces recommandées page 7).

	 Zone dangereuse	 Zone non dangereuse

A1 = borne -
A2 = borne +

	 Embase pour	 Barrière de sécurité	
	 mini-électrovanne
	 de sécurité intrinsèque

R +

-

A
2

A
1

2 -	Sortie active au repos pour 
3/2 NO ou 4/2 17,5 mm

4 -	Sortie active au travail pour 
3/2 NF ou 4/2 17,5 mm

	 Sortie active au repos pour 4/2 35 mm
2 et       Non utilisées dans ce cas
4 - Sortie active au travail pour 4/2 35 mm

1 -	Orifices d'alimentation

3 -	Orifices d'échappement

Raccords à connexion instantanée intégrés

81 513 040 - 81 513 039

A2A1 A2A1 A2A1
14 12

1
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3
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Nota :
Chaque embase peut recevoir :
- embase 81 513 075-076 :	 1 relais 3/2 ou un relais 4/2, largeur 17,5 mm.
- embase 81 517 106-206 :	 1 relais 4/2 bistable, largeur 35 mm  
	 ou 2 relais 3/2 ou 4/2, largeur 17,5 mm.

A1 - Signal de 	
  commande

A2 - Commun

A1 - Signal de  
commande  
travail (14)

A2 - Commun
A1 - Signal de  

commande  
repos (12)

A2 - Commun 

-
81 513 039
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Référence : Désignation : 
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81 513 040

81 517 106
81 517 206

81 513 075
81 513 076

Ø tube extérieur	 4 mm
	 6 mm
Largeur	 mm

Caractéristiques
Fluides admissibles	 lubrifiés (ASTM2) ou non
Pression d'utilisation		  (bars)
Température	 d'utilisation	 (°C)
	 du fluide	 (°C)
Fixation inter embase	
Fixation sur support	 par rail EN 50022 - largeur 35 mm
Construction	 NBR , PA 66 ignifugé , laiton
Masse		  g
Degré de protection

Raccordements
Pneumatique

Type Embase 35Embase 17,5 Module intermédiaire 
d’alimentation 17,5

Jeux d’extrémités 17,5 1

2

4

	 Jeu d'extrémités
2	 Ensemble électrovanne + mini-distributeur
	 Module intermédiaire d’alimentation
	 Module visualisateur

1

2

3

4

 0081      II 1 G EEx ia II C T6      II 2 GD EEx c II B T6XType de certification

Notification LCIE
n° LCIE 03 ATEX Q8002

Embase associables aux mini-électrovannes selon  
attestation  de type LCIE 02 ATEX 6122X

N° DOSSIER C.PN.HOM.00004.FR 
N° INERIS 17564/04 
pour 81 513 040 et 81 513 039 

Appareil destiné à être utilisé en atmosphère explosible 
conforme à la directive 94/9/CE


