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Módulo de luz de LED ámbar 
RS Pro, 12 V dc, 24 V dc, 
intermitente, montaje en 

superficie, montaje en pared 

Código RS 907-5955             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Resistente al agua 
con electrónica 
sellada de por vida 

• HOMOLOGACIÓN 
EMC (ECE R1O) 

• La luz LED 3x 
garantiza la máxima 
fiabilidad y el mínimo 
mantenimiento 

• Impermeables 

• Función de encendido 
fijo 

CARACTERÍSTICA
S 
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Diseñados para un montaje sencillo en superficie, estos módulos de luces de advertencia de LED 
de nuestra Marca RS Pro proporcionan una impresionante salida de luz gran angular junto con una 
vida útil superior a 50.000 horas. Una gama de tensión doble compatible con sistemas de 
alimentación 12V y 24V y que combina bajo consumo de potencia con varios patrones de flash. 

 

 

 

Lente Policarbonato 

Tipo de bombilla LED 

Efecto de luz Intermitente 

Color de lente Ámbar 

Color de la carcasa Negro 

Lámpara incluida Sí 

Multifunción Sí 

Número de patrones de flash 12 

Número de LED 3 

Características especiales 
Aprobado por EMC, se pueden vincular varias unidades 
para flash sincronizado/alternativo 

 

 

 

Tensión de alimentación 12VDC ,24VDC 

Tipo actual dc 

Consumo de corriente 12V a 350mA 

 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Dimensiones 99 (an.) x 41 (pr.) x 35mm (al.) 

Longitud de base 105mm 

Anchura de base 38mm 

Estilo de montaje  
Montaje superficial, montaje en pared 

Peso 0.1kg 

  

 

 

Índice de protección IP  IP67 

 

 

 

Se cumplen los estándares EMC (ECE R10), compatible con RoHS 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

                         

 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Categoría de protección 

Aprobaciones 


