Trousses de température E‘Elﬂg

FONCTIONNALITES

Surveillance de la
e Thermocouple de ,
type K température de chauffage
s et de ventilation de RS PRO

pour les applications
de chauffage et de

ventilation N° de commande RS : 434-2415

Comprend un
thermomeétre a double
entrée, deux sondes a
collier de serrage, des
sondes a montage
enfichable et une
sonde a poignée

Livré avec une
mallette de transport
utile et un manuel
d'utilisation

Les produits approuvés par les professionnels de RS vous
apportent des piéces de qualité professionnelle dans toutes les
catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par
des ingénieurs et offre une qualité comparable aux grandes
marques sans payer de surcodt.
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Description du produit

Ce kit de thermomeétre de RS PRO a été spécialement congu pour les applications de
chauffage et de ventilation et comprend un thermometre a double entrée, deux sondes a
collier de serrage, une gamme de sondes montées sur fiche et une poignée de sonde.
Tout I'équipement est rangé de maniére pratique dans une mallette de transport

compacte.

Spécifications générales

Thermomeétre

Séries

Numéro de modele

Type de thermomeétre

Types de sondes compatibles
Nombre d'entrées de température
Mesure de la température maximale absolue
Echelle de température

Type d'affichage

Résolution

Meilleure précision

Coéfficent de température
Echelle de température

Arrét automatique

Température de fonctionnement
Température de stockage
humidité d'exploitation
Applications

TME

MM2020

Portable

KITIIIRIN/IEIS

Deux

1372°C

Celsius/Fahrenheit

LCD

0.1°a 1000°

10,1 % de la lecture +0,2°C
0,01 % de la lecture /°C

ITS-90

10 min (configurable par l'utilisateur)
-40°C a 50°C

-40°C a 50°C

0% a 70% HR

HVAC, gestion des installations
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Sonde de serrage de tuyau

Séries

Type de sonde

Type de pointe de sonde

Type de capteur

Mesure de la température minimale
Mesure de la température maximale
Temps de réponse

Meilleure précision

Classe de précision

Type de connecteur

Température de fonctionnement
Température de stockage
Applications

Poignée pour sondes montées sur prise

Séries

Type de sonde

Type de pointe de sonde

Type de capteur

Mesure de la température minimale
Mesure de la température maximale
Temps de réponse

Meilleure précision

Classe de précision

Type de connecteur

Température de fonctionnement
Température de stockage
Applications

RS PRO

Surface

Serrer

Thermocouple de type K

-50°C

150°C

7 secondes (96% de la valeur dans I'eau)
10.25°C (£0.15%)

Y Classe |

Mini-prise

-50 a 150°C

-30 a 50°C

HVAC, gestion des installations

RS PRO

Poignée

Prise thermocouple
Thermocouple de type K
N/A

N/A

N/A

+1.5°C (£0.25%)
Classe |

Mini-prise

-50 a 80°C

-20 a 50°C

N/A
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Sonde a usage général montée sur prise

Séries

Type de sonde

Type de pointe de sonde

Type de capteur

Mesure de la température minimale
Mesure de la température maximale
Temps de réponse

Meilleure précision

Classe de précision

Type de connecteur

Température de fonctionnement
Température de stockage

Applications

Sonde d'air mobile montée sur prise

Séries

Type de sonde

Type de pointe de sonde

Type de capteur

Mesure de la température minimale
Mesure de la température maximale

Temps de réponse

Meilleure précision

Classe de précision

Type de connecteur
Température de fonctionnement
Température de stockage

Applications

RS PRO

Isolation minérale

Extrémité bombée

Thermocouple de type K

-100°C

750°C

2 secondes (96% de la valeur dans I'eau)
11.5°C (£0.25%)

Classe |

Mini-prise

-100 a 750°C

-20 a 50°C

HVAC, gestion des installations, industriel,
scientifique

RS PRO

Air

Jonction de thermocouple exposée
Thermocouple de type K

-100°C

400°C

0,1 s (96 % de la valeur dans le gaz en
mouvement)

11.5°C (£0.25%)

Classe |

Mini-prise

-100 a 400°C

-50 a 50°C

HVAC, gestion des installations, industriel,
scientifique
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Sonde de surface montée sur prise

Séries

Type de sonde

Type de pointe de sonde

Type de capteur

Mesure de la température minimale
Mesure de la température maximale
Temps de réponse

Meilleure précision

Classe de précision

Type de connecteur

Température de fonctionnement
Température de stockage

Applications

RS PRO

Surface

Bande de ruban

Thermocouple de type K

-100°C

250°C

0,1 s (96 % de la valeur sur du métal propre)
+1.5°C (£0.25%)

Classe |

Mini-prise

-100 a 250°C

-30 a 50°C

HVAC, gestion des installations, industriel,
scientifique

Spécifications mécaniques

Thermomeétre

Matériau du boitier abdos
Dimensions 130x70x33mm
Longueur 130mm
Largeur 70mm
Hauteur 33mm

Masse 155¢g

Poignée pour sondes montées sur
prise

Diameétre de la sonde

Style de montage Portable
Connexion de processus Mini prise
Longueur de cable 2m

Matériau d'isolation de céble Polyuréthane
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Sonde collier de serrage

Taille de tuyau appropriée Jusqgu'a 25 mm
Style de montage Portable
Connexion de processus N/A
Longueur de cable 2m

Matériau d'isolation de cable Polyuréthane

Sonde a usage général montée sur

prise

Diametre de la sonde 3mm
Style de montage Portable
Connexion de processus N/A
Longueur de cable N/A
Matériau d'isolation de céble N/A

Sonde d'air mobile montée sur

prise

Diametre de la sonde 4mm (pointe 30mm)
Style de montage Portable
Connexion de processus N/A

Longueur de cable N/A

Matériau d'isolation de céble N/A

Sonde de surface montée sur

prise

Diametre de la sonde 10mm (pointe de sonde)
Style de montage Portable

Connexion de processus N/A

Longueur de cable N/A

Matériau d'isolation de céable N/A
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Spécifications électriques

Thermometre

Type de batterie 9VPP3

Vie de la batterie Plus de 200 heures (alcaline)
Type de connecteur Mini-thermocouple

Catégorie de protection

Thermometre et sonde a usage
général

Classement IP Etanche

Autres sondes

Classement IP Résistant a I'eau
Informations Complémentaires

Thermomeétre

EAN 5060379945130
Numéro de tarif personnalisé 90251980

Sonde

EAN 5060379945130

Numéro de tarif personnalisé 90259000
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Classification

Thermometre
eCl@ss 5060379945130
UNSPSC 90251980
Sonde
eCl@ss 5060379945130
UNSPSC 90259000
Approbations
Déclarations CE
Certification de zone Non
dangereuse
Normes respectées Non
produits similaires
N° de stock Marque Nom du Application Type de Type de
produit capteur thermometre
219-5634 RS PRO Budget Légionelle Thermocouple | Thermometre
Kit de type K a entrée
Iégionelles unigue
204-8405 RS PRO Kit anti- Légionelle Thermocouple | Thermométre
Iégionelles de type K a entrée
compact unique
255-522 RS PRO Kit Iégionelle | Légionelle Thermocouple | Thermomeétre
de type T a entrée
unique
712-8209 RS PRO Kit de Gestion des Thermocouple | Thermométre
gestion des installations de type K a double
installations entrée
219-5351 RS PRO Kit de Gestion des Thermocouple | Thermométre
gestion des installations de type K a entrée
installations unique
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Accessoires inclus

¢ Manuel de ['Utilisateur
e 1 pile 9V PP3
e Botte en caoutchouc résistant aux chocs
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