
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RS 库存号 773-9364 
 
 

 

说明： 

 

专业悬臂工具箱特别适用于存储和携带大型和小型工具以及更小的零件。 

管状全长手柄。 

钢结构。 

牢固铰接机构。 
涂漆表面，无镉无铅色。0.6mm 厚度。 

 

规格： 

 

箱子类型： 悬臂 
分区： 5 
高度： 260 mm 
长度： 550 mm 
锁型： 悬臂 
材料： 金属 
托盘类型： 不可拆卸 
重量： 6 kg 
宽度： 200 mm 

 

 
 

 

 RS 专业认证产品为您提供所有产品类别的专业质量部件。我们的产品系列 

 经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，但又无需支付高昂价格。 

简体中文 



  
尺寸图： 
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