FICHA DE DADOS DE SEGURANCA

N.° da versao: 1,0
Data de publicagdo: 02-Dezembro-2022
Data de revisao: 02-Dezembro-2022

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome comercial ou ECO Pen Qil
designacgao da mistura

Numero de registo -

Sinénimos Nenhum.

Caodigo do produto BDS000311AE

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
Utilizagoes identificadas Lubrificantes
Utilizagoes Nenhum conhecido.

desaconselhadas
1.3. Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Nome da empresa CRC Industries Europe bv
Endereco Touwslagerstraat 1
9240 Zele
Bélgica
Numero de telefone +32(0)52/45.60.11
Fax +32(0)52/45.00.34
E-Mail hse@crcind.com
Pagina web www.crcind.com
1.4. Namero de telefone de Tel.: +32(0)52/45.60.11 (horario de expediente: 9-17h CET)
emergéncia
Center de informagao 800 250 250 (Disponivel 24 horas por dia.)

antivenenos

SECGAO 2: Identificagio dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura
A mistura foi avaliada e/ou testada quanto aos seus perigos fisicos, para a salde e para o ambiente e aplica-se a seguinte
classificagao.

Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008, conforme alterado

Perigos fisicos
Aerossois Categoria 1 H222 - Aerossol extremamente
inflamavel.
H229 - Recipiente sob pressao:
risco de exploséo sob a agao do

calor.
Perigos para a saude
Corrosaol/irritagéo cutanea Categoria 2 H315 - Provoca irritagédo cutanea.
Lesoesl/irritacdes oculares graves Categoria 2 H319 - Provoca irritagcéo ocular
grave.
Perigos para o ambiente
Perigoso para o ambiente aquatico, perigo de Categoria 3 H412 - Nocivo para os organismos
longo prazo para o ambiente aquatico aquaticos com efeitos duradouros.
2.2. Elementos do rétulo
Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1272/2008, conforme alterado
Pictogramas de perigo
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Palavra-sinal Perigo

Adverténcias de perigo

H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H229 Recipiente sob pressao: risco de explosao sob a agédo do calor.
H315 Provoca irritagdo cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendagées de prudéncia

Prevengao
P102 Manter fora do alcance das criancgas.
P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras fontes de
ignicdo. Nao fumar.
P211 Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignigéo.
P251 Nao furar nem queimar, mesmo apés utilizagao.
P280 Usar luvas de protecao/vestuario de protegado/protecao ocular/protegao facial.
Resposta N&o atribuido.
Armazenagem
P410 + P412 Manter ao abrigo da luz solar. Ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.
Eliminagao
P501 Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com os regulamentos
locais/regionais/nacionais/internacionais.
Informagao suplementar no N&o aplicavel.
rétulo
2.3. Outros perigos Esta mistura ndo contém substancias avaliadas como sendo MPMB/PBT de acordo com o

Regulamento (CE) N.° 1907/2006, Anexo XlII. A mistura ndo contém quaisquer substancias
incluidas na lista estabelecida nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH por ter propriedades
desreguladoras do sistema enddcrino numa concentragéo igual ou superior a 0,1% em massa.

SECGAO 3: Composigiol/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas
Informacgao geral
Designagao quimica % N.°CAS/N.°CE  N.°deregisto REACH Numero de Notas
Indice
1-metoxi-2-propanol; éter metilico de 10-25 107-98-2 01-2119457435-35 603-064-00-3 #
monopropilenoglicol 203-539-1
Classificagdo: Flam. Lig. 3;H226, STOT SE 3;H336
3-butoxi-2-propanol; éter monobutilico <20 5131-66-8 01-2119475527-28 603-052-00-8
de propilenoglicol 225-878-4
Classificagao: Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319
1-Octadecanamina , N ,N-dimethyl- <1 124-28-7 01-2119486676-20 -
204-694-8

Classificagdo: Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Skin Corr. 1;H314, Eye Dam.
1;H318, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410

Lista de abreviaturas e simbolos que podem ser utilizados acima

ATE: Estimativa da toxicidade aguda.
M: Fator M
mPmB: substancia muito persistente e muito bioacumulavel.
PBT: substancia persistente, bioacumulavel e toxica.
#: Para esta substancia, a regulamentacéo da Unido prevé limites de exposi¢édo no local de trabalho.
Todas as concentragbes sdo dadas em percentagem por peso, exceto se o ingrediente for um gas. As concentragdes dos gases
sdo dadas em percentagem por volume.
Comentarios sobre a O texto completo de todas as adverténcias de perigo encontra-se na secgao 16.
composigao

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

Informacgao geral Assegurar que o pessoal médico esta consciente dos materiais envolvidos e que toma
precaugdes para se proteger.
4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros
Inalagido Deslocar para o ar livre. Chamar um médico se os sintomas se manifestarem ou persistirem.

Contacto com a pele Remover o vestuario molhado. Lavar com sabonete e agua abundantes. Em caso de irritagéo
cuténea: consulte um médico. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.
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Contacto com os olhos Lavar os olhos imediatamente com bastante agua por pelo menos 15 minutos. Se usar lentes de
contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar. Consultar o médico no caso de
surgir irritagao persistente.

Ingestao No caso improvavel de ingestéo, contactar um médico ou o centro de informagao antivenenos.
Enxaguar a boca.
4.2. Sintomas e efeitos mais Grave irritacdo dos olhos. Os sintomas podem incluir ardor, lagrimas, inchaco e viséo turva.
importantes, tanto agudos Irritac@o da pele. Pode causar vermelhidao e dor.

como retardados

4.3. Indicagoes sobre cuidados Aplicar medidas de apoio geral e tratar segundo os sintomas. Manter a vitima sob observacéo. Os
médicos urgentes e sintomas podem ser retardados.

tratamentos especiais

necessarios

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

Perigos gerais de incéndio Aerossol extremamente inflamavel.
5.1. Meios de extingao
Meios de extingao Espuma. P6. Dioxido de carbono (CO2).
adequados
Meios de extingao N&o utilizar agua como extintor, pois esta causa o alastramento do incéndio.
inadequados
5.2. Perigos especiais Conteudo sob presséo. O recipiente sob pressao pode explodir quando exposto a calor ou
decorrentes da substancia ou chamas. Durante incéndios podem-se formar gases perigosos.
mistura

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Equipamento de protegdo  Os bombeiros devem usar os equipamentos padrédo para protecéo, incluindo casaco retardante de
especial para as pessoas chamas, capacete com escudo facial, luvas, botas de borracha e, em ambientes fechados,
envolvidas no combate a aparelho respiratorio autbnomo.

incéndios

Procedimentos de Retirar recipientes da area do incéndio, caso possa ser feito sem riscos. Os recipientes devem ser
combate a incéndios arrefecidos com agua para prevenir a acumulagdo de presséo do vapor. Para combater incéndios

especiais de grande porte em area de carga, usar mangueira conduzida mecanicamente, sem operador, ou

monitorizar a agdo dos bicos de aspersao, se possivel. Caso ndo seja possivel, evacuar a area e
deixar o incéndio prosseguir até se extinguir.

Métodos especificos Usar procedimentos normais para a extincdo de incéndios e considerar o perigo doutros materiais
envolvidos. Em caso de incéndio e/ou explos&o, nao respirar os fumos.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucgoes individuais, equipamento de prote¢ao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal nao N&o tocar em recipientes danificados ou em material derramado sem vestuario protetor
envolvido na resposta a apropriado. Nao mexer nem andar no material derramado.
emergéncia
Para o pessoal Manter afastado todo o pessoal desnecessario. Ventilar dependéncias fechadas antes de entrar.
responsavel pela resposta  As autoridades locais devem ser avisadas se néo for possivel conter derrames significativos. Usar
a emergéncia a protecao individual recomendada na Secgao 8 da FDS.
6.2. Precaugoes a nivel Evitar a libertagcdo para o ambiente. Informe o pessoal directivo e de supervisdo adequado acerca
ambiental de todas as fugas ambientais. Prevenir dispersdo ou derramamento ulterior se for mais seguro
assim. Evitar a eliminagdo em dispositivos de drenagem, em cursos de agua ou no solo.
6.3. Métodos e materiais de Deter a fuga se tal puder ser feito sem risco. Levar o cilindro para uma area segura e aberta se
confinamento e limpeza nao for possivel reparar a fuga. Eliminar todas as fontes de ignigao (ndo fumar, ndo usar foguetes,

nem fazer faiscas ou chamas na area adjacente) Manter materiais combustiveis (madeira, papel,
6leo, etc.) afastados do material derramado. Evitar que o produto entre no sistema de esgotos.
Absorver em vermiculite, areia seca ou terra e colocar nos recipientes. Apds a recuperagao do
produto, enxaguar a area com agua.

Pequenos derrames: Limpar com material absorvente (pano em algodao ou fibra, por exemplo).
Limpar bem a superficie para remover contaminagdes residuais.

6.4. Remissao para outras Relativamente a protegdo individual, consulte a secg¢éo 8 da FDS. Para obter informagdes sobre a
secgoes eliminagao de residuos, consultar a Secgao 13 da FDS.
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SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um Recipiente sob pressdo. Nao furar nem queimar, mesmo apos utilizagdo. Nao utilizar se o botao

manuseamento seguro do spray estiver ausente ou defeituoso. Nao pulverizar em chama aberta ou em qualquer outro
material incandescente. Nao fumar aquando da utilizagédo de sprays ou antes de as superficies
estarem totalmente secas. N&o cortar, soldar, soldar por solda branda, perfurar, esmerilar ou
expor os recipientes ao calor, chamas, faiscas ou outras fontes de ignicdo. Todos os
equipamentos usados no manuseamento do produto devem estar ligados a terra. Nao reutilizar os
recipientes vazios. Evitar o contacto com o os olhos, a pele e a roupa. Evitar a exposi¢cao
prolongada. Utilizar somente em locais bem ventilados. Usar equipamento de protecéo individual
adequado. Evitar a libertacdo para o ambiente. Respeitar as regras de boa higiene industrial.

7.2. Condigbes de Recipiente sob presséo. Proteger dos raios solares e ndo expor a uma temperatura superior a 50
armazenagem segura, °C/122 °F. N&o perfurar, incinerar ou esmagar. Ndo manusear nem armazenar proximo de chama
incluindo eventuais aberta, calor ou outras fontes de igni¢do. Este material pode acumular eletricidade estatica que
incompatibilidades pode provocar faiscas e tornar-se uma fonte de ignicdo. Armazenar afastado de materiais

incompativeis (ver Secgao 10 da FDS).
Classe de armazenamento (TRGS 510): 2B (Difusores de aerossois e isqueiros)

7.3. Utilizagao(oes) final(is) Cumprir as orientagdes do sector industrial sobre as melhores praticas.
especifica(s)
SECGAO 8: Controlo da exposigao/protegio individual

8.1. Parametros de controlo

Valores-limite de exposicao profissional
Portugal. LEP. Decreto-Lei n.° 290/2001 (Diario da Republica - 1.2 Série-A, n.° 266)

Componentes Tipo Valor
1-metoxi-2-propanol; éter STEL 568 mg/m3
metilico de
monopropilenoglicol (CAS
107-98-2)
150 ppm
TWA 375 mg/m3
100 ppm
Portugal. VLE. Norma relativa a exposigao profissional a agentes quimicos (NP 1796)
Componentes Tipo Valor
1-metoxi-2-propanol; éter STEL 100 ppm
metilico de
monopropilenoglicol (CAS
107-98-2)
TWA 50 ppm
UE. Valores limite de exposigao indicativos nas Diretivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE, 2017/164/UE
Componentes Tipo Valor
1-metoxi-2-propanol; éter STEL 568 mg/m3
metilico de
monopropilenoglicol (CAS
107-98-2)
150 ppm
TWA 375 mg/m3
100 ppm
Valores-limite biolégicos Nao estao anotados limites de exposicao bioldgica para o(s) ingrediente(s).
Processos de monitorizagao Seguir os procedimentos de monitorizagdo convencionais.
recomendados

Niveis derivados de exposigdo sem efeitos (DNEL)
Populacido em geral

Componentes Valor Fator de avaliagdao Notas

1-metoxi-2-propanol; éter metilico de monopropilenoglicol (CAS 107-98-2)
Longa duragéo, Sistémica, Dérmica 78 mg/kg pc/dia 16,8 Toxicidade por dose repetida
Longa duragéo, Sistémica, Inalacao 43,9 mg/m3 Toxicidade por dose repetida
Longo prazo, Sistémico, Oral 33 mg/kg pc/dia 28 Toxicidade por dose repetida

3-butoxi-2-propanol; éter monobutilico de propilenoglicol (CAS 5131-66-8)
Longa duragao, Sistémica, Dérmica 22 mg/kg pc/dia 28 Toxicidade por dose repetida
Longa duragéo, Sistémica, Inalagao 43 mg/m3 7 Toxicidade por dose repetida
Longo prazo, Sistémico, Oral 12,5 mg/kg pc/dia 28 Toxicidade por dose repetida
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Trabalhadores

Componentes Valor Fator de avaliagdo Notas
1-metoxi-2-propanol; éter metilico de monopropilenoglicol (CAS 107-98-2)
Curta duragéo, Local, Inalagdo 553,5 mg/m3 Neurotoxicidade
Curta duragao, Sistémica, Inalagao 553,5 mg/m3 Neurotoxicidade
Longa duragao, Sistémica, Dérmica 183 mg/kg pc/dia 10,08 Toxicidade por dose repetida
Longa duragéo, Sistémica, Inalagao 369 mg/m3 Toxicidade por dose repetida
3-butoxi-2-propanol; éter monobutilico de propilenoglicol (CAS 5131-66-8)
Longa duragao, Sistémica, Dérmica 52 mg/kg pc/dia 16,8 Toxicidade por dose repetida
Longa duragéo, Sistémica, Inalagao 147 mg/m3 4,2 Toxicidade por dose repetida
Concentragoes previsivelmente sem efeitos (PNEC)
Componentes Valor Fator de avaliagdo Notas
1-metoxi-2-propanol; éter metilico de monopropilenoglicol (CAS 107-98-2)
Agua doce 10 mg/| 100
Sedimento (agua doce) 52,3 mg/kg
STP 100 mg/l 10
Terra 4,59 mg/kg
3-butoxi-2-propanol; éter monobutilico de propilenoglicol (CAS 5131-66-8)
Agua doce 0,525 mgl/l 1000
Sedimento (agua doce) 2,36 mg/kg
Terra 0,16 mg/kg

8.2. Controlo da exposicao
Controlos técnicos adequados

Deve ser utilizada uma boa ventilacdo geral. As velocidades de ventilacdo devem corresponder as
condicdes. Caso se aplique, utilizar confinamento de processos, ventilagcdo local por exaustédo ou
outros controlos de manutengéo para que os niveis no ar permanegam abaixo dos limites de
exposicao recomendados. Caso ndo tenham sido estabelecidos limites de exposi¢do, manter os
niveis no ar a um nivel aceitavel. Proporcionar instala¢des especiais para lavagem dos olhos e
duche de seguranca.

Medidas de protec¢ao individual, nomeadamente equipamentos de protecao individual

Informacgao geral

Protec¢ao ocular/facial

Protecéao da pele
- Proteg¢ao das maos

- Outras
Protecéao respiratéria

Perigos térmicos

Medidas de higiene

Controlo da exposigao
ambiental

Usar o equipamento de protegdo individual exigido. O equipamento de protegéo individual deve
ser escolhido em conformidade com as normas CEN e em cooperagédo com o fornecedor do
equipamento.

Utilizar protegéo ocular em conformidade com a norma EN 166. Utilizar éculos de seguranga com
protetores laterais (ou 6culos completos).

Utilizar luvas de protecgdo adequadas. O tempo de ruptura da luva deve ser mais duradouro do
que o uso do produto. No caso do trabalho durar mais tempo do que a ruptura da luva, esta deve
ser trocada na metade do trabalho.

Recomendam-se luvas de nitrilo.
Usar roupas adequadas resistentes a produtos quimicos.

Em caso de ventilagao insuficiente, usar equipamento respiratério adequado. Aparelho
respiratorio com cartucho-filtro para vapores orgéanicos. (Filtro tipo A)

Quando necessario, usar vestuario de protegao térmica adequado.

Nao fumar durante a utilizagdo. Observar sempre boas medidas de higiene pessoal, tais como
lavar-se depois de manusear o material e antes de comer, beber ou fumar. Lavar frequentemente
as roupas de trabalho e os equipamentos protectores para remogao de contaminantes.

Informe o pessoal directivo e de supervisdo adequado acerca de todas as fugas ambientais. As
emissdes de ventilagdo ou de equipamento de processo de trabalho devem ser verificadas de
modo a garantir que cumprem os requisitos da legislagéo de protegdo ambiental. Podem ser
necessarios depuradores de fumos, filtros ou modificagdes ao equipamento de processo, de
modo a reduzir as emissdes a niveis aceitaveis.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informago6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico
Forma

Cor

Odor

Ponto de fusao/ponto de
congelagao

Liquido.

Aerossol

Ambar escuro.

Neutral.

-95 °C (-139 °F) estimado
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Ponto de ebuligcdo ou ponto de
ebuligao inicial e intervalo de
ebulicdo
Inflamabilidade
Ponto de inflamagao
Temperatura de autoigni¢ao
Temperatura de decomposicao
pH
Viscosidade cinematica
Solubilidade

Solubilidade (agua)

Coeficiente de particao
(n-octanol/agua) (valor
logaritmico)

Pressao de vapor

N&o disponivel.

N&o disponivel.

37,0 °C (98,6 °F) Método Closed Cup
> 200 °C (> 392 °F)

N&o disponivel.

N&o aplicavel.

N&o disponivel.

Parcialmente soltvel na agua
N&o aplicavel.

N&o disponivel.

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade relativa
Densidade de vapor
Caracteristicas das particulas
9.2. Outras informagdes

9.2.1. Informagoes relativas as
classes de perigo fisico

0,9 g/cm3 a 20°C
N&o disponivel.
N&o disponivel.

Nao estao disponiveis mais informacdes relevantes.

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga
Vaporizagao de aerossoéis espago confinado

Densidade de
deflagragao

Distancia de ignigdo do
aerossol

Taxa de evaporagao
Calor de combustao
cov

N&o disponivel.

N&o disponivel.

N&o aplicavel.
N&o disponivel.
549 g/l

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

10.2. Estabilidade quimica

10.3. Possibilidade de reagées
perigosas

10.4. Condigdes a evitar
10.5. Materiais incompativeis

10.6. Produtos de
decomposicio perigosos

O produto é estavel e nao reativo nas condi¢des normais de utilizagdo, armazenamento e
transporte.

O material é estavel em condi¢gdes normais.
Nenhuma reacgéo perigosa nas condi¢cdes normais de utilizagéo.

Evitar altas temperaturas.
Acidos fortes.
Oxidos de carbono.

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

Informacgao geral

A exposicao profissional a substéncia ou a mistura pode causar efeitos adversos.

Informagoes sobre vias de exposigao provaveis

Inalagao
Contacto com a pele
Contacto com os olhos

Ingestao

Sintomas

A inalacdo prolongada pode ser nociva.
Provoca irritagdo cutanea.
Provoca irritagéo ocular grave.

Pode causar mal-estar se ingerido. Contudo, ndo é provavel que a ingestao constitua uma via de
exposic¢ao profissional.

Grave irritacdo dos olhos. Os sintomas podem incluir ardor, lagrimas, inchaco e viséo turva.
Irritagéo da pele. Pode causar vermelhidéo e dor.

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
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Componentes

Espécie Resultados dos testes

1-metoxi-2-propanol; éter metilico de monopropilenoglicol (CAS 107-98-2)

Aqudo

Dérmico

DL50 Coelho 13 g/kg

Inalagao

CL50 Rato 54,6 mg/l, 4 Horas

Oral

DL50 Rato 5,71 g/kg
3-butoxi-2-propanol; éter monobutilico de propilenoglicol (CAS 5131-66-8)

Aqudo

Dérmico

DL50 Coelho > 2000 mg/kg

Inalagao

CLO Rato >3,5mg/l, 4 h

Oral

DL50 Rato 3300 mg/kg

Corrosaolirritagao cutanea

Lesoéeslirritagées oculares
graves

Sensibilizagao respiratéria
Sensibilizagao cutanea

Mutagenicidade em células
germinativas

Carcinogenicidade
Toxicidade reprodutiva
Toxicidade para 6rgaos-alvo
especificos — exposig¢ao Unica

Toxicidade para érgaos-alvo
especificos — exposigao
repetida

Perigo de aspiragao

Informag6es sobre misturas
versus informagoes sobre
substancias

Provoca irritagédo cutanea.
Provoca irritagéo ocular grave.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Pouco provavel devido a forma do produto.
N&o disponivel.

11.2. Informagdes sobre outros perigos

Esta mistura ndo contém quaisquer substancias que apresentem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino no que diz respeito a saude humana, avaliadas de acordo com os critérios
enunciados nos Regulamentos (CE) n.° 1907/2006, (UE) n.° 2017/2100 e (UE) 2018/605, numa

Propriedades
desreguladoras do
sistema endocrino

Outras informagées

concentragéo igual ou superior a 0,1% em massa.

N&o disponivel.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1. Toxicidade

Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Componentes Espécie Resultados dos testes
1-metoxi-2-propanol; éter metilico de monopropilenoglicol (CAS 107-98-2)

Aquatico

Agudo

Algas CE50 Algas > 1000 mg/l, 72 h

Crustaceos CE50 Dafnia > 1000 mg/l, 48 h

Peixe CL50 Oncorhynchus mykiss > 1000 mg/l, 96 h
3-butoxi-2-propanol; éter monobutilico de propilenoglicol (CAS 5131-66-8)

Aquatico

Agudo

Algas CE50 Algas > 1000 mg/l, 96 h

Peixe CL50 Peixe > 560 - < 1000 mg/l, 96 h
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12.2. Persisténcia e N&o estao disponiveis dados sobre a degradabilidade de quaisquer ingredientes da mistura.
degradabilidade

12.3. Potencial de

bioacumulagao

Coeficiente de particao
n-octanol/agua (log Kow)

1-metoxi-2-propanol; éter metilico de monopropilenoglicol -0,49
Fator de bioconcentragao N&o disponivel.
(BCF)
12.4. Mobilidade no solo N&o existem dados.
12.5. Resultados da avaliagao Esta mistura ndo contém substancias avaliadas como sendo MPMB/PBT de acordo com o
PBT e mPmB Regulamento (CE) N.° 1907/2006, Anexo XIII.
12.6. Propriedades Esta mistura ndo contém quaisquer substancias que apresentem propriedades desreguladoras do
desreguladoras do sistema sistema enddcrino no que diz respeito ao ambiente, avaliadas de acordo com os critérios
enddcrino enunciados nos Regulamentos (CE) n.° 1907/2006, (UE) n.° 2017/2100 e (UE) 2018/605, numa

concentragéo igual ou superior a 0,1% em massa.

12.7. Outros efeitos adversos O produto contém compostos organicos volateis que podem contribuir para a formacéo
fotoquimica de ozono.
GWP: 2

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Residuos Eliminar de acordo com a regulamentacéo local. Os recipientes vazios ou os revestimentos
podem conservar alguns residuos do produto. Este material e o respetivo recipiente devem ser
eliminados de forma segura (consultar: Instrugées de eliminagéo).

Embalagens contaminadas Visto que os recipientes vazios podem reter residuos do produto, seguir os avisos constantes no
rétulo mesmo apos o recipiente estar vazio. Os recipientes vazios devem ser levados para um
local aprovado para a manipulagéo de residuos para reciclagem ou destruicao. Nao reutilizar os
recipientes vazios.

Codigo da UE em matéria de O codigo do residuo deve ser atribuido discutindo com o utilizador, o produtor e a companhia que
residuos se ocupa da destruigdo dos residuos.

Métodos de Recolher para reciclar ou eliminar em recipientes vedados em local de eliminagéo de residuos
eliminacao/informacao autorizado. Conteudo sob pressdo. Nao perfurar, incinerar ou esmagar. Impedir este material de

escorrer para os sistemas de abastecimento/saneamento de aguas. Ndo contaminar fontes,
pogos ou cursos de agua com o produto ou recipientes usados. Eliminar o conteudo/recipiente de
acordo com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais.

Precaugodes especiais Eliminar de acordo com as normas aplicaveis.

SECGAO 14: Informagébes relativas ao transporte

ADR
14.1. Numero ONU UN1950
14.2. Designagio oficial de  AEROSSOIS inflamaveis
transporte da ONU
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe 2.1

Risco subsidiario Nao atribuido.
Label(s) 21

N° do perigo (ADR) Nao atribuido.
Cadigo de restricioem D

tuneis

ADR/RID - Cédigo de 5F
classificagao:
14.4. Grupo de embalagem N&o atribuido.

14.5. Perigos para o Nao
ambiente
14.6. Precaugoes especiais Ler as instrugdes de seguranca, a FDS e os procedimentos de emergéncia antes do
para o utilizador manuseamento.
IATA
14.1. Nimero ONU UN1950

14.2. Designagao oficial de  AEROSSOIS inflamaveis
transporte da ONU
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Classe 21
Risco subsidiario N&o atribuido.
14.4. Grupo de embalagem N&o atribuido.
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14.5. Perigos para o Nao

ambiente
Cddigo ERG 10L
14.6. Precaugdes especiais Ler as instru¢cdes de segurancga, a FDS e os procedimentos de emergéncia antes do
para o utilizador manuseamento.
Outras informagoes
Aeronaves de Permitido com restri¢des.

passageiros e de carga
Apenas em aeronaves Permitido com restrigdes.

de carga
IMDG - Cédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
14.1. Nimero ONU UN1950

14.2. Designagio oficial de  AEROSSOIS inflamaveis
transporte da ONU
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Classe 2.1
Risco subsidiario Nao atribuido.
14.4. Grupo de embalagem N&o atribuido.
14.5. Perigos para o ambiente

Poluente marinho Nao
EmS F-D, S-U
14.6. Precaugoes especiais Ler as instrugdes de seguranca, a FDS e os procedimentos de emergéncia antes do
para o utilizador manuseamento.
14.7. Transporte maritimo a Nao estabelecido.

granel em conformidade com os
instrumentos da OMI

ADR; IATA; IMDG - Cédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

SECGAO 15: Informacgiao sobre regulamentagao
15.1. Regulamentacao/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

Regulamentos da UE

Regulamento (CE) N.° 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono, Anexos | e ll, conforme
alterado

N&o consta das listagens.
Regulamento (CE) N.° 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (reformulado), alterado

N&o consta das listagens.
Regulamento (UE) N.° 649/2012 relativo a exportagao e importagado de produtos quimicos perigosos, Anexo |, Parte 1,
conforme alterado

N&o consta das listagens.
Regulamento (UE) N.° 649/2012 relativo a exportagao e importagido de produtos quimicos perigosos, Anexo |, Parte 2,
conforme alterado

N&o consta das listagens.
Regulamento (UE) N.° 649/2012 relativo a exportagao e importagido de produtos quimicos perigosos, Anexo |, Parte 3,
conforme alterado

N&o consta das listagens.
Regulamento (UE) N.° 649/2012 relativo a exportagao e importagido de produtos quimicos perigosos, Anexo V, conforme
alterado

N&o consta das listagens.
Regulamento (CE) n.° 166/2006 Anexo Il Registo das Emissées e Transferéncias de Poluentes, na ultima redagao que lhe
foi dada

N&o consta das listagens.
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Regulamento (CE) n.° 1907/2006, REACH n.° 10 do Artigo 59.° Lista de de substancias candidatas tal como publicada

pela ECHA.

N&o consta das listagens.

Autorizagoes

Regulamento (CE) n.° 1907/2006 REACH Anexo XIV Substancia sujeita a autorizagéo, na sua ultima redacgao

N&o consta das listagens.

Restrigoes a utilizagao

Regulamento (CE) n.° 1907/2006, REACH Anexo XVII Substancias sujeitas a restricdo aplicavel a colocagdo no mercado
e a utilizagao, na redacgao em vigor

3-butoxi-2-propanol; éter monobutilico de propilenoglicol (CAS 5131-66-8)
Diretiva 2004/37/CE: relativa a prote¢ao dos trabalhadores contra riscos ligados a exposigado a agentes cancerigenos ou
mutagénicos durante o trabalho, conforme alterada

N&o consta das listagens.

Outros regulamentos da UE

Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias
perigosas, conforme alterada

1-metoxi-2-propanol; éter metilico de monopropilenoglicol (CAS 107-98-2)

Outros regulamentos

Regulamentos nacionais

15.2. Avaliagao da seguranga
quimica

O produto esta classificado e rotulado de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1272/2008
(Regulamento CLP), conforme alterado. Esta ficha de dados de seguranca esta de acordo com os
requisitos do Regulamento (CE) n.° 1907/2006, na ultima redagéo que lhe foi dada.

Cumprir a regulamentagéo nacional para manuseamento de produtos quimicos, de acordo com a
Diretiva 98/24/CE, ultima versao.

N&o foi efetuada qualquer Avaliagdo da Seguranga Quimica.

SECGAO 16: Outras informagoes

Lista das abreviaturas

Referéncias

ADN: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via
Navegavel Interior.
ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ADR: Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

ATE: Estimativa da Toxicidade Aguda de acordo com o REGULAMENTO (CE) n.° 1272/2008
(CRE).

CAS: Chemical Abstracts Service (Servico de Resumos de Quimica).

Teto: Limite maximo de exposi¢do de curta duragao.

CEN: Comité Europeu de Normalizagao.

CRE: Classificagao, Rotulagem e Embalagem REGULAMENTO (CE) n.° 1272/2008 relativo a
classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas.

PAG: Potencial de Aquecimento Global.

IATA: Associagao Internacional de Transporte Aéreo.

Cadigo IBC: Cadigo Internacional para a Construgédo e o Equipamento dos Navios de Transporte
de Produtos Quimicos Perigosos a Granel.

IMDG: Transporte Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

MAK: Maximale Arbeitsplatzkonzentration - DFG (Threshold limit values Germany (Concentragédo
maxima no local de trabalho, Alemanha)).

MARPOL.: Convencao Internacional para a Prevengao da Poluigdo por Navios.

PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (Persistente, bioacumulavel e toxico).

REACH: Registo, Avaliagdo e Autorizacdo de Produtos Quimicos (REGULAMENTO (CE) n.°
1907/2006 relativo ao registo, avaliagdo, autorizacéo e restricdo de produtos quimicos).

RID: Réglement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin
de fer (Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
(Regulamentos internacionais relativos ao transporte internacional ferroviario de mercadorias
perigosas)).

RID: Regulamento Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por
Caminho-De-Ferro.

STEL: Limite de exposi¢ao de curta duragao.

TLV: Valor-limite.

TWA: Média ponderada no tempo.

COV: Compostos organicos volateis.

mPmB: Muito persistente e muito bioacumulavel.

STEL: Limite de exposi¢ao de curta duragéo.

N&o disponivel.
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Informagao acerca do método
de avaliagao conducente a
classificagao da mistura

Texto por extenso de
quaisquer adverténcias que
tenham sido mencionadas de
forma abreviada nas secg¢oes 2
a15

Informacgao sobre revisao
Informagao sobre formagao

Declaragao de exoneragao de
responsabilidade

A classificagdo quanto aos perigos para a saude e para o ambiente foi obtida por uma
combinagéo de métodos de calculo e dados de testes, quando disponiveis.

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H302 Nocivo por ingestao.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

H315 Provoca irritagdo cuténea.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Nenhum.
Seguir as instrugdes da formagéo ao manusear este material.

A CRC Industries Europe bvba ndo pode antecipar todas as condi¢cdes mediante as quais esta
informag&o e respectivo produto ou os produtos de outros fabricantes que possam ser utilizados
em conjunto com o respectivo produto. E da responsabilidade do utilizador garantir condigbes
seguras de manuseamento, armazenamento e elimina¢do do produto e assumir a
responsabilidade por perdas, ferimentos, danos ou despesas devido a utilizagdo indevida. As
informacgdes constantes nesta ficha foram escritas com base nos melhores conhecimentos e
experiéncia atualmente disponiveis. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida por
nenhum processo sem a autorizagao por escrito da CRC, a excepgdo de quaquer procedimento
oportuno com o objectivo de estudo, pesquisa e exame de saude, riscos ambientais e de
seguranga.
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