DATABLAD - SL7-100-L-RYG-24LED

Leveringsprogram

Sortiment

Grunnfunksjon

Rated operational voltage
Beskrivelse

Type of light

Light elements

Antall moduler

Farge

Funksjon

Tilkobling til SmartWire-DT

Tekniske data
Generelt

Standarder
Klimamotstandsdyktighet
Monteringsposisjon

Motstand mot mekanisk stat

|IEC-kapslingsgrad

Beskyttelsestype UL

17.08.2020

Komplett Rad/Gul/Grenn, 24V LED

Type

Catalog No.
Alternate Catalog
No.

EL-Nummer

SL7-100-L-RYG-24LED
171425
SL7-100-L-RYG-24LED

4137680

Ue

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Signaltarn SL

Komplette enheter

24V AC/DC

Sokkelmodul med fot og 100 mm rer
Continuous light

LED

3

rad, gul, grenn

nei

IEC/EN 60947-5-1
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
etter gnske

>15

i samsvar med IEC 60068-2-27
Stetvarighet 11 ms

Halvsinus

P66
IEC/EN 60529

Type 4, 4X,13
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Material

Kalottfarge

Enclosure: Polycarbonate (PC), black
Cap: Polycarbonate (PC)

rad, gul, grenn

Omgivelsestemperatur °C -30 - +60
Klemmekapasitet
Fast eller fleksibel leder mm? 0,13-25
Flexible with ferrule with plastic collar mm? 0.25-15
AWG 24 - AWG 14
Strembaner
Nominell spenningspulsmotstand Uimp VAC 4000
Nominell isolasjonsspenning U; v 250
Overspenningskatergori/forurensningsgrad /3
Moduler
Type of light Continuous light
Light elements LED
Leakage current A <0.003
The value specified for the leakage current shall apply per module.
lifespan h > 100000
Transmission angle 360°
Stramforbruk/inngangseffekt
at 24V AC/DC A 0.049 - 0.054
The value specified for the current consumption at 24 VAC/DC applies to each
module.
Voltage range 24V AC/DC 10 %
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Omgivelsestemperatur ved drift min. °C -30
Omgivelsestemperatur ved drift maks. °C 60

Tekniske data etter ETIM 7.0
Startapparater (EG000017) / Signalsayle komplett (EC001042)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Signal tower complete (ecl@ss10.0.1-27-37-12-30 [AKF048014])

Antall signalsgyleelementer 3

Funksjon blitzlys Nei

Funksjon kontinuerlig lys Ja

Blinkende lys Nei

Funksjon akustisk Nei

Lydstyrke Desibel 0

Spenningstype for betjening AC/DC

Nominell driftsspenning Ue Volt 24-24

Ytre diameter Millimeter73

Beskyttelsesklasse IP P66

Beskyttelsesgrad (NEMA) 4X

Godkjenninger

Product Standards IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No. E29184

UL Category Control No. NKCR

CSA File No. UL report applies to both US and Canada
CSA Class No. NKCR7

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Degree of Protection UL Type 4, 4X,13
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Dimensjoner
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