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95 16 165
Kabelschaar

   

Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig●

Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad●

Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten●

Knipt keurig glad af zonder te vervormen●

Gemakkelijke snede met éénhandbediening●

Klembeveiliging voorkomt verwondingen●

Verstelbaar schroefscharnier●

Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie●

gehard

Artikel-nr. 95 16 165
EAN 4003773039648
Gereedschap verchroomd

Benen
geïsoleerd met meer-
componentengrepen, VDE-
getest

Type 1
Isolatienorm IEC 60900 DIN EN 60900
Snijdwaarde Cu-kabel,
meerdradig (diameter)
Ø mm

15

Snijdwaarde Cu-kabel,
meerdradig mm² 50

AWG 1/0
Lengte mm 165
Gewicht netto g 262

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

Een kabel knippen met
een zijsnijtang: veel
kracht nodig, onzuivere
snede en ingrijpende
vervorming van de
kabel

Een kabel knippen met
een kabelschaar:
makkelijke en zuivere
snede zonder
vervorming van de
kabel


