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Caractéristiques Unités de commande
et de signalisation Ø 22 0

Harmony® style 7
Boutons et voyants monolithiques
  

Environnement
Traitement de protection En exécution normale Traitement “TH”

Température de l’air ambiant
au voisinage de l’appareil

Pour stockage °C - 40…+ 70

Pour fonctionnement °C - 25…+ 70 pour versions à DEL intégrée et lampe au néon
- 25…+ 40 pour version lampe à incandescence

Protection contre les chocs 
électriques

Selon IEC 60536 Classe II

Degré de protection Selon IEC 60529 IP 54 en face avant
IP 20 en face arrière (protection contre les contacts directs)

Selon NEMA NEMA type 12

Montage Selon IEC/EN 60947-5-1 Trou de montage fini : 22,5 mm recommandé (22,3 +0.4/ 0)
Entraxe de fixation : 30 x 40 mm mini (sauf indication contraire)
Epaisseur panneau de montage : métallique : 1 à 6 mm, plastique : 2 à 6 mm
Serrage de l’écrou de fixation recommandé : 2 N.m (maxi : 3 N.m)

Capacité de raccordement Selon IEC/EN 60947-1 Raccordement sur bornes à vis-étriers :
v mini : 1 x 0,34 mm2 sans embout
v maxi : 2 x 1,5 mm2 avec embout

Raccordement par cosses fourche “U” : 2 maxi montées tête bêche
Fourche de largeur 6 à 7,5 mm pour vis M3,5

Raccordement par clips Faston : type 6,35 x 0,8 mm
Couple de serrage des vis-étriers N.m 0,8 (nominal recommandé)

1,2 (maxi)

Têtes de vis à empreinte compatible avec tournevis type Posidriv ou Phillips ou JIS de
taille 1 et tournevis plat de 4 et 5,5 mm

Durabilité mécanique
(en cycles de manœuvres)

Boutons-poussoirs : 1 000 000
Boutons-poussoirs lumineux à impulsion : 300 000
Boutons-poussoirs lumineux pousser-pousser : 300 000
Boutons tournants : 300 000
Boutons tournants à serrure : 300 000
Boutons d’Arrêt d’urgence : 10 000

Tenue aux vibrations Selon IEC 60068-2-6 5 gn (fréquence 2 à 500Hz)

Tenue aux chocs Selon IEC 60068-2-27 50 gn (onde semi sinusoïdale durée 11 ms)
Arrêt d’urgence : 10 gn (onde semi sinusoïdale durée 11 ms)

Conformité aux normes Normes génériques IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1,
UL 508, CSA C22 n°14, JIS C 4520 (en cours)

Marquage des bornes Selon EN 50005 et EN 50013 Conforme

Caractéristiques des fonctions à contact
Type de contact “O” ou “F” ou “OF” A action dépendante

Positivité Selon IEC/EN 60947-5-1
annexe K

Toutes les fonctions associées à un contact “O” sont à manœuvres positives d’ouverture

Protection contre les 
courts-circuits

Selon IEC/EN 60947-5-1 A 4 (par cartouche fusible gG selon IEC 269-1)

Tension assignée d’isolement Selon IEC/EN 60947-1 V Ui = 250 (degré de pollution 3)

Tension assignée de tenue
aux chocs

Selon IEC/EN 60947-1 kV Uimp = 6

Caractéristiques assignées 
d’emploi
(selon IEC/EN 60947-5-1)

Courant alternatif :
catégorie d’emploi AC14, D300

Ue = 240 V et Ie = 0,3 A ou Ue = 120 V et Ie = 0,6 A

Fiabilité électrique Taux de défaillance
selon IEC 60947-5-4

Sous 17 V et 5 mA : λ y 10-6

Caractéristiques des fonctions lumineuses simples
Type de lampe A DEL A incandescence 

(tous modèle)
Au néon
(directe)

Limites de tensions Pour tension nominale V 24 V z : 19,2…30 c ; 
21,6…26,4 a 
120 V a : 100…132 a
230-240 V a : 195…264 a

120 V a : 100…132 a
230 V a : 195…264 a

Modèle à alimentation directe :
230 V a : 195…264 a

Consommation Pour toutes les couleurs mA 18
(tous types, toutes tensions)

Selon lampe < 5

Durée de vie fonctionnelle Sous tension nominale et à 
température ambiante de 25 °C

H 80 000 2 000 50 000

Emissions 
électromagnétiques

Selon EN 55011 Classe B

Références :
pages 35019/3 à 35019/6

Encombrements, montage :
page 35019/7
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Références Unités de commande
et de signalisation Ø 22 0

Harmony® style 7
Boutons et voyants monolithiques

Boutons-poussoirs
Forme de 
la tête

Type de 
poussoir

Type de contact Marquage Couleur
du
poussoir

Vente par
Q. ind.

Référence
unitaire

Masse
kg“F” “O” “OF” Texte Couleur

Boutons-poussoirs à impulsion
Affleurant 1 – – – – Noir 10 XB7 EA21P (1) 0,020

– – Vert 10 XB7 EA31P (1) 0,020

– – Jaune 10 XB7 EA51P (1) 0,020
– 1 – Rouge 10 XB7 EA42P (1) 0,020

– – 1 – – Noir 10 XB7 EA25P 0,020

– – Vert 10 XB7 EA35P 0,020

– – Rouge 10 XB7 EA45P 0,020

2 – – – – Noir 10 XB7 EA23P 0,020

– – Vert 10 XB7 EA33P 0,020

Affleurant 1 – – I Blanc Vert 10 XB7 EA3131P r 0,020
2 – – 10 XB7 EA3331P r 0,020

Dépassant – 1 – O Blanc Rouge 10 XB7 EL4232P r 0,020
– – 1 10 XB7 EL4532P r 0,020

Affleurant 1 – – A Noir Blanc 10 XB7 EA11341P r 0,020
– – 1 10 XB7 EA15341P r 0,020

Affleurant 1 – – A Blanc Noir 10 XB7 EA21341P r 0,020
– – 1 10 XB7 EA25341P r 0,020

Boutons-poussoirs pousser-pousser
Affleurant 1 – – – – Noir 10 XB7 EH21P 0,020

– – Vert 10 XB7 EH31P 0,020

– – 1 – – Noir 10 XB7 EH25P 0,020

– – Vert 10 XB7 EH35P 0,020

Boutons tournants
Forme de 
la tête

Dispositif de
commande

Type de contact Nombre 
et type de positions (2)

Vente par
Q. ind.

Référence
unitaire

Masse
kg“F” “O” “OF”

A manette 
noire

1 – – 2 fixes 10 XB7 ED21P (1)  0,025

1 1 – 2 fixes 10 XB7 ED25P 0,025

2 – – 3 fixes 10 XB7 ED33P  0,025

A serrure 
(clé n° 455)

1 – – 2 retrait à gauche 10 XB7 EG21P 0,049

2 – – 3 retrait au centre 10 XB7 EG33P 0,049

Boutons “coup de poing” Arrêt d’urgence Ø 40
Forme de 
la tête

Type de
poussoir

Type de contact Couleur
du poussoir

Vente par
Q. ind.

Référence
unitaire

Masse
kg“F” “O” “OF”

Tourner pour 
déverrouiller

– 1 – Rouge 10 XB7 ES542P 0,032

1 1 – Rouge 10 XB7 ES545P 0,035

Tourner pour 
déverrouiller 
par clé n° 455

– 1 – Rouge 10 XB7 ES142P 0,055

1 1 – Rouge 10 XB7 ES145P 0,058

(1) Pour version à raccordement Faston (1 x 6,35 mm et 2 x 2,8 mm), ajouter un “3” en fin de référence.
Exemple : XB7 EA21P3.

(2) Le signe “ ” indique la position de retrait de la clé.

XB7 EAp1P

XB7 ED21P

XB7 EG33P

XB7 ES542P

Caractéristiques :
page 35019/2

Encombrements, montage :
page 35019/7

r Commercialisation :
3ème trimestre 2005.
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Références Unités de commande
et de signalisation Ø 22 0

Harmony® style 7
Boutons et voyants monolithiques
 

Voyants lumineux à DEL intégrée (couleurs “vraies”)
Forme de la tête Tension d’alimentation

V
Couleur du
cabochon

Vente par
Q. ind.

Référence
unitaire

Masse
kg

z 24 Blanc 10 XB7 EV01BP (1) 0,020
Vert 10 XB7 EV03BP (1) 0,020

Rouge 10 XB7 EV04BP (1) 0,020

Jaune 10 XB7 EV05BP (1) 0,020

Bleu 10 XB7 EV06BP (1) r 0,020

Orange 10 XB7 EV08BP (1) r 0,020

a 120
50-60 Hz

Blanc 10 XB7 EV01GP (1) r 0,020

Vert 10 XB7 EV03GP (1) r 0,020

Rouge 10 XB7 EV04GP (1) r 0,020

Jaune 10 XB7 EV05GP (1) r 0,020

Bleu 10 XB7 EV06GP (1) r 0,020
Orange 10 XB7 EV08GP (1) r 0,020

a 230
50-60 Hz

Blanc 10 XB7 EV01MP (1) 0,020

Vert 10 XB7 EV03MP (1) 0,020

Rouge 10 XB7 EV04MP (1) 0,020
Jaune 10 XB7 EV05MP (1) 0,020

Bleu 10 XB7 EV06MP (1) r 0,020

Orange 10 XB7 EV08MP (1) r 0,020

Boutons-poussoirs lumineux à DEL intégrée (couleurs “vraies”)
Forme de la 
tête

Type de 
poussoir

Tension 
d’alimentation 
V

Type de contact Couleur du
cabochon

Vente par
Q. ind.

Référence
unitaire

Masse

kg“F” “O”

Boutons-poussoirs lumineux à impulsion
Dépassant c 24 1 – Vert 10 XB7 EW33B1P  0,022

Rouge 10 XB7 EW34B1P 0,022
Jaune 10 XB7 EW35B1P 0,022

– 1 Rouge 10 XB7 EW34B2P 0,022

a 230 1 – Vert 10 XB7 EW33M1P 0,022

Rouge 10 XB7 EW34M1P 0,022

Jaune 10 XB7 EW35M1P 0,022

– 1 Rouge 10 XB7 EW34M2P 0,022

Boutons-poussoirs lumineux pousser-pousser
Dépassant c 24 1 – Vert 10 XB7 EH03B1P  0,022

Rouge 10 XB7 EH04B1P 0,022

Jaune 10 XB7 EH05B1P 0,022

– 1 Rouge 10 XB7 EH04B2P 0,022

a 230 1 – Vert 10 XB7 EH03M1P 0,022
Rouge 10 XB7 EH04M1P 0,022

Jaune 10 XB7 EH05M1P 0,022

– 1 Rouge 10 XB7 EH04M2P 0,022

(1) Pour version à raccordement Faston (1 x 6,35 mm et 2 x 2,8 mm), ajouter un “3” en fin de référence. Exemple : XB7 EV61P3.

XB7 EV0ppP

XB7 EW3pp1P

XB7 EH0pp1P

Caractéristiques :
page 35019/2

Encombrements, montage :
page 35019/7

r Commercialisation :
3ème trimestre 2005.
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Références Unités de commande
et de signalisation Ø 22 0

Harmony® style 7
Boutons et voyants monolithiques
  

Voyants lumineux à culot BA 9s
Forme 
de la tête

Alimentation Désignation Tension 
d’alimentation
V

Couleur du 
cabochon

Vente par
Q. ind.

Référence
unitaire

Masse
kg

Directe (2) Pour lampe à 
incandescence non 
fournie (2) 
Culot BA 9s

≤ 250 Blanc 10 XB7 EV61P (1) 0,018

Vert 10 XB7 EV63P (1) 0,018

Rouge 10 XB7 EV64P (1) 0,018

Jaune 10 XB7 EV65P (1) 0,018

Bleu 10 XB7 EV66P (1) 0,018
Incolore 10 XB7 EV67P (1) 0,018

Orange 10 XB7 EV68P (1) 0,018

Avec lampe au néon 
fournie 
Culot BA 9s

a 230
50/60 Hz

Blanc 10 XB7 EV41P (1) 0,020

Vert 10 XB7 EV43P (1) 0,020

Rouge 10 XB7 EV44P (1) 0,020

Jaune 10 XB7 EV45P (1) 0,020
Bleu 10 XB7 EV46P (1) 0,020

Incolore 10 XB7 EV47P (1) 0,020

Avec réducteur 
de tension

Avec lampe à 
incandescence 
130 V - 2,6 W fournie
Culot BA 9s

a 230
50/60 Hz

Blanc 10 XB7 EV71P (1) 0,020

Vert 10 XB7 EV73P (1) 0,020
Rouge 10 XB7 EV74P (1) 0,020

Jaune 10 XB7 EV75P (1) 0,020

Bleu 10 XB7 EV76P (1) 0,020

Incolore 10 XB7 EV77P (1) 0,020

Orange 10 XB7 EV78P (1) 0,020

Lampe 130 V - 2,6 W 
non fournie
Culot BA 9s

a 230
50/60 Hz

Blanc 10 XB7 EV710P 0,020
Vert 10 XB7 EV730P 0,020

Rouge 10 XB7 EV740P 0,020

Jaune 10 XB7 EV750P 0,020

Bleu 10 XB7 EV760P 0,020

Incolore 10 XB7 EV770P 0,020

Avec transformateur Avec lampe à 
incandescence 
6 V - 1,2 W 
fournie
Culot BA 9s

a 120
50/60 Hz

Blanc 10 XB7 EV821P 0,020

Vert 10 XB7 EV823P 0,020

Rouge 10 XB7 EV824P 0,020

Jaune 10 XB7 EV825P 0,020

Bleu 10 XB7 EV826P 0,020
Incolore 10 XB7 EV827P 0,020

a 230
50/60 Hz

Blanc 10 XB7 EV81P 0,020

Vert 10 XB7 EV83P 0,020

Rouge 10 XB7 EV84P 0,020

Jaune 10 XB7 EV85P 0,020

Bleu 10 XB7 EV86P 0,020
Incolore 10 XB7 EV87P 0,020

Boutons-poussoirs lumineux à culot BA 9s
Type de 
poussoir
Forme de 
la tête

Alimentation Tension 
d’alimentation 
V

Type de contact Couleur du
cabochon

Vente par
Q. ind.

Référence
unitaire

Masse

kg“F” “O”

Boutons-poussoirs lumineux à impulsion
Dépassant Directe avec lampe 

néon culot BA 9s
fournie

a 230 1 – Vert 10 XB7 EW3341P  0,022

Rouge 10 XB7 EW3441P 0,022
Jaune 10 XB7 EW3541P 0,022

Directe pour lampe à 
incandescence 
culot BA 9s non 
fournie (2)

y 250 1 – Vert 10 XB7 EW3361P 0,020

Rouge 10 XB7 EW3461P 0,020

Jaune 10 XB7 EW3561P 0,020

Boutons-poussoirs lumineux pousser-pousser
Dépassant Directe avec lampe 

néon culot BA 9s
fournie

a 230 1 – Vert 10 XB7 EH0341P 0,022

Rouge 10 XB7 EH0441P 0,022

Jaune 10 XB7 EH0541P 0,022

Directe pour lampe à 
incandescence 
culot BA 9s non 
fournie (2)

y 250 1 – Vert 10 XB7 EH0361P 0,020
Rouge 10 XB7 EH0461P 0,020

Jaune 10 XB7 EH0561P 0,020

(1) Pour version à raccordement Faston (1 x 6,35 mm et 2 x 2,8 mm), ajouter un “3” en fin de référence. Exemple : XB7 EV61P3.
(2) Caractéristiques des lampes pour voyants à alimentation directe : 250 V maxi ; 2,6 W maxi.

XB7 EVppP

XB7 EW3pp1P

XB7 EH0pp1P

Caractéristiques :
page 35019/2

Encombrements, montage :
page 35019/7
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Références Unités de commande 
et de signalisation Ø 22 0

Harmony® style 7
Boutons et voyants monolithiques
 

Porte-étiquette 30 x 40 mm avec étiquette (fond noir ou rouge)

Avec étiquette sans texte
Texte Vente par

Q. indiv.
Référence
unitaire

Masse
kg

Sans 10 ZBY 2101 0,001

Avec étiquette marquée (vente à l’unité)

b Fonctions Marche : lettres blanches sur fond noir.
b Fonctions Arrêt : lettres blanches sur fond rouge.
Texte Référence

unitaire
Masse

kg
Texte Référence

unitaire
Masse

kg
Auto ZBY 2115 0,001 Reset ZBY 2323 0,001

Down ZBY 2308 0,001 Reverse ZBY 2306 0,001

Forward ZBY 2305 0,001 Right ZBY 2309 0,001

Hand ZBY 2316 0,001 Start ZBY 2303 0,001

Inch ZBY 2321 0,001 Stop ZBY 2304 0,001

Left ZBY 2310 0,001 Up ZBY 2307 0,001

Off ZBY 2312 0,001 O ZBY 2146 0,001

On ZBY 2311 0,001 I ZBY 2147 0,001

Power on ZBY 2326 0,001 O-I ZBY 2178 0,001

Accessoires
Désignation Couleur Vente par

Q. indiv.
Référence
unitaire

Masse
kg

Plaquette anti-rotation – 10 ZB5 AZ902 0,008

Ecrou de fixation – 10 ZB5 AZ901 0,002

Clé de serrage d’écrou – 1 ZB5 AZ905 0,016

Cabochons striés pour voyants BA 9s Blanc 10 ZB7 EV01 0,002

Vert 10 ZB7 EV03 0,002

Rouge 10 ZB7 EV04 0,002

Jaune 10 ZB7 EV05 0,002
Bleu 10 ZB7 EV06 0,002

Incolore 10 ZB7 EV07 0,002

Orange 10 ZB7 EV08 0,002

Lampes
Désignation Tension

V
Puissance
W

Couleur Vente par
Q. indiv.

Référence
unitaire

Masse
kg

Lampes à incandescence 
standard
Culot BA 9s
Ø 11 mm maxi
longueur 28 mm maxi

6 1,2 – 100 DL1 CB006NSP 0,002

24 2,0 – 100 DL1 CE024NSP  0,002

130 2,4 – 100 DL1 CE130NSP 0,002

Lampes à incandescence 
longue durée
Culot BA 9s
Ø 11 mm maxi
longueur 28 mm maxi

6 1,2 – 10 DL1 CB006 0,002

24 2,0 – 10 DL1 CE024 0,002

130 2,4 – 10 DL1 CE130 0,002

Lampes au néon
Culot BA 9s
Ø 11 mm maxi
longueur 28 mm maxi

220…240 – Vert 10 DL1 CS3220  0,002

100 DL1 CS3220SP 0,002

Bleu 10 DL1 CS6220 0,002
100 DL1 CS6220SP 0,002

Orange (2) 10 DL1 CS7220 0,002

100 DL1 CS7220SP 0,002

ZBY 2101

ZB5 AZ902ZB5 AZ901

ZB5 AZ905

DL1 CEppp

DL1 CSpppp

Caractéristiques :
page 35019/2

Encombrements, montage :
page 35019/7
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Encombrements,
montage

Unités de commande
et de signalisation Ø 22 0

Harmony® style 7
Boutons et voyants monolithiques

Encombrements
XB7 EAppP, XB7 EHppP XB7 EDppP XB7 EGppP

e : épaisseur du support = 1 à 6 mm.
XB7 ES5ppP XB7 ES1ppP XB7 EVpppP

e : épaisseur du support = 1 à 6 mm.

XB7 EV8pP XB7 EW3pppP, XB7 EH0pppP, XB7 EL4p32P

e : épaisseur du support = 1 à 6 mm.

Sortie à clips Faston Cosse fourche “U”

(1) Valeur maximale.

Montage
Diamètre des trous de fixation finis

(1) Valeur minimale.
(2) Pour XB7 EV8 pP.
(3) Valeur normalisée : Ø 22,3 (0 ; + 0,4).

Vis-étrier M3,5

recommandé (3)

Caractéristiques :
page 35019/2

Références :
pages 35019/3 à 35019/6


