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CARACTERISTIQU
ES

| | Cable RS Pro gris Cat5e STP,
Pezis | 2 m male RJ45/male RJ45

Entierement blindé

Aucun outillage
spécial nécessaire

Connexion facile a
vis, pour gagner du
temps

Adapté pour une
utilisation a
|'extérieur

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Présentée par RS Pro, une gamme de cordons Cat5e de qualité supérieure IP. Ces cordons blindés
étanches fournissent d'excellentes solutions Ethernet industrielles pour les environnements les plus
difficiles. La connexion a couplage a vis fournit la solution parfaite pour les installations sur le terrain,
aucune exigence pour l'outillage spécialisé qui permet de gagner du temps précieux. Les
connecteurs et cables blindés offrent une protection du signal contre le bruit externe et les
interférences et la diaphonie. Tous les modéles sont extrémement fiables et d'excellente qualité

Code commande 111-6740 - Prise jack de panneau vers fiche male de cable. Métal IP68
Code commande 111-6741 - fiche male de panneau vers fiche méle de cable. Métal IP68

Caractéristiques

Avec terminaison/sans terminaison Avec terminaison
Type de connecteur RJ45 male/RJ45 femelle
Connecteur B Connecteur méle
Connecteur A Connecteur méle
Type de blindage Blindé
Couleur de la gaine Gris
Longueur 200mm
Matériau de gaine extérieure PVC
Lieux de travail et salles de serveurs qui nécessitent
Application une connexion Internet constante pour les activités

quotidiennes .

Spécifications

Intensité nominale 1.5A

Homologations

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 1 De 4 24


https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116740/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1116741/

Interne
Cable Catbe ‘E]

Normes Met Conforme a la directive RoHS
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