Kabelkanal Eﬂg

MERKMALE

Selbstklebend Flexibler Plattenkanal mit
weiRem Schlitz von RS Pro -
S ntache Inetallation flexibler Schlitz, 40 x 40 mm
B, 500 mm L

Geringe
Entflammbarkeit

Saubere weil3e
Oberflache

Temperaturbereich:
-20 °C bis 70 °C.

Flexibel

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Kabelkanal

Produktbeschreibung

Der flexible Polypropylen-Kabelkanal ist weifld und sorgt so fiir eine saubere klinische Oberflache in
jedem Arbeitsbereich. Die selbstklebende flache Riickseite ermdglicht Ihnen die Organisation lhrer
Kabel, ohne den Bereich, auf den sie aufgebracht werden, dauerhaft zu beschadigen. Dies
ermoglicht auch eine einfache und dennoch effektive Installation. Unser Kabelkanal hat eine runde
Form mit geringer Entflammbarkeit, ist selbstverléschend gemafl UL94-V1 und halogenfrei. Der
Sockel verfugt Uber zusatzliche Schlitze, um bei Bedarf weitere Befestigungen aufzunehmen,
wodurch dieser Kabelkanal perfekt fur alle IThre Kabel- und Zubehdérmanagementanforderungen

geeignet ist.

Allgemeine

Kabelkanal-/Kettenausfihrung
Werkstoff
Farbe

Brandverhalten

Art der Befestigung

Anwendungen

Flexibler Plattenkabelkanal mit Schlitz

Polypropylen

Weil3

Schwer entflammbar, halogenfrei, geringe Rauchdichte,

selbstverléschend

Selbstklebend

Biros und Innenarbeitsplatze, in verschiedenen Langen,
Elektrowerkstatten, Schulen, Krankenh&user, Hotels und
uberall dort, wo Kunden zwischen Kabeln laufen

Lange
Breite
Tiefe

Steckplatztyp

Betriebsumgebungsspezifikationen

Grolier Betriebstemperaturbereich

500mm
40mm

40mm

Flexibel

-20 °C bis +70 °C.
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Kabelkanal ‘E]

Zulassungen

Normen erfullt UL 94 V-1
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All dimensions are external unless stated otherwise. RS Stock 598608 is circular 20mm Diameter
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