SIEMENS

Ficha técnica 3RA6822-0AC

Twin extension block Connection main circuit: Spring-
type terminal 2 slots for compact load feeders

Dados técnicos gerais:

Nome da marca do produto SIRIUS

Designacéo do produto 2° bloco de expansao
Classe de protecgéo IP 1P20

Grau de contaminagio 3

Numero de posi¢des de encaixe para derivagao 2

compacta

Altura de instalagdo em caso de altura pelo NN m 2 000

maximo

Temperatura ambiente

® durante o transporte °C -55 ... +80
® durante o armazenamento °C -55 ... +80
® durante o funcionamento °C -20 ... +60
Resisténcia a oscilagéo f=4 até 5,8 Hz; d = 15 mm; f = 5,8 até 500 Hz; a = 2
m / s2 10 ciclos
Resisténcia ao choque Semiseno a = 6 m/s2 a 10 ms; 3 pos. e 3 neg.
Choque em todos os eixos
Identificagdo do meio de produgéo segundo a DIN K
EN 61346-2
3RA6822-0AC Reservado o direito a alteragbes
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Identificagédo do meio de produgédo segundo a DIN K
40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2
segundo a IEC 750

Circuito de corrente principal:

Corrente de funcionamento com AC com 400 V Valor A 63
estipulado
Tenséao de servigo a AC-3 Valor estipulado maximo \ 690

Montagem/ Fixagéo/ Dimensoes:

Tipo de fixagdo fixagcao de parafusos e trinquete
Largura mm 90

Altura mm 197

Profundidade mm 100

Conexoes/ terminais:

Execucéo da ligagao eléctrica para circuito principal ligagao da trac¢éo da mola
Comprimento de descarnagem para contactos mm 10
principais

Secgédo de condutor conectavel para contactos
principais para lado de carga

e unifilar mm? 1,5...10
e polifilar mm? 1,5...10
¢ de fio fino com tratamento de terminal de fio mm? 15..6
e de fio fino sem tratamento de terminal de fio mm? 15..6
Numero AWG como secgao de condutor conectavel 14 ...8
codificada para contactos principais para lado de
carga

Tipo de secgdes transversais dos condutores
conectaveis para contactos principais para lado de

carga
o unifilar 2x (1,5 ... 6 mm?), 1x (1,5 ... 10 mm?)
e polifilar 2x (1,5 ... 6 mm?), 1x (1,5 ... 10 mm?)
® de fio fino com tratamento de terminal de fio 2x(1,5...6) mm?
® de fio fino sem tratamento de terminal de fio 2x(1,5...6) mm?

Tipo de secgbes transversais dos condutores 2x(16 ...10), 1 x (16 ... 8)

conectaveis nos cabos AWG para contactos
principais para lado de carga

Certificados/ Homologagdes:
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General Product Approval EMC Declaration of  Test

Conformity Certificates
Type Test
S P ul. Certificates/Test
© Report
CsA uL C-Tick EG-Konf.
Shipping Approval other
—_— Confirmation
loyds
R
LRS

Seguranca:
Ligagéo a terra de protecgéo contra choque eléctrico protegido contra contacto acidental

Outras informagoes

Information- and Downloadcenter (catalogo, brochuras,...)
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (encomendar online)
http://www.siemens.com/industrymall

CAx Online Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6822-0AC

Service&Support (manuais, manuais de instrugées, certificados, curva caracteristica, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6822-0AC

Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos,

macros EPLAN...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6822-0AC&lang=en
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https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=439&ci=460&cao=549
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=439&ci=497&cao=586
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=3021
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=440&ci=461&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=446&ci=455&cao=543
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=446&ci=480&cao=566
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=446&ci=489&cao=574
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=446&ci=490&cao=576
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=446&ci=491&cao=577
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/pt/ps/3RA6822-0AC/Certificate?ct=447&ci=454&cao=553
http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs
http://www.siemens.com/industrymall
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA6822-0AC
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA6822-0AC
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA6822-0AC&lang=en
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