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IEC-Stecker für 
Frontplattenmontage RS Pro 

C14, 10,0 A, 250,0 V 

RS Best.-Nr. 488-191             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• Schwarzes Gehäuse 
aus Nylon 66 

• Lötfahne/Flachsteck
er 6.3 

• Leicht zu 
terminieren, keine 
Spezialwerkzeuge 
erforderlich 

• Erfüllt UL 94 V0 

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

Der C14-Geräteeingangssteckverbinder von der bewährten Marke RS PRO wurde für die 
Tafelmontage entwickelt. Die IEC-Einbaustecker bieten Faston-Klemmen in 6,3 mm (1/4 Zoll) nach 
Industriestandard und ermöglichen so einen schnellen Anschluss ohne Spezialwerkzeuge. Sobald 
der gewünschte Ausschnitt hergestellt wurde, rasten diese IEC C14-Steckverbinder einfach in die 
Frontplatte ein und werden sicher durch obere und untere federbelastete Laschen gehalten. Die IEC 
C14-Steckverbinder von RS PRO bestehen aus langlebigem schwarzem Nylon 66 und sind extrem 
robust und verschleißfest. Die IEC-Eingangssteckverbinder von RS PRO sind ideal für neue 
Anlagen, Wartung und Reparatur. 

 

 

 

IEC-Steckverbindertyp  C14 

Geschlecht  Stecker 

Gehäuseausrichtung Gerade  

Beleuchteter Schalter Nein   

Mit Verschluss Nein       

Gehäusematerial   Nylon-66  

Farbe Schwarz  

Anwendungen 
Desktop-Computer, Monitore, ältere Laptop-Netzteile, 
Drucker, Audio- und Videogeräte, Testgeräte, Netzteile, 
kommerzielle Geräte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 
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Nennstrom    10A   

Nennspannung 250VAC   

Anschlussmethode Lot, Flachstecker  

Spannungsfestigkeit    2000 V ac für 1 min        

Isolationswiderstand    > 103 MOhm 

Kontaktwiderstand   <10 mOhm  

 

     

 

Montageart Tafelmontage    

Plattenstärke 2mm 

   

 

 

Konformität/Zertifizierung  UL, CSA, TÜV                       

       

 

                   

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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