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Datasheet ITALIANO

360 degree Swivel Head Standard Riveter

Codice RS 487-141

Rivettatrice standard con testa girevole a 360° con impugnatura a
iniezione in PVC rosso, adatta per rivetti da 2,4 mm - 4,8 mm.

* Modello realizzato in acciaio al cromo con ganasce in acciaio
temprato

* In grado di rivettare su qualsiasi angolo fino a 360°

* Trattamento termico a 54 - 58HRC (meccanismo a ganascia) e 65 -
80HRC (punta

Contenuto:

4 pezzi 10 mm su punte per rivettatura esagonali piatte con
filettatura di connessione m-8 misure: 2,4, 3,2, 4,0 e 4,8 mm,
(lunghezza totale: 13,5, 14,5, 16,2 € 17,4 mm)




