ESD-sicherer Schaum, Folie und Umwicklung PRO)|

MERKMALE

P RS Pro ESD-Wrap 750 mm
an?iss%ZtiosrcTwenml B re ite

Additiven aus LDPE
und LLDPE

Weiche Struktur und
extrem flexibel

Zweischichtige
Extrusion mit
Kalenderfunktion
zur Thermoform-
Blase

Bietet einen :
"Faradayschen -
Kafig" zum Schutz o

von Komponenten 1

im Inneren

Leicht zu schneiden
und gleichzeitig eine
hohe Festigkeit zu
bieten, um nicht zu

reifden.

Kann mit Warme
abgedichtet werden

Oberflachenwidersta
nd von 10210 Q

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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ESD-sicherer Schaum, Folie und Umwicklung PRO)|

Produktbeschreibung

Unsere antistatischen Luftpolsterfolien von RS PRO bieten hervorragenden Schutz fur alle
Komponenten im Inneren. Die Luftpolsterfolie fungiert als "Faradayscher Kafig", um sicherzustellen,
dass die empfindlichen Gerate keinen Stromschlag erhalten. Neben dem Schutz vor
elektrostatischer Entladung sorgen die Blasen dafir, dass Ihr Produkt sicher ist. Unsere
Luftpolsterfolie bietet hervorragenden Schutz vor Sto3en, um Ihre Gegenstande noch besser zu
schitzen.

Allgemeine

Typ Luftpolsterfolie
Farbe Rosa
Filmkomposition LDPE/LLDPE
Schmelzindex 2,1 g/10 min
Schmelzflussrate > 3,0 g/min
Wasserabsorptionsrate 0.5%
Trager LDPE
HeilRsiegelzeit 0,5-3,5 Sek.
Weiche Verpackung, die in Reinraumen, sicheren
Anwendungen Arbeitsbereichen und an anderen Orten verwendet wird,

an denen Sie empfindliche Bauteile handhaben

Elektrische Spezifikationen

Ableitend Ja
Leitfahig Nein
Antistatisch Ja
Statische Abschirmung Nein
Oberflachenwiderstand 10M0Q
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ESD-sicherer Schaum, Folie und Umwicklung

Mechanische

Lange 25m
Breite 750mm
Dicke 12mm
Dichte 0.92g/cm
Warmedichtungs-Druck 30-70 psi

Betriebsumgebungsspezifikationen

Temperatur der Warmedichtung 250-375 F
Luftfeuchtigkeit 47.5%

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung ESD S20.20 und EN 61340-5-1 ESD

Loww Static Peel & Seal Lip

Bag Opening

Seal
Lea

~3rd Seal
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ESD-sicherer Schaum, Folie und Umwicklung R

ARTICLE: DESCRIPTION: SIZE (MM): ADDITIONAL NOTES:
356-2343 Pink Anti Static Bubble Bag 100 % 135 Pack of 50

356-2359 Pink Anti Static Bubble Bag 130 x 185 Pack of 50

356-2365 Pink Anti Static Bubble Bag 180 % 235 Pack of 50

356-2371 Pink Anti Static Bubble Bag 230 x 285 Pack of 50

356-2393 Pink Anti Static Bubble Bag 305 x 435 Pack of 50

356-2400 Pink Anti Static Bubble Bag 380 x 435 Pack of 50

628-1772 Pink Anti Static Bubble Film - Large Bubble 2500 x S00mim Per Roll of 25m

628-1693 Pink Anti Static Bubble Film - Large Bubble 2500 x 750mim Per Roll of 25m

628-1564 Pink Anti Static Bubble Film - Large Bubble 2500 x 1500mm Per Roll of 25m

356-2315 Pink Anti Static Bubble Film - Small Bubble 5000 x 500mm Per Roll of 50m

63%-1520 Pink Anti Static Bubble Film - Small Bubble 5000 x 750mm Per Roll of 50m

356-2157 Pink Anti Static Bubble Film - Small Bubble 5000 x 1500mm Per Roll of 50m

TEST ITEM: TEST METHOD: MEASURED EQUIPMENTI(S): MDL:
Lead (Pb) IEC 623212008 Ed.1 Sec8 ICP-DES 2markg
Cadmium (Cd) IEC 6232122008 Ed.1 Sec8 ICP-DES 2markg
Mercury (Hg) IEC 623212008 Ed.1 Sec? ICP-DES 2markg
Hesxcavalent Chrormium {Cr(V)) IEC 62321:2008 Ed.1 Annex C UV-Vis 2madkg
Polybrominated Biphenyls (PEBs) IEC 62321:2008 Ed.1 Annex A GC-MS smag/kg
Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) IEC 62321:2008 Ed.1 Annex A GC-M5 smadkg
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