
Productvoordelen

Een ideale lamp voor autoverlichting voor overdag door de lange levensduur er van
Tot wel driedubbele levensduur (in vergelijking tot standaard halogeenlampen)
3 jaar garantie (op halogeen-koplampen)

Productkenmerken

Modern design met een zilveren kap (H4/H7)

Productdatasheet

 64150ULT

ULTRA LIFE | Halogeen koplampen voor auto's

Toepassingsgebieden

Koplamp
Ideaal voor gebruik in koplampen met helder glas
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Technische data

Elektrotechnische gegevens

Maximaal vermogen 68 W 1)

Nominale vermogen 55.00 W

Nominale spanning 12 V

Testspanning 13.2 V

1) Maximaal

Fotometrische data

Kleurtemperatuur 3200 K

Lichtstroom 1550 lm

Luminous flux tolerance ±15 %

Afmetingen

Product line drawing

Lengte 67.5 mm

Diameter 9.0 mm

Product gewicht 6.91 g

Levensduur

Levensduur B3 1200 h

Levensduur Tc in uren 2000 h

Aanvullende product data

Lampvoet P14.5s
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Certificaten & normen

ECE Categorie H1

Land-specifieke indelingen

Bestelcode 64150ULT 55W 12

Land specifieke informatie

Productcode METEL Code SEG-No. STK-Number UK Org

4008321416162 OSRA64150ULTDUO - - -

4008321416209 OSRA64150ULT - - -
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Logistieke data

Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid
(stuks per
verpakking)

Afmetingen (hoogte
x breedte x lengte)

Volume Gewicht

4008321416100  64150ULT Blister
1

81 mm x 33 mm x
135 mm

0.36 dm³ 15.33 g

4008321416117  64150ULT Verzenddoos
10

103 mm x 146 mm x
225 mm

3.38 dm³ 238.00 g

4008321416162  64150ULT Onverpakt
2

95 mm x 34 mm x
115 mm

0.37 dm³ 97.82 g

4008321416179  64150ULT Verzenddoos
20

240 mm x 106 mm x
250 mm

6.36 dm³ 1109.00 g

4008321416209  64150ULT Vouwdoos
1

25 mm x 23 mm x
70 mm

0.04 dm³ 3.00 g

4008321416216  64150ULT Bundel
10

116 mm x 70 mm x
50 mm

0.41 dm³ 78.67 g

4008321416223  64150ULT Verzenddoos
100

122 mm x 109 mm x
361 mm

4.80 dm³ 996.00 g

4008321416315  64150ULT Blister
2

77 mm x 22 mm x
116 mm

0.20 dm³ 30.82 g

4008321416322  64150ULT Verzenddoos
20

146 mm x 146 mm x
235 mm

5.01 dm³ 386.00 g

4008321535573  64150ULT Onverpakt
2

 -  x  -  x  -

4008321535580  64150ULT Verzenddoos
20

106 mm x 240 mm x
250 mm

6.36 dm³ 1118.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit
één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Literatuur verwijzing

Garantievoorwaarden zijn beschikbaar via
 www.osram.nl/am-guarantee

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest
recente versie gebruikt.
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