Sechskantmuttern E‘Elﬂg

MERKMALE

RS Pro Edelstahl,
errizon Sechskantmutter, M4

Gemafl DIN934

Edelstahl 18/8 der
Gute A2 (Typ 304
SHES))

Gute
Korrosionsbhestandi
gkeit

Einfach anzuziehen
und zu losen

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Sechskantmuttern Eﬂg

Produktbeschreibung

Sechskantmuttern von RS PRO sind eine sechsseitige Mutter zum effizienten und sicheren
Befestigen von Schrauben und Bolzen. Sie sind das am héaufigsten verwendete sechseckige
Befestigungselement mit Innengewinde, das auf den Schaft eines Bolzens oder einer
Sechskantschraube aufgeschraubt wird. Diese metrischen Sechskantmuttern sind in einer Vielzahl
von GrolRen von M2 bis M20 erhéltlich.

Diese Sechskantmutter-Befestigungselemente von RS PRO sind in verschiedenen GewindegréfZen
erhaltlich:

527-218 — M2
527-224 - M2,5
527-230 — M3
527-246 — M3,5
527-252 — M4
527-268 — M5
527-274 — M6
530-769 — M8
530-775 — M10
530-781 — M12
275-670 — M16
275-686 — M20

Allgemeine

GewindegroRRe M4
Material Edelstahl
Typ Voll
Oberflache Einfach

Automobilanwendungen, Bauindustrie, Maschinen und
Werkstéatten, Heimwerker und Profis, Einsatz in
Fertigungssektoren wie der Nahrungsmittelindustrie, zu
Hause

Anwendungen
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Sechskantmuttern Eﬂg

Breite 7mm

Edelstahlausfuhrung 304 (A2)

Technische Daten DIN 934, ISO 4032

Dicke 2,9 mm bis 3,2 mm

Gewindesteigung 0.7mm

Breite Uiber Ecken 7.66mm

Breite tiber die Lamellen 6,78 mm bis 7 mm

RS Part No. Thread Size

275670 M16
275686 M20
527218 M2
527224 M2.5
527230 M3
527252 M4
527268 M5
527274 M&
530769 ME
530775 M10
530781 M12
1830045 M12 {19mm)
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