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TauchlGtaschlul 0.3 x 0,7 mm /  solder terminal 0.3 x 0,7 mm
Isalierwerkstotf / housing material - PBT GF30

Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / perfarmance class 2 = 400 mafing cycles
Fehlende Mafe und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing infarmation and dimensions per IEC 60 603-2

Bedruckung siehe Zeichnung 294875

Marking see drawing 294875
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Designation

Federleiste R/2, 48 Ldt
Fem. (on. R/2. 48 Solder
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