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RS Pro 24-V-ac-Netzteil, 3 A 
RS Best.-Nr. 907-6251  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

• Ausgangsleistung 
72 VA (Leistung 1), 
18 VA (Leistung 2) 

• 1800mm Kabellänge 

• Erfüllt CE-Standard 

• 2 Ausgänge 

MERKMALE 
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Unser RS Pro Netzteil wird mit vorgefertigten Montagebohrungen geliefert, um eine schnelle 
Montage und die ability zur Befestigung an jedem Ort zu gewährleisten, an dem das Netzteil benötigt 
wird. Für industrielle Anwendungen verfügt er über einen maximalen Eingangsspannungsbereich 
von 230 V ac und 24 V ac mit einem Ausgangsspannungsbereich von 3 A. Lieferung in einem 
robusten schwarzen Kunststoffgehäuse für lange Lebensdauer in rauen Industrieumgebungen. 

 

 

 

Ausgangsverbindungstyp 2-adriges Kabel 
Anzahl der Ausgänge 2 
Montagestil Wand 
Kabellänge 1800mm 

Anwendung Lautsprecher, Ladegeräte, CCTV-Kameras, Lampen 
und Leuchten   

 

 

 

Eingangsspezifikationen 
Nenneingangsspannung 230 V ac  
Vollständiger 
Eingangsspannungsbereich 230 V ac max. 

Nennfrequenz 50Hz 
 

Ausgangsspezifikation 
Nennausgangsspannung 24 V ac 
Ausgangsstrombereich 3 A (Strom 1), 100 mA (Strom 2) 
Nennausgangsleistung 18 VA (Leistung2), 72 VA (Leistung1) 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 
  

Elektrische 
 

Allgemeine 
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Gehäusematerial Vollständig geschlossenes Kunststoffgehäuse 
Gesamtabmessungen 97 mm x 72 mm x 68,5 mm 
Gesamtlänge 97mm 
Gesamttiefe 72mm 
Gesamtbreite 68.5mm 
Gewicht 2.4kg 

 

 

 

Sicherheitsstandard CE, RoHS   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mechanische 
 

Zulassungen 


