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特点  
RS PRO 电导率仪 

RS 号： 205-0958 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系

列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂

的价格。 

 
• 现代实用的酒店 

 
• 出色的性价比 

 
• 按下时显示 3 行显

示屏 / 头顶显示屏 
按钮 

 
• 背光 

 
• 防水等级 IP67 

 
• Durable 、电池续航

时间长 
 

• 高质量测量元件、

范围更广、可达 
100 ms/cm 

 
• wartungsfrei. 

 
• 自动温度补偿 

 
• 海水盐度显示 

 
• 浓度显示 

tds (mg/l) 
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开发新 RS 10 系列的主要重点是测量技术的基本功能。纯测量、专注于精密、速度和可靠性封装在

紧凑型外壳中、可区分令人印象深刻的性价比。全新手持式测量设备还采用人机工程学设计、防尘

防水设计、符合 ip 65/67 标准、并具有照明显示屏。rs 1410 采用紧凑型电导率测量设备 RS 精确 
Durable 的宽量程测量单元、可通用于 di 水和盐水。 

 
应用： 

 
• 淡水和盐水水族馆 
• 反渗透和类似过滤器 
• 清洁过程 
• 冷却 / 润滑过程 
• 植物种植和农业实验室 
• 质量保证服务 

一般规格 

 

 
 

 
 

 

型号名称 RS 10-1002 
显示类型 lcd 3 行单元和背景灯 
最大值）以上温度补偿 -105.0°C 
最小温度补偿 -5.0°C 
• 导电性电池 2 极测量元件、 Ø 12 mm （石墨）、电缆 1.2 m 
采样率 每秒 3 个样本 
精确度 ±2% 
tds 转换系数 可从 0.45 至 1.00 调整 
数据记录 否 
传感器输入连接器 传感器的固定连接 
通信接口 否 

 
 
应用 

淡水和盐水水族馆与渗透和类似的滤水器

相反 清洁过程冷却 / 润滑过程 
植物栽培和农业实验室质量保证服务 

校准可用性  

操作条件设备 -20 。 +50 °c 、 0 ... 95% 相对湿度 
（无冷凝） 

工作条件测量元件 -5 。 +80 °c （短时间 100 °c ） 

产品说明 
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电气规格 

机械规格 

保护类别 

其他信息 

认证 

 

 
 

参数 范围 分辨率 
 
导电性 

0 至 2000 µs μ s/cm 
0.00 至 20.00 ms/cm 
0.0 至 100.0 ms/cm 

带自动量程切换 

精确的导电性 m.v. 的 ±0.5% ±0.5% 金监院  

tds 0 至 2000 mg/l （ ppm ） 1 毫克 / 升（ ppm ） 
温度 -5.0°c 至 105.0°c 0.1°c 
精度温度 0.3 °C  

电阻率 - - 
盐度 0.0 至 50.0 g/kg （ psu ） 0.1 g/kg （ psu ） 

 
 

 

电源 电池 
电池类型 2x AA 
电池寿命 >1000 小时 
自动关闭电源时间 15 、 30 、 60 、 120 或 240 分钟、或者可以禁用 
- 低电池电量指示器 是的 

 
 

 

尺寸  

宽度 28mm 
长度 54mm 
高度 108mm 
重量 200g 
主体材料 防破裂 abs 外壳 

 

 
ip 保护 IP65/67 

 

 
ean 4058175682831 
自定义关税号 90278020 

 

 
合规性 / 认证 CE 
声明 制造商一致性 

测量 
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类似产品系列 

 
 

库存号 项目名称 项目说明 数
量 

 判例 1002. 适用于 RS 10 的带泡沫内衬的箱子 1 
 测试协议  1 
    
    
    
    

 
 
 

 
 

参数 库存号 库存号 
型号 #   

   
 
 
 
 
 
 
 

产品附加信息 / 插图 

附件包括： 


	RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

