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AnschluBmaBe nach IEC 169-15 /
mating face according to IEC 169-15
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Innenleiter / inner conductor CuZn39Pb3 CulNi2Au1.27
AuBenleiter / outer conductor CuZn39Pb3 CulNi2Au0.8
Isolierung / insulator PTFE
Dichtung / gasket Silikon
Kabel / cable G10 : Belden 1673A; EZ 141 Suhner;
RG-402/U; Sucoform 141 Suhner; UT-85
Montage / assembly €02
@ Frequenz / frequency typ. VSWR max. VSWR CECC—22110 VSWR
1 GHz 1.008 1.011 1.110
2 GHz 1.021 1.035 1.119
4 GHz 1.085 1.105 1137
6 GHz 1.170 1.176 1.155
Einfligeddmpfung / insertion loss < 0.05 dB bis / up to 4 GHz
96 Tag Name Werkstoff
Gez. 25.09. SK
Gepr. 25.09.96 BJ Oberfliche
Norm
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