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PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM

DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS - Aluminium-Rohr fiir Druckluft (Blau) PPS - Gebogene Wandfiihrung (Grau)
RohrauBen-@  Lénge Art. Nr VPE RohrauBen-@ Art. Nr VPE
(mm) (m) 16 PPS LMCG16 1
16 4 PPS BTU1640 1 - PPS LMICG20 :
— 4 PPS BTU2040 1 P PPS LMCG25 :
20 55 PPS BTU2055 1
25 4 PPS BTU2540 1
25 55 PPS BTU2555 1
32 4 PPS BTU3240 1
32 55 PPS BTU3255 1
40 4 PPS BTU4040 1
40 55 PPS BTU4055 1
50 55 PPS BTU5055 1
63 55 PPS BTU6355 1
80 55 PPS BTUS055 1
1 o0 PPS BTU10055 "'| PPS1 UN - Aluminiumrohr-Verbinder
(Fr:r":;ohr mit AuBen-@ Art. Nr VPE
16 PPS1 UN16 1
20 PPS1 UN20 1
25 PPS1 UN25 1
PPS - Aluminium-Rohr fir Vakuum (Grau) 32 PPS1 UN32 :
RohrauBen-@  Liinge Art N VPE 40 PPS1 UN40 1
(mm) (m) ' 50 PPS1 UN50 1
16 4 PPS GTU1640 1 0 PPS1 UNG3 ]
T
20 55 PPS GTU2055 1 © PPS1 UNSO ]
2 55 PPS GTU2555 | 100 PPS1 UN100 1
32 55 PPS GTU3255 1 5100
40 55 PPS GTU4055 1
= - e | PPS1 UNS - Aluminiumrohr-Schiebemuffe ohne
: Anschlag
80 55 PPS GTU8055 1
100 55 PPS GTU10055 1 ;ﬁ:)mhr mit AuBen-0 At VPE
25 PPS1 UNS25 1
32 PPS1 UNS32 1
40 PPS1 UNS40 1
50 PPS1 UNS50 1
63 PPS1 UNS63 1
PPS - Aluminium-Rohr fiir Stickstoff (Griin) 2 &0 PPS1 UNSS0 ]
RohrauBen-@  Linge Art.Nr VPE 100 PPS1 UNS100 1
(mm) (m)
20 55 PPS VTU2055 1 2100
I 55 PPS VTU2555 1 CC Concept
50 55 PPS VTU5055 1
PPS1 MR - Aluminium-Reduziermuffe
Fiir Rohr mit Fiir Rohr mit
AuBen-@ AuBen-@ Art. Nr VPE
(mm) (mm)
PPS - Gebogene Wandfiihrung (Blau) - 20 PPS1 MR2520 !
32 25 PPS1 MR3225 1
E‘]’r’r‘:’a"ﬁe"'ﬁ Art.Nr VPE 40 % PPS1 MR4032 1
16 PPS LMCB16 ] 50 40 PPS1 MR5040 !
P PPS LMCB20 ] 63 50 PPS1 MR6350 1
o PPS LMICB25 ] 80 63 PPS1 MR8063 1
100 80 PPS1 MR10080 1
@100
CC Concept
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PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM
DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 9C - Aluminiumrohr-Winkel 90° PPS1 TE - Aluminiumrohr-T-Stiick
Fir Rohr mit AuBen-@ Art. Nr VPE Fiir Rohr mit AuBen-@ Art.Nr VPE
(mm) (mm)
16 PPS19C16 1 16 PPS1 TE16 1
20 PPS1 9C20 1 h 20 PPS1 TE20 1
25 PPS1 9C25 1 25 PPS1 TE25 1
3 PPS1 9C32 1 32 PPS1 TE32 1
40 PPS1 9C40 1 40 PPS1 TE40 1
50 PPS1 9C50 1 50 PPS1 TE50 1
63 PPS1 9C63 1 63 PPS1 TE63 1
2100 80 PPS1 9C80 1 80 PPS1 TESO 1
100 PPS1 9C100 1 100 PPS1 TE100 1
PPS1 9CM - Aluminiumrohr-Winkel 90° mit PPS1 TR - Aluminiumrohr-T-Stiick mit Reduzierung
konischem AG
Fiir Rohr mit Fiir Rohr mit
Fiir Rohr mit AuBen-g AuBen-g Art. Nr VPE
AuBen-@ AG BSPT Art. Nr VPE (mm) (mm)
(mm) 20 16 PPS1 TR2016 1
16 R3/8 PPS1 9CM1617 1 P 1 PPS1 TR2516 |
16 R1/2 PPS1 9CM1612 1 o5 2 PPS1 TR2520 ]
20 R1/2 PPS1 9CM2012 1 - I PPS1 TRO216 ]
25 R1/2 PPS1 9CM2512 1 o 20 PPS1 THIZ20 ]
25 R3/4 PPS1 9CM2527 1 o o5 PPS1 TRI225 b
32 R1 PPS1 9CM3234 1
40 R11/4 PPS1 9CM4042 1
40 R11/2 PPS1 9CM4049 1
PPS1 4C - Aluminiumrohr-Winkel 45° PPS1 TT - Aluminiumrohr-T-Sttick mit zylindrischem IG
Fiir Rohr mit AuBen-@ Art. Nr VPE Fiir Rohr mit
1 (mm) AuBen-g IG BSPP Art.Nr VPE
116 PPS14C16 1 (mm)
1)20 PPS1 4C20 1 % 16 G3/B PPS1 TT1617 1
(1)25 PPS1 4C25 1 20 G1/2 PPS1 TT2012 1
)32 PPS1 4C32 1 25 G1/2 PPS1 TT2512 1
2 (1)40 PPS1 4C40 1 25 Ga4 PPS1 TT2527 1
(250 PPS1 4CCC50 1 32 G3/4 PPS1 TT3227 1
263 PPS1 4CCC63 1 o700 32 G1 PPS1 TT3234 1
(2100 PPS1 4CCC100 1 40 G3/4 PPS1 TT4027 1
)80 PPS1 4CCC80 1 40 G1 PPS1 TT4034 1
CC Concept 40 G11/4 PPS1 TT4042 1
50 G1 PPS1 TT5034 1
50 G11/4 PPS1 TT5042 1
PPS1 BO - Aluminiumrohr-Blindstopfen % Glue. | PRSITIS0S !
63 G1 PPS1 TT6334 1
('F::n'?"hr mit AuBen-0 Art.Nr VPE 63 G11/4 PPS1 TT6342 ]
e 16 PPS1BO16 ; 63 G11/2 PPS1 TT6349 1
20 PPS1 BO20 ] 63 G2 PPS1 TT6360 1
o PPS1 BO25 ] 80 G1 PPS1 TT8034 1
- PPS1 BOZ2 ] 80 G112 PPS1 TT8049 1
10 PPS1 BO4O ] 80 G2 PPS1 TT8060 1
~ o PPS1 BOSO ] 80 G212 PPS1 TT8076 1
o PPS1 BOG3 ] 100 G3 PPS1 TT10090 1
80 PPS1 BOSO 1
ce g;‘;“’cept 100 PPS1 B0100 1

Preisliste PPS - 2022 - www.prevost.de

[ prevost




PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM

DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 MM - Aluminiumrohr-Ubergangsstiick mit

PPS1 MF - Aluminiumrohr-Ubergangsstiick mit

konischem AG zylindrischem IG
Fiir Rohr mit Fiir Rohr mit
AuBen-@ AG BSPT Art. Nr VPE AuBen-@ IG BSPP Art. Nr VPE
(mm) (mm)
16 R3/8 PPS1 MM1617 1 16 G3/B8 PPS1 MF1617 1
16 R1/2 PPS1 MM1612 1 16 G1/2 PPS1 MF1612 1
20 R1/2 PPS1 MM2012 1 20 G1/2 PPS1 MF2012 1
20 R3/4 PPS1 MM2027 1 20 G3/4 PPS1 MF2027 1
25 R1/2 PPS1 MM2512 1 25 G1/2 PPS1 MF2512 1
25 R3/4 PPS1 MM2527 1 25 G3/4 PPS1 MF2527 1
25 R1 PPS1 MM2534 1 25 G1 PPS1 MF2534 1
32 R1 PPS1 MM3234 1 32 G1 PPS1 MF3234 1
3 R11/4 PPS1 MM3242 1 cc g;"r“’cept 32 G11/4 PPS1 MF3242 1
40 R11/4 PPS1 MM4042 1 40 G11/4 PPS1 MF4042 1
40 R11/2 PPS1 MM4049 1 40 G112 PPS1 MF4049 1
50 R11/2 PPS1 MM5049 1 50 G112 PPS1 MF5049 1
50 R2 PPS1 MM5060 1 50 G2 PPS1 MF5060 1
63 R2 PPS1 MM6360 1 63 G2 PPS1 MF6360 1
63 R21/2 PPS1 MM6376 1 63 G21/2 PPS1 MF6376 1
80 R21/2 PPS1 MM8076 1 80 G212 PPS1 MF8076 1
80 R3 PPS1 MM8090 1 80 G3 PPS1 MF8090 1
100 G3 PPS1 MF10090 1

PPS1 CR - Kreuzverbinder

el L we
1 )12 G1/2 PPS1 CR12 1

(1)34 G1 PPS1 CR34 ]

(1)49 G112 PPS1 CR49 1

250 : PPS1 CR50 ]
2 263 - PPS1 CR63 ]

28 - PPS1 CR80 1

@100 ; PPS1 CR100 1
CC Concept

PPS1 A7 - Blindstopfen fiir Kreuzverbinder

/F\i:.rrs::;mn IG BSPP Art.Nr VPE
172" G PPS1 A712 1
1 G PPS1 A734 1
172" G112 PPS1 A749 1
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PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM
DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 BFT - Gerade Anbohrschelle mit parallelem

PPS1 BP - Aluminiumrohr-Abzweigflansch Innengewinde
o™ s - ey oo i
(mm) (mm) 25 G1/2 PPS1 BFT2512 1
25 16 PPS1 BP2516 1 25 G3/4 PPS1 BFT2527 1
25 20 PPS1 BP2520 1 32 G1/2 PPS1 BFT3212 1
32 16 PPS1BP3216 1 32 G3/4 PPS1 BFT3227 1
32 20 PPS1 BP3220 1 40 G1/2 PPS1 BFT4012 1
40 16 PPS1 BP4016 1 40 G 3/4 PPS1 BFT4027 1
40 20 PPS1 BP4020 1 40 G1 PPS1 BFT4034 1
40 25 PPS1 BP4025 1 50 G1/2 PPS1 BFT5012 1

@100 50 16 PPS1 BP5016 1 50 G3/4 PPS1 BFT5027 1
50 20 PPS1 BP5020 1 50 G1 PPS1 BFT5034 1
50 25 PPS1 BP5025 1 63 G1/2 PPS1 BFT6312 1
63 20 PPS1 BP6320 1 63 G3/4 PPS1 BFT6327 1
63 25 PPS1 BP6325 1 63 G1 PPS1 BFT6334 1
63 32 PPS1 BP6332 1 63 G11/4 PPS1 BFT6342 1
80 20 PPS1 BP8020 1 80 G1/2 PPS1 BFT8012 1
80 25 PPS1 BP8025 1 80 G3/4 PPS1 BFT8027 1
80 32 PPS1 BP8032 1 80 G1 PPS1 BFT8034 1
100 25 PPS1 BP10025 1 80 G11/4 PPS1 BFT8042 1
100 32 PPS1 BP10032 1 100 G3/4 PPS1 BFT10027 1

100 G1 PPS1 BFT10034 1
100 G11/2 PPS1 BFT10049 1

PPS1 BT - Aluminiumrohr-Abzweigflansch mit PPS1 BFV - Gerade Anbohrschelle mit montiertem

zylindrischem IG Kugelhahn T4
:‘:I;;::;mﬂ IG BSPP Art. Nr VPE :‘;&Z:;m“ 1aBsPp Art e VPE
(mm) 25 G1/2 PPS1 BFV2512 1
25 G3/8 PPS1 BT2517 1 3 32 G1/2 PPS1 BFV3212 1
25 G1/2 PPS1 BT2512 1 40 G1/2 PPS1 BFV4012 1
32 G1/2 PPS1 BT3212 1 40 G1 PPS1 BFV4034 1
32 G3/4 PPS1 BT3227 1 50 G1/2 PPS1 BFV5012 1
40 G1/2 PPS1 BT4012 1 50 G1 PPS1 BFV5034 1
40 G3/4 PPS1 BT4027 1 63 G172 PPS1 BFV6312 1
40 G1 PPS1 BT4034 1 63 G1 PPS1 BFV6334 1
50 G1/2 PPS1 BT5012 1 80 G1/2 PPS1 BFV8012 1
50 G3/4 PPS1 BT5027 1 80 G1 PPS1 BFV8034 1
50 G1 PPS1 BT5034 1 100 G1/2 PPS1 BFV10012 1
63 G1/2 PPS1 BT6312 1 100 G1 PPS1 BFV10034 1
63 G3/4 PPS1 BT6327 1
63 G1 PPS1 BT6334 1
80 G1/2 PPS1 BT8012 1
80 G3/4 PPS1 BT8027 1
80 G1 PPS1 BT8034 1
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PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM

DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 RSIF - Kugelhahn mit einseitigem

PPS1 RSI AL - Vollaluminium-Kugelhahn

zylindrischem 1G
Fiir Rohr mit Fiir Rohr mit AuBen-@ Art. Nr VPE
::::;n-ﬁ 1G BSPP Art.Nr VPE 1 = 163 PPS1 RSIALES |
16 G2 PPS1 RSIF1612 1 @83 PPS1 RSICALGS |
20 G122 PPS1 RSIF2012 1 63 PPS1 RSICCALES !
25 G 3/4 PPS1 RSIF2527 1
2 ly
32 G1 PPS1 RSIF3234 1 :
40 G11/4 PPS1 RSIF4042 1
50 G112 PPS1 RSIF5049 1
oy 63 G2 PPS1 RSIF6360 1 CC Concept
80 G212 PPS1 RSIF8076 1
3 f
CC Concept
PPS1 RSIM - Kugelhahn mit einseitigem konischem AG PPS1 VP - Fernsteuerbares Pneumatikventil
Fiir Rohr mit Fiir Rohr mit AuBen-@ Art. Nr VPE
AuBen-g AGBSPT Art.Nr VPE (1)40 PPS1 VP40 ]
(mm)
& 16 R1/2 PPS1 RSIM1612 1 (1) 50 PPS1 VPS0 !
- 20 R1/2 PPS1 RSIM2012 1 (163 PPS1 VP63 |
\3;’:9 2% R3/4 PPS1 RSIM2527 1 (1)80 PPS1 VP80 |
D@l
AR 32 R1 PPS1 RSIM3234 1 @100 PPS1VPC100 !
40 R11/4 1
/ PPS1 RSIM4042 CC Concept
50 R11/2 PPS1 RSIM5049 1
PPS1 RSI - Kugelhahn PPS RP - Schalter fiir Sicherheitsventil
Fiir Rohr mit AuBen-@ Art. Nr VPE Fiir Verbinder @ Art. Nr VPE
{mm) 1 1s () PPS RPE 1
- 16 PPS1RSI16 1 - 2 PPS RPK ]
»-, 20 PPS1 RSI20 1 ( ) PPS RPWT ;
‘ﬂ 50 25 PPS1 RSI25 1 b a PPS MTPAZT0412 ;
32 PPS1 RSI32 1 :
PPS MTPA270412 : PA Schlauch Kit
\ 40 PPS1 RSI40 1 2 Schiduche : @2,7 x 4
50 PPS1 RSI50 1 Léange: 12 Meter
263 - 80 i i i i i
63 PPS1 RSI63 1 Verbindung zwischen Sicherheitsventil und Schalter
80 PPS1 RSIS0 1
100 PPS1 RSI100 1
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Compact Connector Concept = CC CONCEPT

ANSCHLUSSKLEMME - PPS1 CC

PPS1 CC CONCEPT - Verbindungsteile

:::a:g:zrlmﬁ g:f;"“hgr&ﬂe Art.Nr VPE
(mm)

(1)50 - PPS1 CC50 1
(1)63 - PPS1 CC63 1
(1)80 - PPS1 CC80 1
(1) 100 - PPS1 CC100 1
()50 2" PPS1 FL50 1
263 2.1/2" PPS1 FL63 1
(280 3" PPS1 FL80 1
() 100 4 PPS1 FL100 1

PPS1 CC CONCEPT - Direkt montierbare Fittings mit
Flansch

Fiir Rohr mit Fiir Rohr mit

AuBen-@ AuBen-@ Art. Nr VPE
(mm) (mm)

(1) 50 - PPS1 9CC50 1
(1)63 PPS1 9CC63 1
(1) 80 - PPS1 9CC80 1
(1) 100 - PPS19CC100 1
(2) 50 PPS1 9CCC50 1
(263 - PPS1 9CCC63 1
(2) 80 PPS1 9CCC80 1
(2) 100 - PPS1 9CCC100 1
50 PPS1 TC50 1
363 - PPS1 TC63 1
(3) 80 PPS1 TC80 1
(3) 100 - PPS1 TC100 1
(4) 100 - PPS1 TCC100 1
(5) 50 PPS1 TCCC50 1
(5)63 - PPS1 TCCC63 1
(5) 80 PPS1 TCCC80 1
(5) 100 - PPS1 TCCC100 1
(6)50 PPS1 UC50 1
(6) 63 - PPS1 UC63 1
(6) 80 PPS1 UC80 1
6) 100 - PPS1 UC100 1
(7) 63-50 50 PPS1 UC6350 1
(7) 80-63 63 PPS1 UC8063 1
(7) 100 80 PPS1 UC10080 1
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PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM

DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CC CONCEPT - Flanschmontage PPS1 DK - Ausdehner komplett
U Fiir Rohr mit AuBen-
:‘j’rh'm" igBspp FanschadBe .y VPE (mm) ’ A v
AuBen-@ (i) 63 PPS1 DK63 1
1 (mm) #ﬁh 80 PPS1 DK80 1
0 "5 G112 - PPS1 FT5049 1 - s oPS1 DK100 1
163 G2 - PPS1 FT6360 1 63-80
180 G212 - PPS1 FT8076 1 . o
2 1100 G2 - PPS1 FT10060 1 i
1100 G3 - PPS1 FT10090 1 o 4
@50 G112 - PPS1 MT5049 1 100
@63 G2 - PPS1 MT6360 1
3 @80 G2 - PPS1 MT8076 1
@100 - - PPS1 CAP100 1
@50 - - PPS1 GPB50 1
@63 - - PPS1 GPB63 1
4 @80 - - PPS1 GPBSO 1
O @100 - - PPS1 GP100 1
550 - 2 PPS1 RSI50BB 1
563 - 214/2" PPS1 RSI63BB 1
o ; 580 - 3 PPS1 RSIS0BB 1
©100 - 4 PPS1 RsI100BB 1 PPS1 LK - Verriegelungskit fir Kugelhahn
®50 - 2 PPS1 DK50BB 1 Fir Kugahatn 0
©63 - 2.1/2" PPS1 DK63BB 1 (mm) Art. Nr VPE
6 45, 0 ©80 - 3" PPS1 DK80BB 1 (1) 16 bis 25 PPS1 LK1625 1
©100 - 4 PPS1 DK100BB 1 ] (1) 32 bis 40 PPS1 LK3240 1
' @) - - PPS1 SCKM1665 1 4 (1)50 PPS1 LK50 1
7 ! ® - - PPS1 SCKM16120 1 (2) 63 bis 80 PPS1 LK6380 1
N & W[ ?.w 2100 PPS1 LK100 1
M16 x 65
8 1\ w
M16 x 1203 : ) h;
PPS1 NUT - Aluminiumrohr-Uberwurfverschraubung
Fiir Verbinder @ Art.Nr VPE
(mm)
PPS1 UF - Gerader Verbinder mit Flansch 16 PPS1 NUT16 1
Fiir Rohr mit Fianscharée 20 PPS1 NUT20 1
AuBen-@ in) Art.Nr VPE 25 PPS1 NUT25 1
(mm) 32 PPS1 NUT32 1
50 2 PPS1 UFC50 1 0 PPS1 NUT40 |
63 21/2" PPS1 UFC63 1 50 PPS1 NUTS0 y
80 3 PPS1 UFC80 1 3 PPS1 NUT63 ]
63 2" PPS1 UF63 1 © PPS1 NUTS0 ;
80 2.1/2" PPS1 UF80 1
100 4 PPS1 UF100 1
Erflillt folgende Normen: DIN EN1092 und ANSI EN1759
@100
CC Concept
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PPS SYSTEM VOLLALUMINIUM

DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 SEAL - Aluminiumrohr-Verbinder-Dichtring NBR PPS1 IP - Verbinder-Innenstiitzring
;ur Verbinder Menge . pE ::::T\l;erblnder 7] Art Nr VPE
(mm) 16 PPS1 IP16 1
16 10 PPS1 SEAL16 ] 0 PPS1 1P20 ;
20 10 PPS1 SEAL20 1 o PPS1 1P25 :
25 10 PPS1 SEAL25 1 32 PPS1 IP32 1
% 10 PPS1 SEAL32 . 0 PPS1 1P40 ;
0 5 PPS1 SEAL40 1 50 PPS1 IP50 1
50 5 PPS1 SEAL50 1 o PPS1 1P63 :
63 2 PPS1 SEAL63 1 o PPS1 1P80 ;
80 2 PPS1 SEAL80 1 @100 100 PPS1 IP100 ;
100 ] PPS1 SEAL100 ]

PPS1 SEALV - Dichtungskit Viton PPS1 BA - 10 AuBenring
\FI:rrbin- ;L:hr mit Menge  Art.Nr VPE ::I;r\‘;efblndel‘ ? Art. Nr VPE
der@  AuBen-O 16 PPS1 BA16 1
o fmm) ° 20 PPS1 BA20 |

; 10 PPS1 SEAL16V 1
) : 10 PPS1 SEAL20V 1 ® PPS1BA25 !
) ; 10 PPS1 SEAL25V 1 o % PPS1 BA32 !
| - = ops1 SEALSZY 1 100 20 PPS1 BA40 1
) - 5 PPS1 SEAL4OV . 0 PPS1BASO !
) : 5 PPS1 SEAL5OV 5 o PPS1BAG3 !
) - 2 PPS1 SEAL63V 1 & PPS1BASO !
) - 2 PPS1 SEALBOV 1 100 PPS1BA100 !
) . 1 PPS1 SEAL100V 1 (VPE =10 Ring)
) 50 - PPS1 GP50V 1
) 63 - PPS1 GP63V 1
) 80 - PPS1 GPBOV 1
@- 10 - PPS1 GP100V .

PPS1 BP ORING - O-Ring fiir Anbohrschelle AS3T - Verschraubung mit zylindrischem IG
Fiir Rohr mit |G BSPP Art. Nr VPE
AuBen-g@ Menge Art.Nr VPE G1 A3T 01 1
(mm)

2% 10 PPS1 BPORING25 10 G1ia A3t 42 |
32 10 PPS1 BPORING32 10 G112 A3T 49 !
40 10 PPS1 BPORING40 10 G2 A3T 60 |
50 10 PPS1 BPORING50 10
63 10 PPS1 BPORING63 10
80 10 PPS1 BPORINGSO 10
100 10 PPS1 BPORING100 10

HEJPYGVOSt
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ZUBEHOR FUR PPS
DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS1 CLE - Aluminiumrohr-Verbinder-Montageschliissel

PPS DRIL - Anbohrwerkzeug fiir Anbohrschellen

Bohrlo-

i:’”“’hmes' AGBSPP Art. Nr VPE
(mm)

13 G1/2 PPS DRIL12 1
19 G1 PPS DRIL34 1

Das Anbohrwerkzeug ist erforderlich um eine Montage unter Druck zu
ermdglichen

PPS INS - Einschubwerkzeug zur Fittingmontage

Fiir Rohr mit AuBen-@

(mm) Art. Nr

63-80-100 PPS INS63100 1

Zur einfacheren Montage des Fittings in Zwangslagen

PPS CHE - Manuelle Rohrentgrater

1 2
Q.

i
B

Fiir Rohr mit AuBen-@

(mm) Art. Nr VPE
(1) 16 bis 50 PPS CH50 1
(2) Entgraten innen- und auBen  PPS CHERAP 1
(3) 63 bis 100 PPS CH110 1

('Ft;]l:'\];erbinder ] Art.Nr VPE
16 PPS1 CLE16 1
20 PPS1 CLE20 1
25 PPS1 CLE25 1
32 PPS1 CLE32 1
40 PPS1 CLE40 1
50 PPS1 CLE50 1
63 PPS1 CLE63 1
80 PPS1 CLESO 1
PPS CLESTD - Hakenschliissel
(IF:.I']:Y\];eminder 7} Art. Nr VPE
§ 16 bis 80 PPS CLESTD 1
P\L’(‘ - Schltissel zum Halten des Fittings beim Anziehen
Drehmomentschliissel L
Vierkant Max LOsemo- - prt.Nr VPE
; Y (1)3/8" 6 bis 30 TTW 0630 1
e (2 3/8" 20 bis 100 TTW 20100 1
N Ergonomischer Gummigriff fir komfortables Handling.
i TTW 0630 : inklusive 5 Bits (HW4, HW5, HW6, HW7, HW8)
\

PPS CHPD - Maschinelle Rohrentgrater mit

PPS SP - Bohrwerkzeug fiir Abzweigung

E:L‘:r‘:hmes_ Fiir Rohr mit

AuBen-@ Art. Nr VPE
ser (mm)
(mm)
16 2%5bis32  PPSSP16 1
2 400s50  PPSSP22 1
20 63bis80  PPSSP30 .
41 100 PPS SP41 ]

Bohrer zur Flansch Anbringung PPS1 BT, PPS1 BP und PPS1 BFT

Sechskantaufnahme
:::i‘:)!ohr mit AuBen-@ Art. Nr VPE
; (1) 16 bis 50 PPS CHP50 1
n | (916bis20 PPS CHPD2016 1
@25 PPS CHPD25 1
\’ @32 PPS CHPD32 1
o ()40 PPS CHPD40 1
()50 PPS CHPD50 1
63 PPS CHPD63 1
(2)80 PPS CHPD80 1
2) 100 PPS CHPD100 1
PPS AL - Montagegel
:::)a" Art.Nr VPE
200 PPS AL 1
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ZUBEHOR FUR PPS

DRUCKLUFTLEITUNGEN

PPS CTU - Rohrschneider Tragerkonsole / Metallstiitze
Fiir Rohr mit AuBen-@ Art. Nr VPE Lénge Art. Nr VPE
(mm) (mm)
16 bis 63 PPS CTU63 1 (1180 S 180L 1
63 bis 100 PPS CTU110 1 €S 310L 1
CS 420L 1
€S 500 1
PPS1 CI - Montageclips Befestigungsschraube flir Metallstiitze
Z‘::rrs:g{;mn Gewinde Art. Nr VPE (Lr:rr:mg)e va"v}ﬁﬁhfs Art. Nr VPE
(mm) 20 M8 cs vist 1
16 M8 PPS1 Cl16 5 40 M8 CS Vis2 1
216 - 32 20 M8 PPS1 CI20 5
25 M8 PPS1 CI25 5
32 M8 PPS1 CI32 5
040900 40 M8 PPS1 Cl40 5
50 M8 PPS1 CI50 5
63 M8 PPS1 Cl63 5
80 M8 PPS1 CI80 5
100 M8 PPS1 C1100 5
PPS1 CIS - Distanzstiicke fiir Halteklemmen Tragerklemme mit Gewinde M8
- Stiirke der
e vee T e e
, )35 PPS1 CIS1632 g (mm)
. 220 PPS1 CIS4050 ‘ E (1)3bis8 CP 38 1
1 2 (1) 8 bis 14 CP814 1
2‘ & (1) 14 bis 20 CP 1420 1
8 @ O0bis16 M6 CP 016 1
@1bis18 M8 CP M8 1
Abhangesysteme fiir Montageclips PPS1 CI
PPS1 CIRSI - Halteklemme fiir Kugelhahn
Léange Metrisches Art.Nr VPE
Fiir Rohr mit AuBen-@ Art.Nr VPE (m) Gewinde
(mm) J— 2 M8 SK SC2 10
16 PPS1 CIRSI16 1
20 PPS1 CIRSI20 1
3 16-50 25 PPS1 CIRSI25 1
32 PPS1 CIRSI32 1
° ;\m 40 PPS1 CIRSI40 1 m.
50 PPS1 CIRSI50 1 1
63 PPS1 CIRSI63 1 ‘
80 PPS1 CIRSIS80 1 ﬂ
@100 100 PPS1 CIRSI100 1
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ZUBEHOR FUR PPS
DRUCKLUFTLEITUNGEN

Kreuzschlitzschraube @ 6 mm

PPS ALUMINIUMROHR

MONTAGEWERKZEUG

PPS CT - Aluminiumrohr- Montage Schneid-, Entgrat-

und Bohrset

e |

[‘ (%] )

Lange
(mm)

Art. Nr

60

TVB 660

90

TVB 690

10

Inhalt

Art. Nr

- 1 Rohrschneider fir @ 16 -
63 mm: PPS CTUB3

- 1 Rohrentgrater @ 16 - 50
mm: PPS CH50

- 1 Rohrinnenentgrater: PPS
CHERAP

- 1 Bohrwerkzeug flir
Abzweigflansch @ 16 - 32:
PPS SP16

- 1 Bohrwerkzeug fr
Abzweigflansch @ 40 - 50:
PPS SP22

- 1 Marker: PPS PEN

PPS CT1650

Verzinkte Stockschraube M8

Montageschliissel- Koffer

PPS CK - Aluminiumrohr- Verbinder-

Metrisches
Gewinde

Lange
(mm)

Art. Nr

50 M8

PV 80

80 M8

PV 880

M8 Distanzstiick

Metrisches Gewinde

Art. Nr

M8

TL M8

M8 Verzinkte Gewindestange

Me-
trisches
Gewinde

Bezeichnung Linge

Art. Nr

Gewin- M8 1
destange

verzinkt

TF M8100 1

Doppelstiick M8 -
far M8

verzinkt

TL RM8

Mutter M8 -

TE M8

100

Inhalt

Art. Nr

- 1 Montageschlissel @ 16 mm :
PPS1 CLE16

- 1 Montageschliissel @ 20 mm :
PPS1 CLE20

- 1 Montageschliiissel @ 25 mm :
PPS1 CLE25

- 1 Montageschlissel @ 32 mm :
PPS1 CLE32

- 1 Makierstift : PPS PEN

PPS CK1632

- 1 Montageschllissel @ 40 mm :
PPS1 CLE40

- 1 Montageschliissel @ 50 mm :
PPS1 CLES0

- 1 Makierstifft : PPS PEN

PPS CK4050

PPS CCHPD - Maschinelle Entgrater im Set

Inhalt

Art. Nr

)

- 1xPPS CHPD2016

- 1x PPS CHPD25

- 1 x PPS CHPD32

- 1 x PPS CHPD40

-1 x PPS CHPD50

- 1 x Sechskant-Aufnahme

PPS CCHP1650

@

- 1 x PPS CHPD6E3

- 1 x PPS CHPD80

- 1xPPS CHPD100

- 1 x Sechskant-Aufnahme

PPS CCHP63100

PPS CD - Anbohrwerkzeuge im Set

Inhalt

Art. Nr

(1)

-1xPPS SP16

- 1xPPS SP22

- 1xPPS SP30

- 1xPPS SP41

- 1 x Sechskant-Aufnahme

PPS CD1641

@
-1xPPS DRIL12
- 1xPPS DRIL34

PPS CDP1234
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VERBINDUNGSSCHLAUCHE

Flexible Schlauche zum Dilatationsausgleich fiir Netzwerk-

Erweiterung - Drehkupplungen mit AuBengewinde
AgBspT  Lange Art.Nr VPE
(m)
R1/2 0,75 LAM 21 1
R3/4 0,75 LAM 27 1
R1 0,75 LAM 34 1
R11/4 11 LAM 42 1
R11/2 1,25 LAM 49 1
R2 1 LAM 60 1

Verbindungsschlauche - Drehkupplungen mit Innengewinde

1G BSPP Lénge Art.Nr VPE
(m)
G3/8 15 LEF 17 1
G1/2 15 LEF 21 1
G /4 15 LEF 27 1
A G1 15 LEF 34 1
G11/4 22 LEF 42 1
G112 25 LEF 49 1
G2 2 LEF 60 1

Verbindungsschlauche mit Sicherheitsstahlseil

Drehkupplungen mit Innengewinde L
1G BSPP :':;‘ge Art. Nr VPE
G3/8 15 LEF 175 1
G2 15 LEF 218 1
Ga/4 15 LEF 275 1
G1 15 LEF 345 1

Verbindungsschlduche - Drehkupplungen mit AuBengewinde

AG BSPT Lange Art.Nr VPE
(m)
R3/8 15 LEM 17 1
R1/2 15 LEM 21 1
R3/4 15 LEM 27 1
R1 15 LEM 34 1
R11/4 20 LEM 42 1
R11/2 25 LEM 49 1
R2 2 LEM 60 1

Verbindungsschlauche mit Sicherheitsstahlseil

Drehkupplungen mit AuBengewinde L
AG BSPT Lange Art. Nr VPE
(m)
R3/8 1,5 LEM 178 1
R1/2 1,5 LEM 21S 1
R3/4 15 LEM 275 1
R1 1,5 LEM 34S 1
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eiinmner e foe] ote [N Geoinmner | e o] e I Geoinmner | o] e
A3T 01 p/St. T4 10 PPS CHPD2016 p/St. T4 11 PPS19CCC63 p/st. T4 8
A3T 42 p/St. T4 10 PPS CHPD25 p/st. T4 1 PPS19CCC80 p/st. T4 8
A3T 49 P/t T4 10 PPSCHPD32 p/st T4 1 PPS1 9CM1612 p/St. T4 4
A3T 60 P/t T4 10 PPSCHPD40 p/St. T4 1 PPS1 9CM1617 p/st. T4 4
CP 016 P/t T4 12 PPSCHPD50 P/St. T4 1 PPS1 9CM2012 p/St. T4 4
CP 1420 P/St. T4 12 PPS CHPD63  p/st. T4 11 PPS1 9CM2512 p/st. T4 4
CP 38 P/St. T4 12 PPS CHPD80 p/st. T4 11 PPS1 9CM2527 p/st. T4 4
CP 814 P/St. T4 12 PPS CK1632 p/st. T 13 PPS1 9CM3234 p/st. T4 4
CP M8 P/St. T4 12 PPS CK4050 p/st. T4 13 PPS1 9CM4042 p/st. T4 4
CS 180L P/St. T4 12 PPS CLESTD p/st. T4 11 PPS1 9CM4049 p/st. T4 4
CS 310L P/St. T4 12 PPS CT1650 P/St. T4 13 PPS1 A712 PISt. T4 5
CS 420L p/St. T4 12 PPS CTU110 P/St. T4 12 PPS1 A734 P/St. T4 5
CS 500 P/St. T4 12 PPS CTU63 P/St. T4 12 PPS1 A749 P/St. T4 5
CS VISt Pt T4 1 PPSDRIL12 Pt T4 1 PPS1BA100 Pt T4 10
CS VIS2 Pt T4 1 PPSDRIL34 Pt T4 11 PPS1 BA16 P/St. T4 10
LAM 21 P/St. T4 14 PPS GTU10055 p/st. T4 3 PPS1 BA20 P/St. T4 10
LAM 27 P/St. T4 14 PPS GTU1640 p/st. T4 3 PPS1 BA25 P/St. T4 10
LAM 34 P/St. T4 14 PPS GTU2055 ©p/st. T4 3 PPS1 BA32 P/St. T4 10
LAM 42 P/St. T4 14 PPS GTU2555 p/st. T4 3 PPS1 BA40 PISt. T4 10
LAM 49 PISt. T4 14 PPS GTU3255 p/st. T4 3 PPS1 BA50 P/St. T4 10
LAM 60 P/St. T4 14 PPS GTU4055 p/st. T4 3 PPS1 BA63 PISt. T4 10
LEF 17 P/St. T4 14 PPS GTU5055 p/st. T4 3 PPS1 BA80 P/St. T4 10
LEF 17S P/St. T4 14 PPS GTU6355 p/st. T4 3 PPS1 BFT10027 p/st. T4 6
LEF 21 P/St. T4 14 PPS GTU8055 p/st. T4 3 PPS1 BFT10034 p/st. T4 6
LEF 21S P/St. T4 14 PPS INS63100 p/st. T4 11 PPS1 BFT10049 p/st. T4 6
LEF 27 P/St. T4 14 PPSLMCB16 p/st T4 3 PPS1 BFT2512 p/st. T4 6
LEF 275 P/St. T4 14 PPSLMCB20 p/st. T4 3 PPS1 BFT2527 p/st. T4 6
LEF 34 PISt. T4 14 PPSLMCB25 p/st T4 3 PPS1 BFT3212 p/st. T4 6
LEF 34S P/St. T4 14 PPS LMCG16 p/St. T4 3 PPS1 BFT3227 p/st. T4 6
LEF 42 [P " PPSLMCG20 P/t T4 3 PPS1 BFT4012 pist T4 6
LEF 49 PISt. T4 14 PPSLMCG25 p/st. T4 3 PPS1 BFT4027 p/st. T4 6
LEF 60 P/St T4 14 PPSMTPA270412 p/St. T4 7 PPS1 BFT4034 Pist T4 6
LEM 17 PISt. T4 14 PPS RPE Pt T4 7 PPS1 BFT5012 p/st. T4 6
LEM 178 P/St. T4 14 PPS RPK P/St T4 7 PPS1 BFT5027 p/st. T4 6
LEM 21 P/St. T4 14 PPS RPWT PSt. T4 7 PPS1 BFT5034 p/st. T4 6
LEM 21S PISt. T4 14 PPS SP16 PSt T4 11 PPS1 BFT6312 p/st. T4 6
LEM 27 PISt. T4 14 PPS SP22 PSt T4 11 PPS1 BFT6327 P/st. T4 6
LEM 278 P/St. T4 14 PPS SP30 P/St. T4 11 PPS1 BFT6334 Pp/st. T4 6
LEM 34 PISt. T4 14 PPS SP41 Pt T4 1 PPS1 BFT6342 p/st T4 6
LEM 34S P/St. T4 14 PPSVTU2055 p/St T4 3 PPS1 BFT8012 p/st. T4 6
LEM 42 p/st. T4 14 PPS VTU2555 pist T4 3 PPS1 BFT8027 p/st. T4 6
LEM 49 P/St. T4 14 PPS VTU5055 P/St T4 3 PPS1 BFT8034 pP/st T4 6
LEM 60 PiSL T4 14 PPS14C16 P T 4 PPS1 BFT8042 P/St T4 6
PPS AL P/St. T4 1 PPS1 4C20 P/St. T4 4 PPS1 BFV10012 p/st. T4 6
PPS BTU10055 p/st. T4 3 PPS1 4C25 p/St. T4 4 PPS1 BFV10034 p/st. T4 6
PPS BTU1640 p/st. T4 3 PPS1 4C32 P/St. T4 4 PPS1 BFV2512 p/st. T4 6
PPS BTU2040 P/St. T4 3 PPS1 4C40 P/St. T4 4 PPS1 BFV3212 p/st. T4 6
PPS BTU2055 p/st. T4 3 PPS14CCC100 p/st. T4 4 PPS1 BFV4012 p/st. T4 6
PPS BTU2540 p/st T4 3 PPS14CCC50 p/st. T4 4 PPS1 BFV4034 pist T4 6
PPS BTU2555 p/st. T4 3 PPS14CCC63 p/st T4 4 PPS1BFV5012 pist T4 6
PPS BTU3240 P/st T4 3 PPS14CCC80 pP/st. T4 4 PPS1BFV5034 pist T4 6
PPS BTU3255 p/s. T4 3 PPS19C100 Pt T4 4 PPS1 BFV6312 pist. T4 6
PPS BTU4040 P/st T4 3 PPS19C16 PSL T4 4 PPS1BFV6334 pst T4 6
PPS BTU4055 P/st T4 3 PPS1 9C20 PSL T4 4 PPS1BFV8012 pist. T4 6
PPS BTU5055 P/t T4 3 PPS1 9C25 PSt. T4 4 PPS1BFV8034 pist. T4 6
PPS BTU6355 P/t T4 3 PPS19C32 Pt T4 P PPS1B0O100  Pist T4 4
PPS BTU8055 P/St. T4 3 PPS1 9C40 P/St T4 4 PPS1 BO16 P/St. T4 4
PPS CCHP1650 P/t T4 13 PPS19C50 Pt T4 4 PPS1B020  ps. T4 4
PPS CCHP63100 P/st. T4 13 PPS19C63 Pt T4 4 PPS1B025  ps. T4 4
PPS CD1641  pist. T4 13 PPS1 9C80 P/St T4 4 PPS1 BO32 P/St. T4 4
PPSCDP1234 P/ T4 13 PPS19CC100 P T4 8 PPS1B040  Pist T4 4
PPSCH110 Pt T4 11 PPS19CC50 P/t T4 8 PPS1B050 Pt T 4
PPS CH50 P/St T4 11 PPS19CC63 P/t T4 8 PPS1BO63  pist. T 4
PPS CHERAP  p/st T4 1 PPS19CC80 P/t T4 8 PPS1BO80 Pt T4 4
PPSCHP50 Pt T4 11 PPS19CCC100 P/t T4 8 PPS1BP10025 pist. T4 6
PPS CHPD100 P/t T4 11 PPS19CCC50 P/t T4 8 PPS1BP10032 pist. T4 6
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[ sestlnunmer ot [ie] Satc [N Besorunmer e [to] ot SN Gestlmummer | e [ie] _Sete |
PPS1 BP2516 P/St. T4 6 PPS1 CLE25 P/St. T4 1 PPS1 MF6376 P/St. T4 5
PPS1 BP2520 P/St. T4 6 PPS1 CLE32 P/St. T4 1 PPS1 MF8076 P/St. T4 5
PPS1 BP3216 P/St. T4 6 PPS1 CLE40 P/St. T4 11 PPS1 MF8090 P/St. T4 5
PPS1 BP3220 P/St. T4 6 PPS1 CLE50 P/St. T4 1 PPS1 MM1612 P/St. T4 5
PPS1 BP4016 P/St. T4 6 PPS1 CLE63 /St T4 11 PPS1 MM1617 P/t T4 5
PPS1 BP4020 P/St. T4 6 PPS1 CLESO /St T4 11 PPS1 MM2012 Pt T4 5
PPS1 BP4025 P/St. T4 6 PPS1 CR100 P/St. T4 5 PPS1 MM2027 P/St. T4 5
PPS1 BP5016 P/St. T4 6 PPS1 CR12 P/St. T4 5 PPS1 MM2512 P/St. T4 5
PPS1 BP5020 p/St. T4 6 PPS1 CR34 P/St. T4 5 PPS1 MM2527 P/St. T4 5
PPS1 BP5025 P/St. T4 6 PPS1 CR49 P/St. T4 5 PPS1 MM2534 P/St. T4 5
PPS1 BP6320 P/St. T4 6 PPS1 CR50 P/St. T4 5 PPS1 MM3234 P/St. T4 5
PPS1 BP6325 P/St. T4 6 PPS1 CR63 P/St. T4 5 PPS1 MM3242 P/St. T4 5
PPS1 BP6332 P/St. T4 6 PPS1 CR80 P/St. T4 5 PPS1 MM4042 P/St. T4 5
PPS1 BP8020 P/St. T4 6 PPS1 DK100 P/St. T4 9 PPS1 MM4049 P/St. T4 5
PPS1 BP8025 P/St. T4 6 PPS1 DK100BB p/st. T4 9 PPS1 MM5049 P/St. T4 5
PPS1 BP8032 P/St. T4 6 PPS1 DK50BB  P/st. T4 9 PPS1 MM5060  p/St. T4 5
PPS1 BPORING100 P/St. T4 10 PPS1 DK63 P/St. T4 9 PPS1 MM6360 P/St. T4 5
PPS1 BPORING25 p/st. T4 10 PPS1 DK63BB P/St. T4 9 PPS1 MM6376 P/St. T4 5
PPS1 BPORING32 p/st. T4 10 PPS1 DK80 P/St. T4 9 PPS1 MM8076 P/St. T4 5
PPS1 BPORING40 P/t T4 10 PPS1DK8OBB P/t T4 9 PPS1 MM8090  p/st. T4 5
PPS1 BPORING50 p/st. T4 10 PPS1 FL100 P/St. T4 8 PPS1 MR10080 pP/St. T4 3
PPS1 BPORING63 p/st. T4 10 PPS1 FL50 P/St. T4 8 PPS1 MR2520 P/St. T4 3
PPS1 BPORING80 p/st T4 10 PPS1 FL63 p/St. T4 8 PPS1 MR3225 P/St. T4 3
PPS1 BT2512 P/St. T4 6 PPS1 FL80 P/St. T4 8 PPS1 MR4032 P/St. T4 3
PPS1 BT2517 P/St. T4 6 PPS1 FT10060 P/St. T4 9 PPS1 MR5040 P/St. T4 3
PPS1 BT3212 P/St. T4 6 PPS1 FT10090 P/St. T4 9 PPS1 MR6350 P/St. T4 3
PPS1 BT3227 P/St. T4 6 PPS1 FT5049 P/St. T4 9 PPS1 MR8063 P/St. T4 3
PPS1 BT4012 P/St. T4 6 PPS1 FT6360 P/St. T4 9 PPS1 MT5049 P/St. T4 9
PPS1 BT4027 P/St. T4 6 PPS1 FT8076 p/St. T4 9 PPS1 MT6360 P/St. T4 9
PPS1 BT4034 P/St. T4 6 PPS1 GP100 P/St. T4 9 PPS1 MT8076 P/St. T4 9
PPS1 BT5012 P/t T4 6 PPS1 GP100V P/St. T4 10 PPS1 NUT16 P/St. T4 9
PPS1 BT5027 P/t T4 6 PPS1 GP50V P/St. T4 10 PPS1 NUT20 P/t T4 9
PPS1 BT5034 P/St. T4 6 PPS1 GP63V P/St. T4 10 PPS1 NUT25 P/St. T4 9
PPS1 BT6312 P/St. T4 6 PPS1 GP80OV P/St. T4 10 PPS1 NUT32 P/St. T4 9
PPS1 BT6327 P/St. T4 6 PPS1 GPB50 P/St. T4 9 PPS1 NUT40 P/St. T4 9
PPS1 BT6334 P/St. T4 6 PPS1 GPB63 P/St. T4 9 PPS1 NUT50 P/St. T4 9
PPS1 BT8012 P/St. T4 6 PPS1 GPB80 P/St. T4 9 PPS1 NUT63 P/St. T4 9
PPS1 BT8027 P/St. T4 6 PP$1 IP100 P/St. T4 10 PPS1 NUT80 P/St. T4 9
PPS1 BT8034 P/St. T4 6 PPS1 IP16 P/St. T4 10 PPS1 RSI100 P/St. T4 7
PPS1 CAP100 P/St. T4 9 PPS1 1P20 P/St. T4 10 PPS1 RSI100BB  p/st T4 9
PPS1 CC100 PSt T4 8 PPS1 1P25 P/st. T4 10 PPS1 RSI16 P/St T4 7
PPS1 CC50 PSt T4 8 PPS1 IP32 P/St. T4 10 PPS1 RSI20 P/St. T4 7
PPS1 CC63 PSt T4 ) PPS1 IP40 P/St. T4 10 PPS1 RSI25 P/St. T4 7
PPS1 CC80 PSt T4 8 PPS1 IP50 P/St. T4 10 PPS1 RSI32 P/t T4 7
PPS1 C1100 PiSt T4 12 PPS1 IP63 PISt. T4 10 PPS1 RSI40 P/St. T4 7
PPS1 CI16 P/St T4 1 PPS1 IP80 P/St. T4 10 PPS1 RSI50 P/t T4 7
PPS1 CI20 P/St. T4 12 PPS1 LK100 P/St. T4 9 PPS1RSIS0BB  Pist T4 9
PPS1 CI25 P/St. T4 12 PPS1 LK1625 P/St. T4 9 PPS1 RSI63 P/St. T4 7
PPS1 CI32 P/St. T4 12 PPS1 LK3240 P/St. T4 9 PPS1RSI63BB P/t T4 9
PPS1 Cl40 P/St. T4 12 PPS1 LK50 P/St. T4 9 PPS1 RSI80 P/St. T4 7
PPS1 CI50 P/St. T4 12 PPS1 LK6380 P/St. T4 9 PPS1RSIS8OBB P/t T4 9
PPS1 ClI63 P/St. T4 12 PPS1 MF10090  p/st. T4 5 PPS1 RSIAL63 P/St. T4 7
PPS1 CI80 P/St. T4 12 PPS1 MF1612 P/St. T4 5 PPS1 RSICAL63  p/st. T4 7
PPS1 CIRSI100  P/st. T4 12 PPS1 MF1617 P/St. T4 5 PPS1 RSICCAL63 P/st. T4 7
PPS1 CIRSI16 P/St. T4 12 PPS1 MF2012 P/St. T4 5 PPS1 RSIF1612 P/t T4 7
PPS1 CIRSI20 P/St. T4 12 PPS1 MF2027 P/St. T4 5 PPS1 RSIF2012  p/st. T4 7
PPS1 CIRSI25 P/St. T4 12 PPS1 MF2512 P/St. T4 5 PPS1 RSIF2527 p/st. T4 7
PPS1 CIRSI32 P/St. T4 12 PPS1 MF2527 P/st. T4 5 PPS1RSIF3234 P/t T4 7
PPS1CIRSI40  pSt T4 12 PPS1 MF2534  pist T4 5 PPS1RSIF4042 pist T4 7
PPS1 CIRSI50 P/St. T4 12 PPS1 MF3234 P/St. T4 5 PPS1 RSIF5049 P/t T4 7
PPS1 CIRSI63 P/St. T4 12 PPS1 MF3242 P/St. T4 5 PPS1 RSIF6360 P/t T4 7
PPS1 CIRSI80 P/St. T4 12 PPS1 MF4042  p/st. T4 5 PPS1 RSIF8076  p/st. T4 7
PPS1 CIS1632  pist T4 12 PPS1 MF4049  pst T4 5 PPS1RSIM1612 P/t T4 7
PPS1 CIS4050 P/St. T4 12 PPS1 MF5049 P/St. T4 5 PPS1 RSIM2012 p/st. T4 7
PPS1 CLE16 P/St. T4 1 PPS1 MF5060 P/St. T4 5 PPS1 RSIM2527 p/st. T4 7
PPS1 CLE20 P/St. T4 11 PPS1 MF6360 P/St. T4 5 PPS1 RSIM3234 p/st. T4 7
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| Bestelnummer | Eiet Joce] _Sefte |

PPS1 RSIM4042 p/st T4 7
PPS1 RSIM5049 P/st. T4 7
PPS1SCKM16120 P/st. T4 9
PPS1 SCKM1665 p/st. T4 9
PPS1 SEAL100 p/st. T4 10
PPS1 SEAL100V p/st. T4 10
PPS1 SEAL16 P/st. T4 10
PPS1 SEAL16V P/st. T4 10
PPS1 SEAL20 P/st. T4 10
PPS1 SEAL20V P/st. T4 10
PPS1 SEAL25 pP/st. T4 10
PPS1 SEAL25V pP/st. T4 10
PPS1 SEAL32 p/st. T4 10
PPS1 SEAL32V p/st. T4 10
PPS1 SEAL40 pP/st. T4 10
PPS1 SEAL40V p/st. T4 10
PPS1 SEALS50 pP/st. T4 10
PPS1 SEAL50V P/st. T4 10
PPS1 SEAL63 P/st. T4 10
PPS1 SEAL63V P/st. T4 10
PPS1 SEAL80 P/st. T4 10
PPS1 SEAL8OV P/st. T4 10
PPS1 TC100 P/St. T4 8
PPS1 TC50 P/St. T4 8
PPS1 TC63 P/St. T4 8
PPS1 TC80 P/St. T4 8
PPS1TCC100 rpP/st. T4 8
PPS1 TCCC100 P/st. T4 8
PPS1 TCCC50 p/st. T4 8
PPS1 TCCC63 P/st. T4 8
PPS1 TCCC80 p/st. T4 8
PPS1 TE100 P/St. T4 4
PPS1 TE16 P/St. T4 4
PPS1 TE20 P/St. T4 4
PPS1 TE25 P/St. T4 4
PPS1 TE32 P/St. T4 4
PPS1 TE40 P/St. T4 4
PPS1 TE50 P/St. T4 4
PPS1 TE63 P/St. T4 4
PPS1 TE80 P/St. T4 4
PPS1TR2016 P/st. T4 4
PPS1TR2516 pP/st. T4 4
PPS1 TR2520 p/st. T4 4
PPS1TR3216 P/st. T4 4
PPS1TR3220 rp/st. T4 4
PPS1TR3225 rpist. T4 4
PPS1 TT10090 P/st. T4 4
PPS1 TT1617 pist. T4 4
PPS1TT2012 p/st. T4 4
PPS1TT2512 P/t T4 4
PPS1TT2527 pP/st. T4 4
PPS1TT3227 p/st. T4 4
PPS1TT3234 pist T4 4
PPS1TT4027 P/t T4 4
PPS1TT4034 P/t T4 4
PPS1TT4042 rpist. T4 4

| Bestelrummer | e ffoce] e

PPS1 TT5034 p/st. T4 4
PPS1TT5042 p/st T4 4
PPS1TT5049 p/st T4 4
PPS1TT6334 p/st T4 4
PPS1TT6342 p/st. T4 4
PPS1TT6349 p/st. T4 4
PPS1 TT6360 pP/st. T4 4
PPS1TT8034 pP/st. T4 4
PPS1TT8049 p/st T4 4
PPS1 TT8060 P/st T4 4
PPS1TT8076 P/st T4 4
PPS1UC100  p/st. T4 8
PPS1UC10080 p/st. T4 8
PPS1 UC50 P/St. T4 8
PPS1 UC63 P/St. T4 8
PPS1UC6350 P/st. T4 8
PPS1 UC80 P/St. T4 8
PPS1 UC8063 p/st. T4 8
PPS1 UF100 P/St. T4 9
PPS1 UF63 P/St. T4 9
PPS1 UF80 PISt. T4 9
PPS1 UFC50 PISt. T4 9
PPS1 UFC63 P/St. T4 9
PPS1 UFC80 P/St. T4 9
PPS1 UN100  pist. T4 3
PPS1 UN16 P/St. T4 3
PPS1 UN20 P/St. T4 3
PPS1 UN25 P/St. T4 3
PPS1 UN32 P/St. T4 3
PPS1 UN40 P/St. T4 3
PPS1 UN50 PISt. T4 3
PPS1 UN63 PISt. T4 3
PPS1 UN80 PISt. T4 3
PPS1 UNS100 p/st. T4 3
PPS1 UNS25  pist. T4 3
PPS1 UNS32  pist. T4 3
PPS1UNS40  pist. T4 3
PPS1 UNS50  p/ist. T4 3
PPS1 UNS63 P/t T4 3
PPS1 UNS80  p/st. T4 3
PPS1 VP40 PISt. T4 7
PPS1 VP50 P/St. T4 7
PPS1 VP63 P/St. T4 7
PPS1 VP80 P/St. T4 7
PPS1VPC100 P/st. T4 7
PV 80 P/St. T4 13
PV 880 P/St. T4 13
SK SC2 P/St. T4 12
TE M8 PA00 T4 13
TF M8100 PISt. T4 13
TL M8 PISt. T4 13
TL RM8 PISt. T4 13
TTW 0630 P/St. T4 11
TTW 20100 P/St. T4 11
TVB 660 PA00 T4 13
TVB 690 P00 T4 13
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ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN

B 1. ANWENDUNG

Diese allgemeinen Geschéftsbedingungen werden dem Kunden zusammen mit dem
Verkaufsangebot oder, im Falle einer Direktbestellung, Uber die Bestellbestétigung
mitgeteilt.

Alle Verkéufe erfolgen unter der aufschiebenden Bedingung der Anwendung der
vollstandigen Version dieser allgemeinen Geschéftsbedingungen. Daraus folgt, dass der
Kunde diese allgemeinen Geschéftsbedingungen uneingeschrankt akzeptiert.
Diese allgemeinen  Geschaftsbedingungen sind im  Rahmen der  geftenden
Rechtsvorschriften erarbeitet worden. Im Falle einer Anderung derselben und aus von
Prévost nicht vertretbaren Griinden, wére Prévost eventuell gezwungen die allgemeinen
Geschéftsbedingungen zu dndemn oder deren Ausfiihrung auszusetzen.

Diese allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten vorrangig vor denen des Kunden,
ungeachtet jeglicher entgegenstehender Klauseln in seinen allgemeinen Bedingungen
und vorbehaltiich von Anderungen dieser allgemeinen Geschéftsbedingungen, die unter
den Bestimmungen dieser Klausel erfolgen.

Jegliche diesen Geschaftsbedingungen entgegenstehenden vertraglichen Bestimmungen
miissen PREVOST schriftiich, getrennt von den vorgedruckten Bedingungen auf den
Vertragsdokumenten des Kunden, und bevor PREVOST die Bestellung akzeptiert,
vorgelegt werden. Um fiir PREVOST verbindlich zu sein, muss die vorgeschlagene
Anderung vor der Auftragsannahme schriftich und mit der Unterschrift von PREVOST
versehen ausdriicklich angenommen werden.

Im Falle eines finanziellen Risikos kann PREVOST insbesondere Garantien und / oder
spezielle Zahlungsbedingungen fordern.

Il 2. ANGEBOT - BESTELLBESTATIGUNG

Ein an den Kunden versandtes Angebot ist drei Monate gllltig, es sei denn, es wird
ausdrlicklich eine andere Frist angegeben.

Vom Kunden versandte Bestellungen stellen Bestellvorschiége, die der Annahme
durch PREVOST unterfiegen, dar. Sie missen vollsténdig und all ihre Teile missen
prézise definiert sein. Bestellungen, die von Maklern oder Vertretern von PREVOST
erstellt werden, sind nur dann bindend, wenn sie von PREVOST bestétigt werden.
Eine Bestellung gilt nur dann als von PREVOST angenommen, wenn der Kunde eine
Bestellbestétigung erhalten hat.

Il 3. STORNIERUNG ODER ANDERUNG VON BESTELLUNGEN

Alle Bestellungen, die bei PREVOST eingehen, sind verbindich und endgiltig.
Ausnahmsweise kdnnen sie auf schriftiiche Anfrage des Kunden storniert oder geéndert
werden, wenn PREVOST, in Abhéngigkeit von der bereits geleisteten Arbeit, ausdriicklich
zustimmt. Jegliche Anderung kann die Kosten der Bestellung erhthen, was dem Kunden
zur Akzeptierung mitgeteilt wird, und / oder Lieferverzogerungen fir die betreffenden
Bestellungen verursachen.

I 4. PREISE - VERKAUFTE PRODUKTE

Die Preise, Informationen und Eigenschaften, die in den Katalogen, Produktbléttern oder
anderen Dokumenten genannt werden, dienen ausschiieBlich Informationszwecken
und drfen unter keinen Umstdnden als verbindliche Angebote angesehen werden.
Diese Dokumente sind nicht rechtsverbindiich. Preise werden ausschiieBlich aller
Steuern fiir Produkte, die ab Werk, unverpackt, nicht montiert und nicht-operativ
versandt werden, angegeben. Der Kunde Ubernimmt alle Steuern, Gebihren, Kosten,
Steuermarken und Versicherungsprémien. Fir Lieferungen ins Ausland werden alle
Steuern, Z6lle, Gebtihren und Inspektionskosten, sowie jegliche Kosten, die geméB der
auslandischen Gesetzgebung entstehen, vom Kunden tbernommen. Darliber hinaus
behélt sich PREVOST jederzeit und fristios das Recht vor, an jeglichem Produkt derartige
Anderungen oder Verbesserungen, wie PREVOST sie fiir notwendig hélt, vorzunehmen
und der Kunde hat nicht das Recht, Anspriiche fiir hieraus resultierende Schéden geftend
zu machen.

Il 5. ZAHLUNG

In Ubereinstimmung mit Artikel L.441-10 des franzésischen Handelsgesetzbuches
kann die von den Parteien vereinbarte Zahlungsfrist flinfundvierzig (45) Tage ab
Ende des Monats oder sechzig (60) Tage ab Rechnungsdatum nicht tiberschreiten.
Falls nicht in Sonderbedingungen anderweitig festgelegt, ttigen die Kunden alle
Zahlungen netto, in bar, ohne Rabatt und zugunsten von PREVOST.

Jegliche Wechsel, die zusammen mit Rechnungen zur Akzeptierung vorgelegt werden,
missen PREVOST innerhalb von sieben (7) Tagen akzeptiert zurlickgesandt werden.
Zinsen fur verspétete Zahlungen, welche dem dreifachen (3) des gesetzlichen Zinssatzes
in Frankreich entsprechen konnen im Fall einer Nichtzahlung am Falligkeitstag rechtméBig
erhoben werden.

Im Rahmen der Ausfiihrung einer Bestellung behalt PREVOST sich das Recht vor,
Garantien fir Zahlungen und die ordnungsgemaBe Ausfiihrung von Finanztransaktionen
zu fordern, sollte die finanzielle Lage des Kunden sich verschlechtern - was sich entweder
durch Nichtzahlung der félligen Summe zum vereinbarten Datum oder eine Uberpriifung
der Finanz- und Buchhaltungsdokumente des Kunden oder in einer anderen Weise,
die diese Verschlechterung in nachvollziehbarer Weise zeigt, belegen lasst. Unter
solchen Umsténden behalt PREVOST sich das Recht vor, derartige Garantien, die zur
Wahrung der Rechte des Unternehmens, oder um die Ausflihrung laufender Auftrage
auszusetzen, erforderlich sind, zu verlangen, und dies unbeschadet einer Stornierung der
Bestellung nach PREVOSTs Ermessen. Wenn der Kunde den gesamten oder den Teil des
Vertragspreises, der féllig ist, gezahlt hat, hat PREVOST das Recht, alle verbleibenden
Lieferungen abzubrechen und, nachdem eine frmliche Mittellung erfolgt ist, die
Bestellung aufgrund des Fehlers des Kunden und zu dessen Nachteil zu stomnieren.
Jegliche Kosten des Forderungseinzugs, die PREVOST gegebenenfalls aufwenden
muss, und GebUhren von Représentanten des Gesetzes werden vom séumigen Kunden
getragen. Pauschale Entschadigung fiir das Eintreiben von Ausstanden: vierzig (40)
Euro (Artikel D441-5 des franzosischen Handelsgesetzbuchs). Sollten die tatséchich
entstandenen Inkassokosten diesen Pauschalbetrag Ubersteigen, behélt sich PREVOST
das Recht vor, eine zusatzliche Entschadigungssumme zu fordern.

Im Falle, dass der Kunde sein Gewerbe oder seine Ausstattungsgegenstande verkautt,
(bertragt oder verpfandet, oder sein Gewerbe oder seine Ausstattungsgegenstande zu
einer Gesellschaft beitragt oder eine der Zahlungen oder die Annahme einer Rechnung
nicht zum vereinbarten Termin erfolgt, werden alle faligen Betrége ungeachtet ihres
Félligkeitsdatums  zahlbar.

Il 6. LIEFERUNG - TRANSPORT

LIEFERUNG

Falls nicht eindeutig anderweitig festgelegt, gt die Lieferung als erfolgt, sobald die
Produkte, bevor sie verladen werden, in den PREVOST-Fabriken verfligbar sind.
Derartige Produkte gelten zu diesem Zeitpunkt als entfernt und geliefert. Im Falle von
Verkéufen ins Ausland muss der Kunde die jeweiigen Genehmigungen (mportiizenz,
Devisentransfer-Genehmigung, usw.) im Vorhinein erhalten haben. Jegliche Anderung
einer Bestellung wahrend ihrer Ausfiinrung fiihrt, falls PREVOST diese akzeptiert hat, zu
einer Verlangerung der vereinbarten Lieferfrist in einer Art und Weise, die PREVOST dem
Kunden' mitteit. )

Wenn der Kunde die Giiter nicht von den Ortiichkeiten von PREVOST entfernt, oder
ablehnt, derartige Produkte anzunehmen, und nach Ablauf der Lieferfrist geht das Risiko
ab dem Tag, an dem die Produkte am PREVOST-Standort zur Verfligung gestellt werden,
auf den Kunden (iber, und PREVOST hat das Recht, die Produkte auf Kosten des Kunden
zu lagern und die Rickerstattung der Fracht- und Bearbeitungskosten zu vertangen. Wenn
der Zeitraum bis zur Abholung der Produkte vom PREVOST-Standort zwei (2) Wochen
beginnend mit dem Zeitpunkt, an dem die Produkte bereitgestellt werden, Uberschreitet,
oder wenn der Kunde die Annahme der Lisferung verweigert, hat PREVOST das Recht,
den Vertrag zu beenden, die Produkte wieder zu verkaufen und die Differenz zwischen
dem urspriinglich vereinbarten Preis und dem Wiederverkaufspreis zu verlangen.

iEJPreVOSt

TRANSPORT

Der Kunde ist dafir verantwortich, dem Frachtfiihrer jegliche Vorbehalte beziiglich
fehlender Produkte und / oder beschédigter Pakete bei Erhalt der Produkte mitzuteilen.
Derartige Vorbehatte missen auf dem Dokument des Frachtfihrers und den
Lieferscheinen vermerkt und dem Frachtfiher innerhalb von maximal drei (3) Tagen,
welche Ubereinstimmend mit den Bestimmungen des Artikels L.133-3 des franzosischen
Handelsgesetzes berechnet werden, mittels Einschreibens mit Empfangsbestatigung
und einer Kopie, die PREVOST innerhalb derselben Frist zugesandt wird, mitgeteit
werden. Unter keinen Umsténden ist PREVOST fiir Zerstdrungen, Schéden, Verlust oder
Diebstahl wéhrend des Transports der Produkte haftbar.

Il 7. UBERGANG VON EIGENTUM UND RISIKEN

DAS EIGENTUM AN DEN GELIEFERTEN PRODUKTEN GEHT ERST DANN AUF DEN
KUNDEN UBER, WENN DIE TATSACHLICHE ZAHLUNG IN VOLLER HOHE DER
HAUPTSUMME, ZINSEN UND NEBENKOSTEN INNERHALB DES VORGEGEBENEN
ZEITRAHMENS ERFOLGT IST. Im Falle einer Zahlung mittels Scheck oder Wechsel
gitt die Zahlung als erfolgt, wenn eine Buchungsbestatigung der erhaltenen Zahlung
vorliegt. Ungeachtet der Eigentumsvorbehaltsklausel beziiglich der verkauften Produkte
gehen die zugehdrigen Risiken (einschiieBlich des Risikos von Verlust oder Zerstorung)
bei Lieferung der Produkte in der in Klausel 6 beschriebenen Art auf den Kunden
Uber. Dementsprechend erklért der Kunde sich bereit, die dem Eigentumsvorbehalt
unterfiegenden verkauften Produkte auf seine Kosten und im Namen von PREVOST
gegen alle Risiken, die sie erleiden oder verursachen konnen, zu versichern, bis die
Produkte volistindig bezahlt sind. Der Kunde erklért sich auBerdem einverstanden,
PREVOST Uber jegliches materielle oder gerichtiche Vorkommen, das die Produkte,
die der Eigentumsvorbehaltsklausel unterliegen, betreffen kdnnte, zu informieren.
Trotz PREVOSTs Eigentumsvorbehalts ist der Kunde, falls nicht anderweitig
vereinbart, unter der Bedingung, dass er jeglichen Abnehmer der Produkte Uber die
Eigentumsvorbehaltsklause! beziglich dieser Produkte und PREVOSTs Recht, die
Produkte oder die Kosten der Produkte vom Abnehmer (zu dem Preis, den der Kunde
PREVOST schuldet) zurtickzuverlangen, (ungeachtet der Person, die die Produkte hélt)
informiert, berechtigt, die Produkte vor deren vollsténdiger Bezahlung zu verandern, zu
integrieren oder weiterzuverkaufen. Sollte PREVOST als Folge eines Zugangs Dritter einen
Rechtsverlust erleiden, ist der Kunde verpfiichtet, PREVOST den Schaden einschiieBlich
aller Kosten, die PREVOST durch juristische Verfolgung entstehen, zu erstatten.

Im Falle eines Zahlungsverzugs zum Féligkeitsdatum hat PREVOST das Recht, die
sofortige Riickgabe der Produkte auf Kosten des Kunden zu verlangen, was automatisch
2ur Storierung des Verkaufs fiihrt. Unter derartigen Umsténden muss der Kunde den
von PREVOST aufgrund einer Wertminderung der Produkte und in jedem Fall aufgrund
der Tatsache, dass die Produkte nicht verfiigbar waren, erlittenen Verlust sowie jeglichen
anderen Schaden, den PREVOST geltend macht, kompensieren. Der Kunde tibernimmt
auBerdem die Kosten, die in Zusammenhang mit der Riickerlangung der Produkte
stehen, und jeglichen anderen Schaden, den PREVOST geltend macht. Der Kunde zahit
PREVOST eine Geldstrafe in Hohe von zwei Prozent (2 %) des Preises nicht bezahiter
Produkte pro Tag verspateter Riickgabe; beginnend mit dem Tag des Erhalt des
Einschreibens mit Riickschein, in dem eine solche Riickgabe gefordert wird. Jegliche
Anzahlungen oder Kautionen, die der Kunde hinterlegt hat, werden mit den vom Kunden
im Rahmen der Bestimmungen dieser Klausel zahlbaren Summen verrechnet.

Il 8. GARANTIE

Die PREVOST-Garantie gitt nur fir Produkte, die von PREVOST geligfert wurden, und
besteht nur gegeniiber dem PREVOST-Kunden. Sie git nicht fiir Dritte. Die Garantie
umfasst jegliche Herstellungsfehler oder Materialfehler beginnend mit dem in Artikel 6
beschriebenen Lieferdatum und gil fir Orte, an denen derartige Produkte unter normalen
Betriebs- und Wartungsbedingungen eingesetzt werden fir einen Zeitraum von:

- einem (1) Jahr fir Mangel.

Um sich auf die Garantiebestimmungen zu berufen, muss der Kunde PREVOST schriftiich
und innerhalb der oben genannten Frist die vermeintiich entdeckten Mangel der Produkte
mittellen und diese belegen. Der Kunde muss die Beurteilung dieser Méngel und deren
Reparatur durch PREVOST ermdglichen.

Der Kunde darf, auBer im Falle einer vorherigen ausdriicklichen Zustimmung PREVOSTs,
die Reparaturen nicht selost durchfiihren oder diese von einem dritten durchfiihren lassen.
Jegliche unautorisierte Handlung kann zur sofortigen Beendigung der Garantie fiihren.

Im Rahmen der Garantiebestimmungen kann PREVOST whlen, ob alle von der Garantie
abgedeckten Teile, welche PREVOST als mangelhaft erklart, ab Werk repariert oder
ersetzt werden.

Jegliche im Rahmen der Garantieverpfiichtung erforderlichen Arbeiten sollen im Prinzip
am PREVOST-Standort ausgefiihrt werden, nachdem der Kunde die mangehaften
Materialien oder Teile auf seine Kosten zurlickgebracht hat. Reparaturen oder der
Austausch von Teilen, die im Rahmen der Garantiebestimmungen durchgefiihrt werden,
fiihren nicht zu einer Veriéngerung der Garantiefrist. Telle, die wahrend der Garantiefrist
ersetzt werden, miissen an PREVOST zurlickgesandt werden und werden Eigentum von
PREVOST.

PREVOST schlieBt jegliche Haftung fiir Mangel (und jeden Schaden jeglicher Art oder
etwas, das daraus resultiert) aus, und die Garantie umfasst keine Méngel, die resultieren
aus:

- jeglichem Zusammenbau oder einer Installation der Produkte, die nicht den Vorgaben
oder Beschreibungen von PREVOST (in Unterlagen, Betriebs- und Montageanleitungen,
speziellen Empfehlungen usw.) oder beruflichen Standards entsprechen, oder Méngel und
deren Folgen, falls die Inbetriebnahme durch den Kunden erfolgte, obwohl PREVOST
angegeben hatte, dass PREVOST die Inbetrieonahme selbst durchfiifren wiirde,

- abnormaler Nutzung der Produkte (z. B. das Uberladen der Ausstattungsgegensténde
usw,), mangelhafter Wartung, mangelnder Uberwachung, Nachldssigkeit (z. B. wenn
eine Komponente oder ein Teil eines Ausstattungsgegenstandes, der defekt ist, weiter
genutzt wird, was zu einem groBeren Schaden des Ausstattungsgegenstandes oder
zugehdrigem Equipment, welches von PREVOST geliefert wurde, fiihrt), unpassenden
Lagerungsbedingungen,

- Jeglicher Nutzung auBer der Nutzung, fiir welche die Produkte vorgesehen waren,
oder jeglicher abnormaler Nutzung oder Nutzung, die nicht den Vorgaben von PREVOST
entspricht,

- Materialien oder einem Design, welche vom Kunden vorgegeben wurden, oder
Instandhaltungs- oder Wartungsarbeiten, die von Dritten, die nicht ausdriickich von
PREVOST autorisiert wurden, an den Produkten durchgefiihrt wurden,

- Méngeln und deren Folgen, die aus der normalen Abnutzung des Produktes folgen,

- einem Nicht-PREVOST-Produkt, das mit einem PREVOST-Produkt benutzt, mit ihm

verbunden oder in es integriert wird. PREVOST kann nicht fiir Schéden, die aus einer
derartigen Kombination resultieren, haftbar gemacht werden.
PREVOST ist nicht haftbar fiir Garantien, die nicht unter Klausel 8 aufgelistet sind. Falls
nicht ausdriicklich schriftich festgelegt, werden dem Kunden keine Garantien, die aus
Ergebnissen oder Leistungen von Produkten resultieren, auBer der Garantie beziiglich der
technischen Eigenschaften der Produkte in der in den Handelspapieren von PREVOST
beschriebenen Form, gewahrt.

Il 9. BEGRENZUNG DER HAFTUNG

Falls nicht anderweitig vereinbart, gibt es keine Haftung von PREVOST gegentiber
dem Kunden fiir Produktionsausfdlle, entgangene Gewinne, nicht erfolgte Nutzung,
entgangene Vertrdge oder jeden anderen daraus folgenden oder indirekten Verlust.
Es wird ausdriicklich zwischen dem Kunden und PREVOST vereinbart, dass jegliche
Forderung beziglich der Kompensation eines erlittenen Verlustes, welcher aus einer
Beschadigung der Giter und Dienstleistungen des Kunden resultiert und auf der Haftung
flir mangelhafte Produkte basiert, ausgeschlossen ist.

In dem vom geltenden Recht erlaubten AusmaB kann die vertragliche Haftung hinsichtich
eines anderen Schadens innerhalb der Bestellung nicht den Preis des betreffenden
Produkts berschreiten.
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Il 10. FORDERUNGEN UND RUCKGABEN

TUm glitig zu sein, muss jegliche Forderung in Zusammenhang mit einem sichtbaren
Mangel innerhalb von acht (8) Tagen, nachdem PREVOST die Produkte zur Verfiigung
gestellt hat, geftend gemacht werden. Riicksendungen sind nur dann erlaubt, wenn sieim
Vorhinein von PREVOST akzeptiert wurden. Es kénnen zudem nur Teile zurlickgeschickt
werden, die noch im Katalog aufgeflihrt sind. Waren mit abgelaufenem Verfallsdatum sind
von der Riicksendung ausgeschlossen.

Sie miissen neuwertig, und ohne dass sie verandert wurden, an den PREVOST-Standort
(Annecy-le-Vieux - Haute-Savole) transportiert werden, wobei die Transport- und alle
weiteren Kosten (ibernommen werden missen.

Im Falle einer Riicknahme des Materials, wird ein Betrag in Hohe von 15%
des Nettorechnungsbetrages (ohne MwSt) fir Verwaltungs- und Prifkosten in
Rechnung gestelt, wobei der Kunde in jedem Fall die entsprechenden Porto- und
Veerpackungskosten zu tragen hat. Teile, die nach Vorgaben oder Planen des Kunden
gefertigt wurden, werden nicht zurlickgenommen oder ausgetauscht.

Il 11.GEISTIGES EIGENTUM

PREVOST behélt alle Rechte an den geistigen Eigentumsrechten und dem Know-how in
Zusammenhang mit den verkauften Produkten, ungeachtet der Tatsache, ob derartige
Gegensténde in Zusammenhang mit einer solchen Anfrage entwickeft wurden. PREVOST
gewahrt dem Kunden das Recht, jegliche Software, die mit den verkauften Produkten
mitgeliefert wird, in der in der mit einer solchen Software mitgelieferten Nutzerlizenz
beschriebenen Form zu nutzen. Der Kunde verpfiichtet sich, die Bedingungen einer
solchen Lizenz zu erfiillen, ansonsten wird er dafiir haftbar gemacht. Der Kunde
verpfiichtet sich ebenfalls, keines der geistigen Eigentumsrechte von PREVOST zu
verletzen und gibt an, dass er volisténdige Kenntnis derartiger Rechte hat.

Der Kunde verpfiichtet sich, weder die Marke vom Produkt zu entfemen, noch zu
vervielféltigen oder ganz oder teilweise eine Reproduktion der Marken, Design-Rechte,
Patente und jeglicher anderer industrieller oder geistiger Eigentumsrechte, die PREVOST
besitzt, herzustellen, und Dritten keine Informationen jeglicher Art, die die teilweise oder
vollsténdige Reproduktion derartiger Rechte ermdglichen, zu ligfern, ansonsten werden
rechtliche Schritte unternommen.

Il 12. STUDIEN, ZEICHNUNGEN UND DATEIEN

PREVOST besitzt und behélt das volistandige Eigentum jeglicher Studien, Dokumente
oder technischer Informationen, die dem Kunden beziiglich der gelieferten Produkte
2ur Verfiigung gestellt werden (Pléne, Zeichnungen, Vorschiége usw.) Diese Dokumente
kénnen weder vervielfltigt noch Dritten, insbesondere Wettbewerbern, kommuniziert
werden. Sie missen auf Ersuchen PREVOSTs zuriickgesandt werden. Die zur Verfligung
gestellten Dateien, Studien und Zeichnungen sind nicht bindend, und PREVOST behélt
sich das Recht vor, die Produkte, wahrend der endgittigen Ausfiihrung der Bestellung,
in jeder PREVOST notwendig erscheinenden Weise zu &ndern. In jedem Fall trégt der
Kunde die Verantwortung fiir die Uberpriifung der Studien, Projekte und Berechnungen,
die dem Kunden von PREVOST zur Verfiigung gestellt werden, und daflr, zu tberprifen,
ob sie mit den vom Kunden erwarteten Nutzungsbedingungen Ubereinstimmen.

Il 13. EXPORTKONTROLLE

Einige von PREVOST verkaufte Produkte sowie zugehdrige Technologien und
Dokumentationen kdnnen nationalen, ausléndischen oder internationalen Gesetzen und
Vorschriften bezliglich Handels- und Ausfuhrkontrollen unterliegen (,Ausfuhrgesetze’).
Eine Umleitung, die derartigen Exportgesetzen entgegensteht, ist verboten, und der
Kunde achtet diese Gesetze bezliglich Export, Reexport, Wiederverkauf oder Nutzung
der Produkte. Der Kunde exportiert oder reexportiert nicht direkt oder indirekt die
Produkte und zugehérigen Technologien und Dokumente in ein Land, zu einer Einheit
oder Person, der bzw. dem Sanktionen oder ein Embargo auferlegt wurden. Der
Kunde nutzt die Produkte nicht in Zusammenhang mit nuklearen, biologischen oder
chemischen Waffen oder Raketensystemen, die diese transportieren konnen, oder bei
der Entwicklung von Massenvernichtungswaffen.

Falls der Export der Produkte zum Kunden einer Lizenz unterliegt, gewahrt der Kunde
PREVOST sofort jegliche Hife, Informationen und Dokumente, die notwendig sind,
um die amtlichen Zustimmungen, Lizenzen und Genehmigungen von den nationalen
Exportbehdrden zu erhalten. Der Kunde gibt insbesondere, auf Anfrage PREVOSTS, den
geplanten Endbestimmungsort, den Endnutzer und die Art der Nutzung der Produkte an.
Falls die Lieferung der Produkte aufgrund von Exportgesetzen eingeschrénkt oder
verboten ist, werden die Rechte und Pflichten des Kunden bis zum Erhalt der Lizenz
oder der Aufhebung des Exportverbotes ausgesetzt und der Vertrag kann ohne jegliche
Haftung oder Ausgleichszahlung von Seiten PREVOSTs beendet werden.

Der Kunde informiert PREVOST, wenn er plant, die Produkte zu exportieren, und es
obliegt der Verantwortung des Kunden, PREVOST den geplanten Endbestimmungsort,
den Endnutzer und die Art der Nutzung der Produkte mitzuteilen, und der Kunde ist
letztlich verantwortlich dafilr, sicherzustellen, dass alle derartigen Exporte vollstandig mit
den nationalen Exportgesetzen im Einklang sind.

Der Kunde erkennt an, dass die oben genannten Verpfichtungen auch nach
Vertragsende  weiter  bestehen.

Il 14. HOHERE GEWALT

PREVOST kann nicht fiir die Nichtausflihrung einer vertraglichen Verpflichtung oder fir
eine Verzogerung der Leistung, welche nach Rechtsprechung franzésischer Gerichte
durch ein Ereignis htherer Gewalt verursacht wurden, haftbar gemacht werden.
Desweiteren ist PREVOST in folgenden Fallen von jeder Verpfichtung entbunden,
insbesondere was die Lieferfristen befrfft:

falls die Zahlungsbedingungen vom Kunden nicht eingehalten werden,

- falls das Material oder die zu ligfernden Daten durch den Kunden nicht rechtzettig
geliefert werden,

im Fall von hoherer Gewalt oder Ereignissen, die bei PREVOST oder deren
Unterlieferanten auftreten wie z.B. Lock-out, Strek, Embargo, Unfalle, insbesondere
Werkzeuge, Abfall von wichtigen Teilen, die im Verlaufe der Fabrikation anfallen,
Unterbrechung oder Verspatung wéhrend des Transportes, Unfahigkeit zu liefern, oder
bei Ereignissen, die von PREVOST nicht beeinflussbar sind, und die in der Folge zu Voll-
oder Tellarbeitslosigkeit fiir PREVOST, deren Lieferanten bzw. deren Unterlieferanten
fiihren kdnnen.

Il 15. DATENSCHUTZGESETZ

Die persénlichen Daten, die zur Ausfuhrung des Vertrages gesammeit werden, werden
in sicheren Umgebungen und entsprechend des franzdsischen Datenschutzgesetzes
verarbeitet. Der Kunde hat das Recht, die persdnlichen Daten einzusehen, zu &ndern, zu
berichtigen und zu [6schen, indem er PREVOST kontaktiert.

Il 16. GERICHTSBARKEIT - ANWENDBARES RECHT

JEGLICHER RECHTSSTREIT, DER, SELBST IM FALLE MEHRERER BEKLAGTER
ODER EINER BETEIIGUNG DRITTER, AUS DIESEM VERTRAG RESULTIERT,
UNTERLIEGT DER AUSCHLIESSLICHEN ZUSTANDIGKEIT = FRANZOSISCHER
GERICHTE AM FIRMENSITZ VON PREVOST IN ANNECY-LE-VIEUX. Zahlungen mittels
Wechse! ersetzen diese Rechtsprechungsklausel weder, noch weichen sie von ihr ab.
Im Falle eines Rechtsstreits st das franzosische Recht ausschiieBlich anwendbar und
die franz8sische Version dieser allgemeinen Geschéftsbedingungen gilt vorrangig. Die
Anwendung des UN-Kaufrechtes (CISG) ist ausgeschlossen.

ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN 2022
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