1 3 Kabelbindel- und Befestigungssysteme
. Kabelbinder fir besondere Anforderungen

Kabelbinder Edelstahl

M-Serie

Hauptmerkmale

Diese Kabelbinder sind aus rostfreiem Edel-
stahl, wodurch sie sowohl gegen Sauren,
Salzwasser als auch hohe Temperaturen
bestandig sind. Die Kabelbinder vom Typ
MBT haben einen patentierten, unlosbaren
VerschluBkopf mit einer bzw. zwei Kugeln.
Bei den Kabelbindern vom Typ MAT handelt
es sich um Kabelbinder, die stufenweise
angezogen werden kénnen (Rasterung im ==
Band). S

Die Edelstahlkabelbinder sind bis +538°C einsetzbar.

Typenbezeichnung und technische Daten 1

Biindel @| Mindestab- | Verarbeitungswerkzeug
Typ 304 Typ 316 L B max. |bindekraft (N) MK9SST
111-93058 |MBT5SS 111-93059 |MBT5S 127 | 4,6 25 668 |
111-93088 |MBT8SS 111-93089 |MBTS8S 201 | 4,6 50 668 ]
111-93148 |MBT14SS 111-93149 |MBT14S 362 | 4,6 102 668 |
111-93208 |MBT20SS 111-93209 |MBT20S 521 | 4,6 152 668 |
111-93278 |MBT27SS 111-93279 |MBT27S 681 | 4,6 203 668 ]
111-93338 |MBT33SS 111-93339 |MBT33S 838 | 4,6 254 668 |
111-94088 |MBT8HS 111-94089 |MBT8H 201 | 7,9 50 1113 ]
111-94148 |MBT14HS 111-94149 |MBT14H 362 | 7.9 102 1113 ]
111-94208 |MBT20HS 111-94209 |MBT20H 5211 7,9 152 1113 |
111-94278 |MBT27HS 111-94279 |MBT27H 681 | 7,9 203 1113 u
111-94338 |MBT33HS 111-94339 |MBT33H 838 | 79 254 1113 [ |
111-95148 |MBT14XHS | 111-95149 |MBT14XH | 362 | 12,3 102 2226 ]
111-95208 |MBT20XHS | 111-95209 |MBT20XH | 521 | 12,3 152 2226 |
111-95278 |MBT27XHS | 111-95279 |MBT27XH | 681 | 12,3 203 2226 |
111-92080 |MAT8SS7 230 | 7,0 60 440 |
111-92120 |MAT12SS7 | 330 | 7,0 90 440 |
111-92160 |MAT16SS7 | 430 | 7,0 120 440 |
111-92240 |MAT24SS7 | 630 | 7,0 180 440 |
111-93080 |MAT8SS12 | 230 | 12,0 60 670 ]
111-93120 |MAT125S12| 330 | 12,0 90 670 |
111-93160 |MAT16SS12| 430 | 12,0 120 670 |
111-93240 |MAT24SS12| 630 | 12,0 180 670 ]
Alle MaBe in mm. Technische Anderungen vorbehalten. L Ldnge B Breite

Auf Wunsch sind die MBT mit Polyamid11 (N11) und die MAT mit Polyester (SP) beschichtet erhaltlich.
= auf Anfrage erhéltlich
Anwendungen
In der Schiffahrtsindustrie sowie im Berg-
bau, in der chemisch-technischen Industrie
und im AuBenbereich der Funktechnik wird
die M-Serie angewandt. Sie gilt auBerdem
als Garant fur Sicherheit bei der Lichttechnik
im Buhnen- und Messebau.
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Schutzprofile LFPC
Hauptmerkmale

Das Schutzprofil LFPC aus Polyolefin ist far
die Kabelbinder der MBT-Serie konzipiert
worden.

Anwendungen

Uberall dort, wo das Bindelgut gegen Vibra-
tionen oder Schock geschitzt werden muB,
kommt dieses Schutzprofil zum Einsatz.

LFPC [ ETrE————
Schutzprofile LFPC
Material Polyolefin Compound (PO)

Farbe Schwarz (BK)

Betriebstemperaturg_-40 °C bis +90 °C, kurzfristig bis +160 °C (200 h)

Typenbezeichnung und technische Daten }7

fiir
Typ Kabelband| B Brandausbreitung | entspricht UL94 VO
111-93000 |LFPC70 MBTS 7.0 Materialspezifikation | London Underground RSE STD 013,
111-94000 |LFPC103 MBTH | 10,3 DEF STAN 61-12 (Teil 31)
111-95000 |LFPC150 MBTXH 15,0
Alle MaBe in mm. B Breite

Technische Anderungen vorbehalten.

= auf Anfrage erhéltlich
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