
Binnenafmetingen : 

26.8 x 15.3 x 8 cm (11" x 6" x 3")

De beschermingsoplossing voor handbediende

elektronica

Water- en stofdicht, en drukbestendig

Eenvoudig te openen tweestapsluitingen

Open celkern met stevig wandontwerp - sterk, licht

O-ringafdichting

Automatisch drukregelventiel

Roestvrij stalen structuur

Pick N Pluck™ met plukschuim

Garantie voor uitmuntendheid

Zwart Z ilver Geel Oranje Desert_tanOd_green

1170 Case Certificaten

• IP67(1 meter onderdompeling gedurende 30

minuten)

1170 Case SPECIFIKATIES

Buitenafmetingen 
(L x W x D)

Binnenafmetingen
(L x W x D)

29.6 x 21.2 x 9.6 cm 

(12" x 8" x 4")

26.8 x 15.3 x 8 cm

(11" x 6" x 3")

Dekseldiepte Bodemdiepte
Totale
diepte

2.7 cm

(1")

5.3 cm

(2.08")

8 cm

3.16")

Dekseldiepte Bodemdiepte
Totale
diepte

2.7 cm

(1.08")

5.3 cm

(2.08")

8 cm

3.16")

Gewicht
met schuim

Gewicht
zonder
schuim

Max.
drijfvermogen

0.95 kg. 

(2.1 lbs)

0.89kg 

(1.96 lbs.)

3.29 kg

(7.25 lbs. )

Temperatuurbereik

-40 / 99° C

(-40 / 210° F)

Materials

Behuizing Sluiting O-ring lid Pinnen

Polypropylene ABS PolymerStainless

Steel

Schuim Aftapinrichting Aftapventiel
Aftapo-
ring

Polyurethane

3 pieces

ABS 3 Micron

Hydrophobic

Nonwoven PET

70 Shore

Nitrile

Configuratie

Cat. nr. Beschrijving

1170 1170 Case

1170 Case Accessoires

Cat. nr. Beschrijving
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