Manometre E‘Elﬂg

L ]
cAarAcTERISTIOU  Manometre difféerentiel RS

ES DPIl de RS Pro avec 2
Compact, robuste et portS/S de preSSIOn!
coer mesure de pression max.
-rl;lilsxt/rﬁnﬂg;[?i’lttrzre’ 70 mbar

Ecran LCD haute
résolution transparent

Longue autonomie de
la batterie

Support de bureau et
suspension intégrés

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qgualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Description du produit

Présentation du manomeétre différentiel de pression série DPI de RS Pro. Ce dispositif de haute
gualité de RS Pro mesure la pression différentielle avec une haute précision jusqu'a 70 mbar ou 1
psi. Ce manométre compact et robuste offre une grande variété d'options d'unité de mesure, ce qui
signifie qu'il s'agit d'un excellent dispositif qui peut étre utilisé dans une large gamme d'applications
de mesure de pression, tout en offrant des relevés fiables et précis. En plus de pouvoir mesurer la
pression différentielle, ce manometre peut également étre utilisé comme un outil d'étalonnage a faible
co(t pour les jauges et les indicateurs lorsqu'il est utilisé avec une pompe pneumatique ou
hydraulique, ce qui en fait un équipement incroyablement polyvalent pour un excellent prix. La série
DPI de manometres RS Pro a été congue pour un fonctionnement a une seule main et offre les
caractéristiques les plus essentielles qui sont nécessaires pour les applications de maintenance de

routine et de dépannage de systéme.

Caractéristiques

Type d'orifice de pression
Nombre de raccords de pression
Plage de pression

Unités sélectionnables

Indicateur de dépassement de plage
Correction de pression nulle
Surpression maximale

Alarme

Meilleure précision

Type d'affichage

Test de fuite

- Indicateur de pile faible
Enregistrements minimum/maximum
* Intrinséquement sar

Etalonnage disponible

Applications

Spécifications

Différentiel

2

1 psi

HPa/mbar/Pa/mmH20/mmHg/ INH20/inHg/psil/ft
H20O/bar / MHG/KPa/MPa/Kgf/cm2

Oui
Oui
70 mbar

Alarme haute pression réglable avec avertissement
Visual et sonore.

+0.1%

LCD

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Systémes de chauffage, ventilation et climatisation,

mesure du débit de fluide, surveillance de la pression de
gaz dans les systémes de tuyauterie et de compresseur.

Type de pile

Temps de mise hors tension
automatique

- Indicateur de pile faible

Alcaline
Oui
Oui
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Spécifications mécaniques

Dimensions 190 mm x 90 mm x 36 mm
Longueur 90mm

Largeur 36mm

Hauteur 190mm

Poids <5009

Spécifications de Il'environnement de

Humidité relative <95%
Température d'utilisation minimale -10°C
Température d'utilisation maximale +50°C

Catégorie de protection

Protection IP IP54

Homologations

Conformité/certifications Marquage EN61326-1/CE
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RS Pro DPI Remote Sensor Version
Has an integral cable connector, a 3 ft (1 m)
mating cable and a G 1/4 female pressure
connector.

RS Pro Device RS Pro Device

Range RS Article Number Internal Remote
TOmbar (1 psi) 1467717 D NIA

350 mbar (Spsi)  146-T718 NA 1]

1 bar (15 psi) 146-7719 0 NA

7 bar (100 psi) 146-1720 G NIA
10bar (150 psi)  146-TT21 NA A
20bar (300 psi)  146-TT22 NIA G

100 bar (10,000 psi) 146-7723 NA A

a = absolute, d = differential, g = gauge

Temperature Performance Averaged

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

«  +0.02% reading/°C (+0.01% rdg/°F)

* For absolute ranges < = 1 bar (15 psi) add
+0.05% FS/°C (+0.025% FSI°F)

+ For absolute ranges > 1 bar (15 psi) add
+0.02% FS/°C (+0.01% FS/°F)

+ Calibrated range: 0°C to 50°C (32°F to
122°F)

+ QOperating range: -10°C to 50°C (15°F to
122°F)
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