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CZUJNIKI POLOZENIA

Informacje do zamoéwienia

Typ Nr artykutu

MPA-143THTUO 1059445

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow

Szczegbdtowe dane techniczne

Cechy
Budowa cylindryczna Uniwersalny
Budowa sitownika z adapterem Sitownik okragly
Sitownik ciegnowy
Sitownik z rowkiem T
Sitownik DSBC firmy Festo
Sitownik SMC CP96
Zakres pomiarowy 143 mm ¥
Diugosc obudowy 145 mm
Funkcja wyjscia Analogowy, 10-Link
Wykonanie elektryczne DC 4-przewodowe
Wyjscie analogowe (napiecie) OoVv..10V
Wyjscie analogowe (prad) 4 mA ... 20 mA
Funkcja uczenia Teach-in v
Stopien ochrony P65 2)
IP67
P68
Funkcje 10-Link Funkcje standardowe

Rodzaj ustawiania

Uczenie (Teach-in) - panel obstugowy lub ET Uczenie zakresu pomiarowego
Wybor wyjScia pradowego/wyjscia napiecia lub 10-Link
Przywrécenie ustawien fabrycznych zakresu pomiarowego

10-Link Uczenie zakresu pomiarowego
Reset zakresu pomiarowego

1),ilmm.

2) Wg EN 60529.
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Mechanika/elektryka

Napiecie zasilajace 15V DC...30VDC

Pobér pradu 35 mA Y

Maks. rezystor obcigzajacy < 500 Q Wyjscie pradowe, 24 V
Min. rezystor obciazajacy >2 k0?2

Klasa ochrony 1l

Wymagane natezenie pola magnetycznego 2 mT..15mT

stand.

Rozdzielczosé stand. 0,03% FSR (maks. >= 0,06 mm) 3
Btad liniowosci stand. 0,5 mm ¥

Powtarzalnosé stand. 0,06% FSR (>= 0,1 mm) ®

Czas probkowania stand. 1,15 ms ©

10-Link v

Wskaznik LED stanu przetaczania v

Zabezpieczenie przed zamiang biegunow v

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe v

Temperatura otoczenia podczas pracy -20 °C..+70 °C

Odporno$é na udary i drgania 308,11 ms/10 Hz ... 55 Hz, 1 mm
EMC Wg EN 60947-5-2 7

Typ przylacza Przew6d, 4-zytowy, 2 m

Typ przylacza - szczegoly
Nadaje sie do zastosowania w chtodniach Nie zgina¢ przewodu w temperaturze ponizej 0 °C
Przekréj poprzeczny przewodu 0,08 mm?2
Srednica przewodu @ 2,6 mm

Promien giecia Przy nieruchomym utozeniu przewodu > 5 x Srednica przewodu
W stanie ruchomym > 10 x Srednica przewodu

Wyprowadzenie przewodu Osiowe

Materiat
Obudowa Metal, aluminium
Tworzywo sztuczne
Przewéd PUR
Nr pliku UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
1

Bez obcigzenia.

N

)
) Wyjscie napiecia.
3) FSR: Full Scale Range; maks. zakres pomiarowy.
4)
)
)
)

Przy 25 °C, bfad liniowosci (odchylenie maksymalne) w zaleznos$ci od krzywej odpowiedzi i funkcji odchylenia minimalnego.
5

6

Przy 25 °C, powtarzalno$¢ przy ruchu magnesu z danego kierunku.
Tylko w trybie standardowym, nie w trybie 10-Link.

~

PrzejSciowe oddziatywania moga prowadzi¢ do odchylen analogowej mierzonej wartosci.

Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacyjny 10-Link V1.0.1
Interfejs komunikacyjny - szczegotly CcomM2
Czas cyklu 2,3 ms
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Diugosc¢ danych procesowych 16 Bit

Struktura danych procesowych Bit O ... 3 = reserved
Bity 4 ... 5 = pozycja (miejsce po przecinku)
Bity 6 ... 15 = pozycja (miejsce przed przecinkiem)

Klasyfikacje

ECI@ss 5.0 27270104
ECl@ss 5.1.4 27270104
ECl@ss 6.0 27270104
ECl@ss 6.2 27270104
ECl@ss 7.0 27270104
ECI@ss 8.0 27270104
ECI@ss 8.1 27270104
ECI@ss 9.0 27270104
ECl@ss 10.0 27270104
ECl@ss 11.0 27270104
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
UNSPSC 16.0901 39122230

Schemat elektryczny

Cd-354

4—'—“—Bm +(L+)
_WH_\(4..20mA)
ﬂ:— U (0 ... 10 V)/I0-Link
B m
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Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

Przewod
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Total length Measuring range Total length  Measuring range
(L1) mm (L2) mm (L1) mm (L2) mm
MPA-107 109 107 MPA-575 577 575
MPA-143 145 143 MPA-611 613 611
MPA-179 181 179 MPA-647 649 647
MPA-215 217 215 MPA-683 685 683
MPA-251 253 251 MPA-719 721 719
MPA-287 289 287 MPA-755 757 755
MPA-323 325 323 MPA-791 793 791
MPA-359 361 359 MPA-827 829 827
MPA-395 397 395 MPA-863 865 863
MPA-431 433 431 MPA-899 901 899
MPA-467 469 467 MPA-935 937 935
MPA-503 505 503 MPA-971 973 971
MPA-539 541 539 MPA-1007 1,009 1,007

@ Wskaznik funkcji 1
® Wskaznik funkcji 2
® Teach pad
@ Przytacze

Zalecane akcesoria

Wiecej wersji urzadzen i akcesoriow
Krotki opis Typ Nr artykutu
Inne akcesoria montazowe

10 sztuk, Uchwyt na etykiety, 2,5 mm do 3,5 mm, 10 szt., TPU UCHWYT NA 2086019
ETYKIETY

Uchwyt na czujniki do sitownikéw

1 Do sitownikéw ciegnowych (Srednica sitownika ciegnowego maks. 18 mm), stop alumi- BEF-KHZPZ1MPA 2065578

4 nium (adapter), Stal nierdzewna V2A (Sruba mocujaca/ustalajgca)

o %

Adapter czujnika CP96-63, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZTSO063MPA 2086756
@ Adapter czujnika CP96-80, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZTSO80MPA 2086757
Adapter czujnika CP96-100, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZTS100MPA 2086758
Adapter czujnika CP96-125, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZTS125MPA 2086759
Adapter czujnika DSBC-32, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZPFO32MPA 2086744
N Adapter czujnika DSBC-40, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZPFO40MPA 2086745
Adapter czujnika DSBC-50, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZPFO50MPA 2086746
Adapter czujnika DSBC-63, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZPFOG63MPA 2086747
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Krotki opis Typ Nr artykutu
Adapter czujnika DSBC-80, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZPFOS8OMPA 2086748
Adapter czujnika DSBC-100, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZPF100MPA 2086749
Adapter czujnika DSBC-125, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZPF125MPA 2086750

Do sitownikéw okragtych z ttoczyskami o maks. Srednicy 85 mm, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZRO85MPA 2066626
Do sitownikéw okragtych z ttoczyskami o maks. Srednicy 135 mm, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZR135MPA 2066627

Do sitownikéw okragtych z ttoczyskami o maks. Srednicy 210 mm, Stal nierdzewna V2A BEF-KHZR210MPA 2066628

) Do sitownikéw z rowkiem teowym, Stal nierdzewna V2A (katownik/Sruba mocujaca), Mo- BEF-KHZTO1MPA 2065575
¢§ sigdz (Sruba mocujaca/wpust przesuwny)

Uchwyty montazowe i ptytki mocujgce

Katownik do montazu ptaskiego, Stal nierdzewna V2A (katownik/Sruba mocujgca), Mo- BEF-WNLO1MPA 2065973

\“/gf“‘ sigdz (Sruba mocujaca)

o Katownik do montazu z boku, Stal nierdzewna V2A (kgtownik/Sruba mocujgca), Mosigdz BEF-WNZO1MPA 2065577
[ (Sruba mocujaca)
oo
Magnesy
. Magnes z otworem do mocowania na Srube z tbem wpuszczanym M3 Elektromagnes 5327349

Polecane ustugi

Wiecej ustug
Typ Nr artykutu
Function Block Factory
* Opis: Function Block Factory obstuguje typowe sterowniki programowalne (sterowniki PLC) Function Block Factory Na zapytanie

r6znych producentéw, np. takich jak Siemens, Beckhoff, Rockwell Automation oraz B&R.
Wiecej informacji na temat FBF mozna znalez¢ <a href=https://fbf.cloud.sick.com targe-
t="_blank">tutaj</a>.
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SICK W SKROCIE

Firma SICK nalezy do czotowych producentéw inteligentnych czujnikéw i rozwigzan wykorzystujacych czujniki
do zastosowan przemystowych. Wyjatkowa gama produktéw i ustug stwarza idealng podstawe dla bez-
piecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia
Srodowiska.

Karta charakterystyki online

Mamy szerokie doswiadczenie w réznych branzach i znamy wystepujace w nich procesy oraz wymagania.
Nasze inteligentne czujniki zapewniajg klientom doktadnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Eu-
ropie, Azji i Ameryce Potnocnej rozwigzania systemowe sa testowane i optymalizowane pod katem potrzeb
konkretnych klientéw. Wszystko to sprawia, ze jesteSmy niezawodnym dostawca i partnerem w zakresie
rozwoju.

Nasza oferte dopetniaja kompleksowe ustugi: rozwigzania SICK LifeTime Services wspieraja klientow w trak-
cie catego cyklu uzytkowania maszyny i dbajg o bezpieczenstwo i produktywnos¢.

Wiasnie tak rozumiemy hasto ,Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CALYM SWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostate lokalizacje - www.sick.com

SICK

SICKAG | Waldkirch | Niemcy | www.sick.com Sensor Intelligence.



