Connecteurs Ethernet %

CARACTERISTIQU
ES

RS PRO, connecteur RJ45
L femelle

Peut étre monté sur
le panneau depuis
I'intérieur (montage

arriere) ou l'extérieur

S'adapte a la
découpe XLR @ 24
mm standard

Orientation droite
Pas de soudure ni

de raccordement de
poingon

Bas profil arriére

Conforme aux
normes de controle
électrostatique
ANSI/ESD
S20.20:2014 et BS
En 61340-5-1:2007

Conforme aux
normes RoHS
(restriction des

substances
dangereuses)

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a

payer un prix éleve.
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Connecteurs Ethernet

Description du produit

Ce connecteur RJ45 femelle de RS PRO est généralement utilisé pour connecter des ordinateurs a des
réseaux locaux (LAN) basés sur Ethernet. Les connecteurs RJ45 sont un moyen fiable de transmettre
des données rapidement entre les ordinateurs, les commutateurs, les routeurs et les imprimantes.

Ce connecteur est blindé pour une mise a la terre efficace, ainsi que pour la réduction du bruit et de la
diaphonie, ce qui le rend adapté pour les bureaux et les environnements industriels. Le bas profil arriere
de ce modéle le rend idéal pour une utilisation dans les endroits ou l'espace est limité, tels que les
centres de données. Ses contacts en bronze phosphoreux sont d'abord nickelés, puis plaqués or, de
sorte qu durable et protégé contre la corrosion. De méme, le cadre robuste en zinc moulé est plaqué

noir pour I'empécher de rouiller.

Caractéristigues générales

Type de connecteur Ethernet

Sexe

Nombre de ports
Nombre de contacts
Type de connecteur
Type de blindage
Orientation
Matériau du contact
Placage de contact
Norme d'inflammabilité
Embase Jack
Boitier

PCB

Couleur

Applications

Spécifications mécaniques

Type de montage

Connecteur RJ45

Femelle

1

1

RJ45

Blindé

Droit

Bronze phosphoreux

Placage or sur plaque en nickel
uL94Vvo

3 - 50 micro plaqué or

ABS, UL 94V-0

FR4, UL 94V-0

Noir

AP extérieur sans fil, LED d'extérieur et éclairage

d'affichage, marine, automatisation de machine,
militaire

Montage panneau
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Connecteurs Ethernet @

Homologations

Conformité/certifications Normes RoHS (restriction de  substances
dangereuses), ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN
61340-5-1 :2007
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Performance:
a.T568A & T568B wiring.
b.Meet ISO/MNEC 11801 and EN50173
c.Meet ANSITIA/EIA 568B.2 OO

I‘_'l'-u‘_" PAMEL CUTOUT

PIN 1

Material: S
1.RJ45 In-Line Coupler:

ABS, UL 94V-0, Black colour, Fully shielded
2.RJ45 In-Line Coupler Contact:

Phosphor Bronze, 3-50 micro inches

gold plating over nickel plate.
3.PCB: FR4, UL 94V-0
4.Frame: Nickel or black plated zinc diecast
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	RS PRO, connecteur RJ45 femelle
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