- ® Multimetri digitali palmari
Adatti agli ambienti difficili

MX 20HD

MX 44HD

MX B7EX. MX 57Ex

il multimetro MX 58HD
certificato @ MX 59HD

Una gamma

di multimetri
rinforzati adatti alle
esigenze piu difficili



METRIX® ha progettato una nuova gamma di multimetri
palmari per soddisfare le esigenze in ambienti
difficili: umidita, acqua, gas, polvere...

I campi d’utilizzo di questi multimetri specifici
sono numerosi: industria agroalimentare, industria
edilizia, industria cartaria, industri meccanica,
trasporti, industria automobilistica...

Ogni utente trovera in questa gamma, composta
di 5 apparecchi, quello che corrisponde
perfettamente ai propri bisogni.

ERGONOMIA

Dotati di un involucro molto resistente, i multimetri vengono
progettati impiegando materiali autoestinguenti (scatola e
circuito), per garantire la massima protezione sul campo.

Per maggiore sicurezza, lo scomparto pile /fusibili
indipendente, e i sistemi di verifica dei fusibili e di rivelazione
di batteria scarica (LowBat 50 h) sono automatici (secondo i

modelli). Dal MX 20HD al MX 59HD,
La guaina di protezione assicura ancora maggiore protezione le possibilita di misura sono
per lo strumento. molteplici.

D tensione, corrente

D modalita HOLD, modalita REL
| PREGI DEL PRODOTTO D test diodo, test di continuita
Oltre ad un rapido bargraph analogico a 34 segmenti (MX D resistenza, frequenza, rapporto ciclico
58HD, MX 59HD e MX 57Ex), la risoluzione del display é D capacita & dB
disponibile da 2000 a 50000 punti. D temperatura

MX 57Ex, certificato ATEX
e IECEXx

Uno strumento unico per tutte
le vostre misure! Utilizzabile anche
in zone a rischio!

La nuova versione é utilizzabile come multimetro all’esterno delle zone
pericolose (tensione fino a 600V).

E’ conforme alle prescrizioni delle direttive europee:

— Bassa Tensione 2006/95/CE

— Compatibilita Elettromagnetica EMC 89/336/CEE e 93/68/CEE

— Atmosfere esplosive ATEX 94/9/CEE




Garaterstiche tcniche CUWXZHD | WxasD | WXsEc | MKs#D | WXSHD |

¢ Tensione DC

5 portate da 5 portate da 5 portate da 5 portate da 5 portate da
200 mV a 1.000 V 400 mV a 1.000 V 500 mV a 600 V 500 mV a 600 V 500 mV a 600 V
Precisione 0,5%L + 4 UR 0,3%L + 1 UR 0,025% L +2 UR 02%L+2UR 0,05% L+2UR

¢ Tensione AC & AC+DC
vty el s o 5 portate da 500 mV a 600 V
Precisione 1%L + 8HR 0,8%L + 3 HR 0,3% L + 30 HR 0,3% L + 30 HR 0,3% L + 30 HR
Banda passante DC a 500 Hz DC a 1 kHz DC a 50 kHz DC a 50 kHz DC a 100KHz
¢ Corrente DC
20 mA, 200 mA J0mA&10A 500 uA, 5 mA, 50 mA | 5 mA, 50 mA, 500 mA | 500 uA, 5 mA, 50 mA,

&10A & 500 mA &10A 500 mA & 10 A
Precisione 1,2%L + 1 HR 0,8%L + 2 HR 0,05%L + 2 HR 0,2%L + 2 HR 0,05%L + 2 HR

* Corrente AC & AC+DC

20 mA, 200 mA J0mA&10A 500 uA, 5 mA, 50 mA | 5 mA, 50 mA, 500 mA | 500 uA, 5 mA, 50 mA,
&10A &500 mA &10A 500 mA & 10 A
Banda passante DC a 500 Hz DC a 1 kHz DC a 5 kHz DC a 30KHz DC a 30 kHz
Precisione 1,5%L + 8 HR 1,2%L + 4 HR 0,6%L + 30 HR 1%L + 3 HR 0,6%L + 30 HR
* Resistenza & Continuita
6 portate 6 portate
da200Qa20MQ | da400Qa40 MQ 6 portate da 500 @ a 50 M2
Precisione 0,8%L + 4HR 0,3%L + 1 HR 007%L+2HR | 0,1%L+3HR 0,07%L + 2 HR
Bip sonoro Sogliada20 Qa40 Q Soglia di rivelazione: da 10 Q a 20 Q
Continuita Tpo di risposta < 100 ms Tempo di risposta 1 ms
per R<1000 Q ) )
Bip sonoro Bip sonoro
¢ Test diodo
Da12alg8V | Da0a3V Da0a2V [ Da0a2V Da0a2V
e Capacita
Campo _ 5 portate 7 portate da 50 nF 7 portate da 50 nF
da 4 nF a40 uF a 50 Mf a 50 mF
Precisione - 2% L +4HR 1%L +2 HR
* Frequenza
- - Campo da 0,62 Hz a 500 kHz
Precisione - - 5 % della portata
* Temperatura
Campo da -200 °C a Campo da -200 °C a
+800 °C / Sonde al +800 °C / Sonde al
- - platino Pt100 o - platino Pt100 o
Pt1000 Pt1000
e Altre misure
Rapporto ciclico
Funzione dB e
potenza resistiva
Modo Data Modo HOLD, L hez;fﬁm e Rapporto ciclico Rapporto ciclico
HOLD Modo REL 9 PUISO, Funzione dB Funzione dB
cronometro,
conteggio

degli eventi




CARATTERISTIGHE GENERAL WX | WxaMd | WXs | WXsD | WX

¢ Visualizzazione

2000 punti 4000 punti 50000 punti - 2 misure/s| 5000 punti - 2 misure/s 50000 punti - 2 misure/s
Altezza in cifre Altezza in cifre Altezza in cifre Altezza in cifre Altezza in cifre
17 mm -2 misure/s | 14 mm -2 misure/s | 14 mm -2 misure/s | 14 mm -2 misure/s | 14 mm - 2 misure/s
* Bargraph
. Rapido bargraph Rapido bargraph Rapido bargraph
- g 42 segmenti analogico 34 segmenti | analogico 34 segmenti | analogico 34 segmenti
20 misure/s ) ) )
20 misure/s 20 misure/s 20 misure/s
¢ Sicurezza & omologazione
EN/IEC 61010-1,
600 V CAT Il
EN/IEC 61010-1 EN/IEC 61010-1 112G D o Ex | M2 EN/IEC 61010-1 EN/IEC 61010-1
600V CAT Il 600V CAT Il Exib | 600V CAT IV 600V CAT IV
ExiblICT50T40T3
ExibD21 T
e EMC
EN 61326-1
e Calibrazione
Scatola chiusa mediante | Scatola chiusa mediante | Scatola chiusa mediante
software PC (opzione) | software PC (opzione) | software PC (opzione)
* Temperatura
Funzionamento deOa+40°C de0a+50°C de0a+50°C de-10a+50°C de-10a+ 50 °C
Stoccaggio -20a+60 °C -20a+60 °C -40a+70°C -40a+70 °C -40a+70 °C
¢ Alimentazione
[ 2ple1sv | 1 pila alcalina 9 V. con indicatore di pila scarica
¢ Autonomia
500 ore 300 ore 5.00 ore & 5.00 ore &
250 ore L _— . dispositivo dispositivo
autoestinzione 30 minuti| Arresto automatico , . , .
d’autoestinzione d’autoestinzione
¢ Protezione
| IP 67 | IP 67 | T85°C -IP67 | IP 67 | IP 67
¢ Dimensioni
189 x 82 x 40 mm | 230 x 155 x 65 mm
* Peso
4009 | 500 g
e Garanzia
3 anni

PER ORDINARE

MXO0020HD: 1 multimetro MX20HD confezione blister con 1 set di
cordoni a puntale di contatto di sicurezza, 2 pile 1,5 V, 2 fusibili
installati, 1 guaina di protezione e 1 libretto di funzionamento.

MXO0020HDL: 1 MX0O020HD consegnato in una valigia da trasporto
rigida con kit d’accessori di misura (1 set di pinze a coccodrillo e
1 set di bloccafili a gancio).

MX0044HD: 1 multimetro MX44HD confezione blister con 1 set di
cordoni a puntale di contatto di sicurezza, 1 pila S V, 2 fusibili
installati, 1 guaina di protezione e 1 libretto di funzionamento.

MXO0044HDL: 1 MX0044HD completo di valigia da trasporto rigida
con kit d’accessori di misura (1 set di pinze a coccodrillo e 1 set di
bloccafili a gancio).

MX0057CX: 1 multimetro MX57Ex completo di borsa di trasporto con

1 set di cordoni a puntale di contatto di sicurezza, 1 pila 9V, 1 fusibile di
ricambio di sicurezza intrinseca e 1 libretto di funzionamento.

MXO0058HD: 1 multimetro MX58HD confezione blister con 1 set di
cordoni a puntale di contatto di sicurezza, 1 guaina di protezione,
1 pile 9V, 2 fusibili installati e 1 libretto di funzionamento.

IMX0058HDL: 1 MX0O058HD completo di valigia da trasporto rigida
con kit d'accessori di misura (1 set di pinze a coccodrillo e 1 set di
bloccafili a gancio).

MXO0059HD: 1 multimetro MX539HD confezione blister con 1 set di

cordoni a puntale di contatto di sicurezza, 1 guaina di protezione,
1 pila 9V, 2 fusibili installati e 1 libretto di funzionamento.

MXO0059HDL: 1 MXO059HD completo di valigia da trasporto rigida
con kit d'accessori di misura (1 set di bloccafili di tipo a gancio e
1 pinza Kelvin CMS)

Accessori

e Valigia da trasporto rigida P01.2980.04

¢ Kit d’'accessori per
I'elettronica
1 set di cordoni diritti
su un lato e 90° sull'altro,
1 set di pinze a coccodrillo,
1 set di bloccafili di tipo a gancio,
1 set di punte affilate

e Kit d’'accessori per I'elettricita
1 set di pinze a coccodrillo,
1 set di bloccafili di tipo a coccodrillo,
1 set di puntali di contatto di sicurezza,
1 set di cordoni a puntale di contatto di sicurezza

¢ Kit di comunicazione ottica / RS232
per MX58HD, MX59HD
1 blocco di collegamento ottico in serie / RS232,
1 CD-ROM del software d’acquisizione SX-DMM,
1 libretto di funzionamento

e Software di metrologia su CD-ROM
per MX58HD e MX539HD

e Software di metrologia del MX57Ex

P01.1018.94

P01.1018.95

Sx-ASYC2HD

Sx-ASYC2C/B
MXS57Ex-CAL
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Per maggiori informazioni contattate il vostro distributore pili vicino
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