ELECTROLUBE SICHERHEITSDATENBLATT

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR folgenden Anforderungen erstellt:
Sicherheitsdatenblatt gemaf Verordnung (EU) 2020/878

Uberarbeitet am 25-10-2023 Revisionsnummer 0.22

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung Cyanolube

Produktcode ECYLO5BE, ZE
Sicherheitsdatenblatt Nr. 01426

Eindeutiger Rezepturidentifikator ~ SEX3-20XK-MOOK-CDMX
(UF1)

Reiner Stoff/Gemisch Gemisch

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Empfohlene Verwendung Dieses Produkt ist ein Klebstoff auf Cyanoacrylat-Basis

Verwendungen, von denen Es sind keine spezifischen Anwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller Lieferant

ELECTROLUBE HK WENTWORTH LIMITED
MacDermid Alpha Electronics Solutions 32 RUE DE TOURNENFILS
ASHBY PARK, COALFIELD WAY, 91540 MENNECY

ASHBY DE LA ZOUCH, FRANCE
LEICESTERSHIRE LE65 1JR

UNITED KINGDOM +33 (0) 18288 47 94

+44 (0)1530 419600 info@electrolube.com

+44 (0)1530 416640
info@electrolube.com

Weitere Informationen siehe

E-Mail-Adresse info@electrolube.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer

Notrufnummer - Im Falle eines Notfalls: +49 89 22 061012 (24 Stunden, zur Verfigung gestellt von Carechem?24)
0800 000 7801

IABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
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ECYLO5BE, ZE - Cyanolube Uberarbeitet am 25-10-2023

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 [CLP]

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 - (H315)
Schwere Augenschadigung/Augenreizung Kategorie 2 - (H319)
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (einmalige Exposition) Kategorie 3 - (H335)

|Kategorie 3 Reizung der Atemwege

2.2. Kennzeichnungselemente
Enthalt Ethyl 2-cyanoacrylate

Signalwort
Achtung

Gefahrenhinweise

H315 - Verursacht Hautreizungen

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H335 - Kann die Atemwege reizen

EUH202 - Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hande von
Kindern gelangen

Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) 8§28, Nr. 1272/2008

P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe/Schutz-kleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302 + P352 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P304 + P340 - BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P501 - Inhalt/Behélter der Entsorgung geman lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Gemisch enthdlt keine Stoffe, die als persistent, bioakkumulierbar oder toxisch gelten (PBT). Dieses Gemisch enthélt keine
Stoffe, die als sehr persistent oder sehr bioakkumulierbar gelten (vPvB).

Informationen zur endokrinen Dieses Produkt enthélt keine bekannten oder vermuteten endokrinen Disruptoren.
Stérung

IABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend

3.2 Gemische
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Chemische Gewicht- | REACH-Registrierung [ EC Nr (EU | Einstufung geman Spezifischer | M-Faktor | M-Faktor
Bezeichnung % snummer Index Nr) | Verordnung (EG) Nr. [Konzentrations (langfristig)
1272/2008 [CLP] grenzwert
(SCL):
Ethyl 60-100 [01-2119527766-29-00| 230-391-5 Eye Irrit. 2 (H319) | STOT SE 3 :: - -
2-cyanoacrylate 00 Skin Irrit. 2 (H315) C>=10%
7085-85-0 STOT SE 3 (H335)

Wortlaut der H- und EUH-Sétze siehe unter Abschnitt 16

Schéatzung der akuten Toxizitat

Chemische Bezeichnung| Oral LD 50 Dermal LD50 | Einatmen LC50 - 4 h - [ Einatmen LC50 - 4 h - [Einatmen LC50 - 4 h -
mg/kg mg/kg Staub/Nebel - mg/l Dampf - mg/l Gas - ppm
Ethyl 2-cyanoacrylate 5000 2000 Keine Daten verflugbar|Keine Daten verfugbar Keine Daten
7085-85-0 verfugbar

Dieses Produkt enthalt keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von >=0,1%
(Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

IABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Allgemeine Empfehlung

Einatmen

Augenkontakt

Hautkontakt

Verschlucken

Selbstschutz des Ersthelfers

Dieses Sicherheitsdatenblatt ist dem behandelnden Arzt vorzuzeigen.

An die frische Luft bringen. BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Auftreten von Symptomen sofort medizinische Hilfe
aufsuchen.

Sofort griindlich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspiilen, auch unter den
Augenlidern. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
ausspulen. Augen wahrend des Ausspulens weit gedffnet halten. Betroffenen Bereich nicht
reiben. Bei entstehender, anhaltender Reizung einen Arzt aufsuchen.

Sofort mit Seife und reichlich Wasser flir mindestens 15 Minuten abwaschen. Bei
bleibenden Symptomen einen Arzt hinzuziehen.

KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund ausspulen. Niemals einer bewusstlosen Person
Wasser geben. Einen Arzt rufen.

Sicherstellen, dass arztliches Personal iber den (die) beteiligten Stoff(e) unterrichtet ist,
MaRnahmen zum eigenen Schutz trifft und eine Ausbreitung der Kontaminierung vermeidet.
Personliche Schutzkleidung tragen (siehe Abschnitt 8). Berihrung mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome

Auswirkungen bei Exposition

Kann Rétung und trdnende Augen verursachen. Brenngefihl.

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweis an den Arzt

Symptomatische Behandlung.
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|ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel Brandbekampfungsmalnahmen einsetzen, die an die ortlichen Gegebenheiten und das
Umfeld angepasst sind.

Grof3brand ACHTUNG: Verwendung von Spruhwasser bei der Brandbekéampfung kann unwirksam sein.
Ungeeignete Loschmittel Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren, die von dem Es liegen keine Informationen vor.
Stoff ausgehen

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Spezielle Schutzausristung und Léschtrupps missen umgebungsluftunabhéngige Atemschutzgerate und vollstandige
VorsichtsmaRhahmen zur Einsatzkleidung tragen. Personliche Schutzausriistung verwenden.
Brandbekdmpfung

IABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene Beruhrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Bellftung sicherstellen.

VorsichtsmaRnahmen Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden. Mitarbeiter in sichere Bereiche
evakuieren.

Sonstige Angaben Siehe SchutzmalRnahmen, die in den Abschnitten 7 und 8 aufgefiihrt sind.

Einsatzkréafte In Abschnitt 8 empfohlene persénliche Schutzausriistung verwenden.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

UmweltschutzmaRnahmen Wenn gefahrlos méglich weitere Leckagen oder Verschitten vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden fur Ruckhaltung Wenn gefahrlos méglich weitere Leckagen oder Verschitten vermeiden.
Verfahren zur Reinigung Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behdltern zur Entsorgung bringen.

Vermeidung sekundarer Gefahren Verschmutzte Gegenstande und Flachen unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich
reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in
Abschnitt 13.

IABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
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Hinweise zum sicheren Umgang

Allgemeine Hygienevorschriften

Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben. Beriihrung mit Haut,

Augen und Kleidung vermeiden. Ausreichende Bellftung sicherstellen. Bei Gebrauch nicht
essen, trinken oder rauchen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen. Einatmen von Dampfen oder Nebel vermeiden. Bei unzureichender Beluftung

Atemschutzgerat anlegen.

Berlihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete

Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen,
trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen

Behalter gut verschlossen halten und an einem trockenen, kithlen und gut belufteten Ort
lagern. Unter Verschluss aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Risikomanagementmaflnahmen

(RMM)

Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

8.1. Zu iiberwachende Pa

rameter

Expositionsgrenzen

Chemische Bezeichnung | Européische Union Osterreich Belgien Bulgarien Kroatien
Ethyl 2-cyanoacrylate - TWA: 2 ppm TWA: 0.2 ppm - STEL: 0.3 ppm
7085-85-0 TWA: 9 mg/m? TWA: 1.04 mg/m3 STEL: 1.5 mg/m3
*
Chemische Bezeichnung Zypern Tschechische Danemark Estland Finnland
Republik
Ethyl 2-cyanoacrylate - TWA: 1 mg/m3 TWA: 2 ppm TWA: 2 ppm TWA: 0.2 ppm
7085-85-0 Ceiling: 2 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 TWA: 1 mg/m3
STEL: 4 ppm STEL: 4 ppm
STEL: 20 mg/m? STEL: 20 mg/m3
Chemische Bezeichnung Irland Italien MDLPS Italien AIDII Lettland Litauen
Ethyl 2-cyanoacrylate TWA: 0.2 ppm - TWA: 0.2 ppm - STEL: 4 ppm
7085-85-0 STEL: 1 ppm STEL: 1 ppm STEL: 20 mg/m3
TWA: 2 ppm
TWA: 10 mg/m?3
Chemische Bezeichnung Luxemburg Malta Niederlande Norwegen Polen
Ethyl 2-cyanoacrylate - - - - STEL: 2 mg/m3
7085-85-0 TWA: 1 mg/m3
Chemische Bezeichnung Portugal Rumanien Slowakei Slowenien Spanien
Ethyl 2-cyanoacrylate TWA: 0.2 ppm - - - TWA: 0.2 ppm
7085-85-0
Chemische Bezeichnung Schweden Schweiz Grofbritannien
Ethyl 2-cyanoacrylate Véagledande KGV: 4 ppm S+ STEL: 0.3 ppm
7085-85-0 Véagledande KGV: 20 mg/m? TWA: 2 ppm STEL: 1.5 mg/m?3
S+ TWA: 9 mg/m?
NGV: 2 ppm
NGV: 10 mg/m3
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Uberarbeitet am 25-10-2023

Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte Im Auslieferungszustand enthélt dieses Produkt keine gesundheitsschadlichen Stoffe
entsprechend der Arbeitsplatzgrenzwerte, welche durch die fiir die Region verantwortliche

Behorde festgelegt wurden.

Derived No Effect Level (DNEL) - Workers

Chemische Bezeichnung Oral Dermal Einatmen
Ethyl 2-cyanoacrylate - - 9.25 mg/ms3 [4] [6]
7085-85-0 9.25 mg/m?3 [4] [7]
9.25 mg/m3 [5] [6]
9.25 mg/m3 [5] [7]
Derived No Effect Level (DNEL) - General Public
Chemische Bezeichnung Oral Dermal Einatmen

Ethyl 2-cyanoacrylate
7085-85-0

9.25 mg/m?3 [4] [6]
9.25 mg/ms [4] [7]
9.25 mg/m3 [5] [6]
9.25 mg/m3 [5] [7]

Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC, predicted no effect concentration)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische
Steuerungseinrichtungen

Persdnliche Schutzausrustung
Augen-/Gesichtsschutz

Handschutz

Haut- und Kdrperschutz

Atemschutz

Allgemeine Hygienevorschriften

Begrenzung und Uberwachung der Es liegen keine Informationen vor.

Umweltexposition

Fir angemessene Bellftung sorgen, vor allem in geschlossenen Raumen.

Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Undurchlassige Handschuhe.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Langarmige Kleidung.

Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausristung erforderlich. Bei
Uberschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Beliiftung und
Evakuierung erforderlich sein.

Beriihrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit geeignete
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Gebrauch nicht essen,
trinken oder rauchen.

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Seite
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Physikalischer Zustand
Aussehen

Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Eigenschaft
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt

Siedebeginn und Siedebereich
Entzindlichkeit
Entziindlichkeitsgrenzwert in der
Luft

Obere Entziundbarkeits- oder

Explosionsgrenze

Untere Entzindbarkeits- oder

Explosionsgrenze
Flammpunkt
Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

pH (als wassrige Losung)
Viskositéat, kinematisch

Dynamische Viskositat
Wasserldslichkeit
Loslichkeit(en)
Verteilungskoeffizient
Dampfdruck
Relative Dichte

Schittdichte

Flussigkeitsdichte
Relative Dampfdichte
Partikeleigenschaften

PartikelgroRRe

PartikelgroRenverteilung

9.2. Sonstige Angaben

Flussigkeit

Flussigkeit

klar

Stark.

Es liegen keine Informationen vor

Werte

Keine Daten verfuigbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verflugbar

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
20 mPas @ 20°C

Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfligbar
Keine Daten verfuigbar
Keine Daten verfiigbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Es liegen keine Informationen vor
Es liegen keine Informationen vor

9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften

9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale

Es liegen keine Informationen vor

Nicht als explosiv angesehen

Bemerkungen ¢ Methode

Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt

Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt
Keine bekannt

Keine bekannt

Erflllt nicht die Kriterien zur Einstufung als oxidierend

IABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat

Explosionsdaten
Empfindlichkeit gegentiber
mechanischer Einwirkung
Empfindlichkeit gegentber
statischer Entladung

Es liegen keine Informationen vor.

Unter normalen Bedingungen stabil.

Keine.

Keine.
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10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Moglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

10.5. Unvertragliche Materialien

Unvertragliche Materialien Starke S&uren. Starke Laugen. Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprodukte  Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Produktinformationen

Einatmen Spezifische Versuchsdaten fir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Kann zu einer

Reizung der Atemwege fiihren.

Augenkontakt Spezifische Versuchsdaten flir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verursacht
schwere Augenreizung. (auf der Basis der Bestandteile). Kann Rétung, Juckreiz und

Schmerzen verursachen.

Hautkontakt Spezifische Versuchsdaten fir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verursacht

Hautreizungen. (auf der Basis der Bestandteile).

Verschlucken Spezifische Versuchsdaten fir den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor. Verschlucken

kann zu gastrointestinalen Irritationen, Ubelkeit, Erbrechen und Diarrho fiithren.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Symptome Rotung. Kann Rétung und tranende Augen verursachen.
Akute Toxizitat

Toxizitatskennzahl
Es liegen keine Informationen vor

Die folgenden Werte werden auf der Basis von Kapitel 3.1 des GHS-Dokuments berechnet
ATEmix (oral) 5,000.00 mg/kg
ATEmix (dermal) 2,000.00 mg/kg
ATEmix (Einatmen von Gas) 99,999.00 ppm
ATEmix (Einatmen von Dampfen)99,999.00 mg/I

ATEmix (Einatmen von 99,999.00 mg/l

Staub/Nebel)

Chemische Bezeichnung LD50 oral LD50 dermal LC50 Einatmen
Ethyl 2-cyanoacrylate > 5000 mg/kg (Rat) > 2000 mg/kg ( Rabbit) <21.1mg/L (Rat)lh
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Verzdgert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Einstufung basiert auf den fir die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht
Hautreizungen.

Schwere Einstufung basiert auf den fir die Inhaltsstoffe vorliegenden Daten. Verursacht schwere
Augenschadigung/Augenreizung  Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege oder Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
der Haut

Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
STOT - einmaliger Exposition Kann die Atemwege reizen.

STOT - wiederholter Exposition Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Der Stoff/dieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH Artikel 57(f) oder
der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

11.2.2. Sonstige Angaben

Andere schadliche Wirkungen Es liegen keine Informationen vor.

IABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okotoxizitat Die Umweltvertraglichkeit des Produkts ist nicht umfassend untersucht.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Informationen vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
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Bioakkumulation Zu diesem Produkt liegen keine Daten vor.

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat im Boden Es liegen keine Informationen vor.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und Das Produkt enthélt keine als PBT oder vPvB eingestuften Stoffe oberhalb der
vPvB-Bewertung Deklarationsgrenze.
Chemische Bezeichnung Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung
Ethyl 2-cyanoacrylate Der Stoff ist kein PBT- / vPvB PBT-Beurteilung wird nicht
angewendet

12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

Endokrin disruptive Eigenschaften Der Stoff/dieses Gemisch enthélt keine Bestandteile, die gemall REACH Artikel 57(f) oder
der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr
endokrinschédliche Eigenschaften aufweisen.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

IABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Abfall aus Rickstanden/nicht Gemaf den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemaf den Umweltvorschriften
verwendeten Produkten entsorgen.
Kontaminierte Verpackung Geleerte Behalter nicht wiederverwenden.

IABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

IATA
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemaie Nicht reguliert

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften Keine

IMDG

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert

14.2 Ordnungsgemaie Nicht reguliert

UN-Versandbezeichnung

14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert
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14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften Keine

14.7 Massengutbeférderung auf  Es liegen keine Informationen vor
dem Seeweg gemaR
IMO-Instrumenten

RID
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert
14.2 Ordnungsgemale Nicht reguliert

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften Keine

ADR

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer Nicht reguliert

14.2 OrdnungsgemélRe Nicht reguliert

UN-Versandbezeichnung
14.3 Transportgefahrenklassen Nicht reguliert

14.4 Verpackungsgruppe Nicht reguliert

14.5 Umweltgefahren Nicht zutreffend

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Sondervorschriften Keine

IABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Chemische Bezeichnung Franzésische RG-Nummer
Ethyl 2-cyanoacrylate - 7085-85-0 RG 66
Wassergefahrdungsklasse nicht wassergefahrdend (nwg)

(WGK)

Europdaische Union
Richtlinie 98/24/EG fir den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Geféahrdung durch chemische
Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschrankungen:

Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang
XIV) Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, die einer Beschrankung unterliegen (Verordnung (EG)( Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang
XVII

Chemische Bezeichnung Beschrankungen unterliegender Stoff [ Stoff, welcher der Zulassungspflicht
gemal REACH Anhang XVII gemal REACH, Anhang XIV, unterliegt]
Ethyl 2-cyanoacrylate - 7085-85-0 Use restricted. See item 75. -

Persistente organische Schadstoffe
Nicht zutreffend

Verordnung zu ozonabbauenden Stoffen (EG) Nr. 1005/2009
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Nicht zutreffend

Internationale
Bestandsverzeichnisse

TSCA Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
DSL/NDSL Lieferanten fir Compliance-Status des Bestands kontaktieren
EINECS/ELINCS Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
ENCS Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
IECSC Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
KECL Lieferanten fir Compliance-Status des Bestands kontaktieren
PICCS Lieferanten fir Compliance-Status des Bestands kontaktieren
AlIC Lieferanten fir Compliance-Status des Bestands kontaktieren
NZloC Lieferanten fur Compliance-Status des Bestands kontaktieren
Legende:

TSCA - US-amerikanisches Gefahrstoff-Uberwachungsgesetz Abschnitt 8(b) Bestandsverzeichnis

DSL/NDSL - Kanadische Entsprechung der européischen Altstoffliste/Kanadische Liste mit Stoffen, die nur im Ausland auf dem
Markt sind

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Chemical Substances (Europaisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe )/European List of Notified Chemical Substances (Européische Liste der angemeldeten
chemischen Stoffe )

ENCS - japanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Japan Existing and New Chemical Substances)

IECSC - chinesisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (China Inventory of Existing Chemical Substances)

KECL - koreanisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (Korean Existing and Evaluated Chemical Substances)

PICCS - philippinisches Verzeichnis bestehender Chemikalien und chemischer Substanzen (Philippines Inventory of Chemicals
and Chemical Substances)

AlIC - Australisches Inventar der Industriechemikalien

NZIoC - neuseeléndisches Verzeichnis bestehender Chemikalien (New Zealand Inventory of Chemicals)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbericht Es liegen keine Informationen vor

IABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Schliissel oder Legende fir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

Wortlaut der H-Satze, auf die in Abschnitt 3 Bezug genommen wird
H315 - Verursacht Hautreizungen

H319 - Verursacht schwere Augenreizung

H335 - Kann die Atemwege reizen

Legende
SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff fur die Genehmigung:

Legende Section 8: Exposure controls/personal protection

TWA TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) STEL STEL (Short Term Exposure Limit, Wert fiir
Kurzzeitexposition)

Grenzwert Maximaler Grenzwert * Hautbestimmung

+ Sensibilisatoren

Einstufungsverfahren
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |Verwendete Methode
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IAkute orale Toxizitat Berechnungsverfahren
IAkute dermale Toxizitat Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitét - Gas Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - dampfe Berechnungsverfahren
IAkute inhalative Toxizitat - Staub/Nebel Berechnungsverfahren
IAtz-/Reizwirkung auf die Haut Berechnungsverfahren
Schwere Augenschadigung/Augenreizung Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Atemwege Berechnungsverfahren
Sensibilisierung der Haut Berechnungsverfahren
Mutagenitét Berechnungsverfahren
Karzinogenitat Berechnungsverfahren
Reproduktionstoxizitét Berechnungsverfahren
STOT - einmaliger Exposition Berechnungsverfahren
STOT - wiederholter Exposition Berechnungsverfahren
IAkute aquatische Toxizitat Berechnungsverfahren
Chronische aquatische Toxizitat Berechnungsverfahren
IAspirationsgefahr Berechnungsverfahren
Ozon Berechnungsverfahren

MaRgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten

Agentur flr Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)

U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehérde) ChemView-Datenbank

Européische Behorde fir Lebensmittelsicherheit (EFSA)

Ausschuss fur Risikobewertung der Européischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_RAC)

Européische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Umweltschutzbehérde)

Richtwerte flir akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehérde,

Bundesgesetz fiir Inzektizide, Fungizide und Rodentizide)

U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehérde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen

Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)

Datenbank mit geféhrlichen Stoffen

Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)
Nationales Institut fir Technologie und Evaluation (NITE)

Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)

Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)

PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)

Nationales Toxikologie-Programm (NTP)

Neuseelands Datenbank fur Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Verdffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)

Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung,
OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,
OECD) Screening Information Data Set (Programm z Erstellung von Datenséatzen zu Chemikalien, SIDS)

Weltgesundheitsorganisation

Uberarbeitet am 25-10-2023

Sicherheitsdatenblatt gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Haftungssauschluss

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Ver6ffentlichung nach
unserem bestem Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung fur eine sichere Handhabung,
Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschuttetem bestimmt und gelten nicht
als Garantie und Qualitatsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene
Material und kénnen bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Ablaufen fur ein solches Material keine
Gultigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

Ende des Sicherheitsdatenblatts
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