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Conector macho recto de 1 
fila, 36 vías RS Pro 

Código RS: 251-8632             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Corriente nominal 
de 4A 

 

• Se puede ajustar 
para Get su longitud 
deseada 

 

• contactos 
cuadrados de 0,635 
mm para conexiones 
universales 
generales 

 

• Los conectores 
macho de montaje 
en PCB son 
excelentes para el 
desarrollo de 
prototipos y 
soluciones 
permanentes 

 

• faster y efficient de 
conectar las placas 
y los cables 

CARACTERÍSTICA
S 
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Nuestra propia gama RS Pro de conectores macho de montaje en PCB son conectores 
descubiertos con contactos cuadrados de 0,635 mm. Disponen de un paso de 2,54 mm y están 
fabricados de PBT reforzado con fibra de vidrio negro UL94V-0. Los contactos están chapados con 
estaño puro y brillante. Nuestros conectores macho de montaje en PCB RS Pro son una 
terminación de soldadura de orificio pasante para un uso fácil y permanente. 

¿necesita tamaños diferentes? 

Tamaño 1: 251-8301 , 251-8373 3,0 mm x 4,6 mm  
Tamaño 2: 251-8317 , 251-8389 4,3 mm x 2,7 mm  
Tamaño 3: 251-8339 , 251-8395 5,7 mm x 7,6 mm  
Tamaño 4: 251-8345 , 251-8402 5,7 mm x 12,7 mm  
Tamaño 5: 251-8632 , 251-8648 7,0 mm x 3,0 mm  
Tamaño 6: 251-8351 , 251-8418 12,7 mm x 3,1 mm  
Tamaño 7: 251-8367 , 251-8424 14,7 mm x 2,9 mm 

  
 

 

 

 

Número de contactos 36 

Número de filas 1 

Orientación del cuerpo Recta 

Cerrado/descubierto Descubierto 

Método de terminación Soldadura 

Material de contacto Latón 

Chapado de los contactos Estaño 

Material de moldeado PBT 

Inflamabilidad UL94V-0 

Color  Negro 

 

 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518301/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518373/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518317/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518389/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518339/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518395/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518345/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518402/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518632/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518648/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518351/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518418/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518367/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/2518424/
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Corriente nominal 4.0A 

 

 

 

Tipo de montaje Montaje en orificio pasante 

Paso 2.54mm 

diámetro del pasador 0.635mm 

  

   

 

Temperaturas de funcionamiento -55 0 C a 125 0 C 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones UL, RoHS 

 

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Especificaciones eléctricas 
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