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hoja de datos del producto
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Disefio/montaje

LOGO! DM8 230R MOD. AMPLIACION,
AL/E/S: 230V/230V/RELE, 2 MOD,
4 ED/ 4 SD PARA LOGO! 8

Montaje

sobre perfil normalizado de 35 mm, 2 médulos de ancho

Tensién de alimentacién

115v DC Si
230V DC Si
Rango admisible, limite inferior (DC) 100 V
Rango admisible, limite superior (DC) 253V
115V AC Si
230 VAC Si

Frecuencia de red

Rango admisible de frecuencia, limite superior

63 Hz

Entradas digitales
N° de entradas digitales

Tensién de entrada

Tipo de tensién de entrada

AC/DC

para sefial "0"

<40V AC;<30VDC

para sefial "1"

Intensidad de entrada

>79VAC,>79VDC

para sefial "0", max. (intensidad de reposo admisible) 0,06 mA
6ED1055-1FB00-0BA2 subject to modifications
Page 1/3 12.09.2014 © Copyright Siemens AG 2014



para sefial "1", tip. 0,37 mA

Retardo de entrada (a tensién nominal de entrada)

para entradas estandar

en transicion "0" a"1", max. 40 ms

en transicion "1" a 0", max. 75 ms

Salidas digitales

Nidmero de salidas 4 ; Relé
Proteccidn contra cortocircuito No
Ataque de una entrada digital Si

Poder de corte de las salidas

Carga tipo lampara, max. 1000 W ; 500 W con 115 V AC

para sefial "1" valor nominal 5A

para aumentar la potencia No

Intensidad de salida

Conexioén en paralelo de 2 salidas

Frecuencia de conmutacién

Con carga resistiva, max. 2 Hz
con carga inductiva, max. 0,5 Hz
mecéanico, max. 10 Hz

Salidas de relé

Poder de corte de los contactos

con carga inductiva, max. 3A

Con carga resistiva, max. 5A
CEM

Emision de radiointerferencias segun EN 55 011

=

Emision de perturbaciones radioeléctricas segtn EN 55 S
011 (clase B)

Grado de proteccion y clase de proteccion

1P20 Si

Normas, homologaciones, certificados

Homologacién CSA Si
Homologacién UL Si
Homologacién FM Si
desarrollado conforme a IEC 61131 Si
segun VDE 0631 Si

Homologaciones navales

Homologaciones navales Si

Condiciones ambientales
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Temperatura de empleo

min. 0°C

max. 55°C

Dimensiones

Ancho 35,5 mm
Alto 90 mm
Profundidad 58 mm
Ultima actualizacién 08-sep-2014
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