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DEUTSCH 

  
 

 

Datenblatt 

Best.-Nr. 123-2239 

IPT 1800 

ERDUNGS-/PSC-MESSGERÄT 
 
 

 

MERKMALE 
 Großes, benutzerdefinierbares Display mit hohem Kontrast. 
 Automatische Abschaltung bei Überhitzung des Prüfwiderstands. 
 Spannungsanzeige. 

 Messung von niedrigem Erdungswiderstand mit 0,01 Ω Auflösung. 

 Hoher Erdungswiderstandsbereich ermöglicht die Messung von Erdungsspitzen. 
 Mikroprozessorgesteuert. 
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TECHNISCHE DATEN 
 

Erdungswiderstandsbereich 20/200/2000 Ω 

Erdungswiderstandsgenauigkeit ±(2 % + 2 Stellen) 

Niedrigste Auflösung 0,01 Ω 

Spannungsanzeige ±2 % + 3 Stellen 

AC-Prüfstrom 25 A Nennstrom bei 20-Ω-Bereich 

AC-Prüfdauer 20 ms (2 AC-Halbzyklen) 

PSC-Bereich 200 A/2000 A/20 kA 

Betriebsspannung 230 V±10 %, 50 Hz 

Absicherung HRC-Keramiksicherung 

Abmessungen 180 x 130 x 70 mm 

Gewicht ca. 800 g 

Anzeige 3-1/2-stellige Flüssigkristallanzeige mit einem maximalen 
Messwert von 1999. 

Bereichsüberschreitungsanzeige Auf der LCD-Anzeige wird "OL" angezeigt 

Betriebstemperatur und 

Luftfeuchtigkeit 

 
0 bis 40 °C (32 bis 104 °F), unter 80 % RL 

Lagertemperatur -5 bis 60 °C (23 bis 140 °F) 

Übertemperatur " " auf dem Display 

 
Zubehör 

Messleitung mit IEC-Steckverbinder (AC-Kabel), externe 
Erdungssonde, 

Schulterriemen, Bedienungsanleitung. 
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