[ prevost

PPS1 TE - Té égal aluminium pour tubes

Pour tube @ ext. (mm) Technologie Pression d'utilisation
25 PPS Grip Concept 0 a 16 bar

Vide Température Matiere
-0.98 bar (98% vide) -20°C a +80°C Tube et raccords aluminium

Point fort Conforme aux normes
Systéme évolutif DESP REACH

Description

PPS1 TE16
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PPS1 TE20
PPS1 TE25
PPS1 TE32
PPS1 TE40
PPS1 TES0
PPS1 TEG3
PPS1 TES8O

PPS1 TE100

Dimensions
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