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Interruptor de láminas 
cilíndrico RS Pro 200V, NA 

500mA 

Código RS 361-4933              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 

• Interruptor de 
láminas e imán 
instalados  
 

• El imán de 
interruptor de 
proximidad 
cilíndrico adecuado 
361-7011 se puede 
adquirir por 
separado 
 

• Completamente 
roscado  
 

• Posición de 
contacto 
normalmente abierta  
Longitud del cable: 
280mm  
 

• Tensión de 
conmutación: 200V 
ac/dc (máx.) 
 

• Corriente de 
conmutación: 0,5 a 
(máx.) 
 

• Distancia de 
conmutación 10mm 
mín. 
 

• Cable - 2 x redondo 
0,14 mm² PVC 
cubierto gris y. 

CARACTERÍSTICA
S 
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad 
comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.  

 

 

 

El interruptor de láminas cilíndrico RS Pro tiene una corriente nominal de 0,5 A y una tensión 
nominal de 200 V y mide 28 x 11 mm. Este interruptor completamente roscado se utiliza en 
detección de posición y límite, actuadores lineales, seguridad de puertas y ventanas. Imán 
adecuado ( 361-7011 ) se pueden adquirir por separado. 

 

 

 

Cambiar forma Cilíndrico 

Configuración de estado normal No 

Configuración de polos y vías Monopolar de una vía 

Tipo de salida Abierto/cerrado 

Posición de contacto No 

Material   Latón (caja), PVC (cable) 

Aplicaciones               
Detección de posición, actuadores lineales, 
conmutación de seguridad, dispositivos/protecciones 
de seguridad 

    

 

 

Distancia de conmutación 10mm mín  

Tipo terminal Roscado     

Cable 
2 redondos de 0,14 mm², PVC cubierto, gris y aislados 
Marrón / Blanco 

 

 

 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/3617011/
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Datos de contacto  Condiciones a 20 °C. mín. Típ. máx. 

Corriente máxima    0,5 A 

Tensión ac máxima ac   200V 

Tensión dc máxima dc   200V 

Resistencia de contacto    200mOhm 

 

 

 

Dimensiones 28mm x 11mm  

Longitud 28mm 

Profundidad 11mm 

Anchura 11mm 

Longitud del cable  280mm 

Longitud total  28mm 

 

 

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

-20°C   

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

85°C    

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones RoHS 

       

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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