Batterie al piombo R

CARATTERISTICHE
Batteria al piombo RS PRO

Basse emissioni di 12V’ 24Ah

gas 99% piu
ricombinazione

Eccellente recupero
da scarica completa

A prova di perdite -
batterie a tenuta

L'alloggiamento in
resina ABS é
conforme allo
standard UL94-HB

|PRO 537-5501 [12V24AH/20HR]

Maintenance-free Sealed Lead-acid Battery
CHARGE |—
1 5 L.E LT

Trasporto su strada
in conformita a
UN2800 (batterie,
umidi, a tenuta)

Trasporto in
aeromobili conforme
alla
regolamentazione
speciale "A67"
"IATA" e "ICAQ".
(Batterie, umidi, a
tenuta)

| prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono
componenti di qualita professionale in tutte le categorie di prodotti.
La nostra gamma di prodotti & stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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Batterie al piombo

DESCRIZIONE del prodotto

Le batterie al piombo RS PRO sono adatte per 'uso in diversi settori come pure per impieghi
generali. Le batterie al piombo RS PRO sono adatte per applicazioni di standby e carico
flottante. Queste batterie sono batterie ricaricabili a lunga durata.

Specifiche generali

Technologia
Progettato per applicazioni cicliche
Classificazione Eurobat

Materiale del contenitore

Applicazione

Specifiche elettriche

AGM
No
Da 3 a 5 anni

(UL94-HB) conforme

Applicazioni di carico di emergenza e costante
(flottante).

Capacita

Tensione nominale

Tipo di terminal

Celle per unita

Tensione per unita

max.) Corrente di scarica

max.) Limite corrente di carica
Tensione di carica galleggiante
Resistenza interna
Equalizzazione e ciclo di servizio

Autoscarica

24Ah

12V

T12

6V

12V

60A (5 sec)

7.2A

Da 13,5V CC a 13,8V CC/mediaunitaa25°C
14mOhm

Da 14,4V CC a 15,0 V CC/media unitaa 25°C
Le batterie possono essere conservate per piu di 6

mesi a 25°C. Rapporto di autoscarica inferiore al 3% al
mese a 25°C. Caricare le batterie prima dell'uso.
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Batterie al piombo RO

Specifiche meccaniche

Dimensioni 125mm x 75mm x 125mm
Altezza 166mm

Lunghezza 175mm

Larghezza 125mm

Peso 7.2kg

Specifiche dell'ambiente operativo

Carica: Da 0°C a 40°C.

Temperatura d'esercizio: - Scarica: Da -15°C a 50°C.
Conservazione : da -15°C a 40°C.

Gamma di temperatura di esercizio o o

nominale 25°C £3°C

Omologazioni

Conformita/certificazioni UL94-HB
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Batterie al piombo ‘E]

Constant Current Discharge Chl.r:au_ Amps

FViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1k zh 3h 4h Sh Eh Bh 10h 20h
1.85Vicell| 457 | 351 | 281 | 251 194 | 1432 | 1207 | 714 | 558 | 454 | a70 | 321 | 258 | 216 | 118
1.80Vicell| 61.3 | 448 | 351 | 287 | 228 | 167 | 1352 | 779 | 601 | 485 | 397 | 345 | 275 | 223 | 1.20
1.75Vicell| 692 | 493 | 384 | 320 | 238 | 173 | 1414 | 808 | 612 | 496 | 408 | 354 | 280 [ 229 | 1.21
1.70vicell| 762 | 537 | #1.0 | 336 | 248 | 180 | 1459 | 828 | 620 | 509 | 418 | 361 | 284 | 234 | 123
1.65Vicell| 840 | 580 | 438 | 357 | 281 184 | 1493 | 840 | 656 | 526 | 430 | 360 | 288 | 239 | 125
1.60Vicell| 926 | 629 | 466 | 380 | 276 | 192 | 1507 | 876 | 676 | 543 | 444 | 377 | 291 | 241 | 128

Constant Power Discharge Ghams_ Watts

FViTime | Smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min 1h 2h ih 4h Sh i &h 10h 20h
1.85Vicell| 83.6 54.8 543 47.4 37.0 215 233 13.8 10.9 8.88 7.26 6.32 512 428 235
1.80W/cell| 111.0 B8 647 552 43.0 s 259 15.0 116 943 7.76 6.75 5.41 4.41 237
1.75Vieell| 1225 | B85 69.8 588 443 26 270 15.5 118 8.60 7.83 681 5.40 4 52 238
1.70Wieell| 131.1 B4.3 T34 61.3 450 s 278 158 121 8.84 g12 T.04 5.56 4.61 244
1.65Vicell| 142.5 | 100.8 | 77.5 64.7 48.0 4.4 282 16.0 12.6 10.1 832 T.18 5.64 4.70 247
1.60Vicell| 1536 | 107.0 | 81.5 68.1 50.3 35.6 283 16.6 12.9 10.4 8.56 T.31 5.68 4.74 248
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Batterie al piombo

Dimensions

Unit: mm Dimension: 166(L)> 175(W) X 125(H) =X 125(TH)
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A Mo supplementary charge required

[Carry out supplementary charge before use if 100% capacity |s required.)

Supplemantary charge required before use.Optional charging way as below:

B 1.Charged for above 3 days at limbed current 8. 25CA and constant volatge 2 25Vicell.
2.Charged for above 20hours at [imted current 0L25CA and constant volatge 2.45Vicoll.
3.Charged for 8- 10hours at limbed current 0.05CA .

e Awvoid this storage perlod unless regular Top charge.
Supplementary charge may often fail to recover the full capacity

Discharge Characteristics

Temperature:25°C(T7F)
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Discharge Time

Battery Type 20C | -10c | ot 5C

10T 20C 25T 30°C 40T 45T

AGM

0
Battery EV&12V | 46% 66% 76% 83%

90% 98% 100% 103% 107% 109%

RS Components — Acquista questo prodotto da https://uk.rs-

Y L

Pagina 5di 66



Batterie al piombo 'R

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge

Voltage Viesll 1.80% 1.75V 160V
Discharge . - _ ~
Current {A) (A) =02C | 0.2C< (A) <1.0C | (A) =1.0C

Charge the batteries atleast once every six months,
if they are stored at 25°C.

Charging Method:

Constant Voltage| -0.2Cx2h+2.4~2 45V/Cellx24h Max. Current 0.3CA
Constant Current| 0.1C until the veltage reaching 14 .4V then 0.1Cx4h
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