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导热膏、 3.4w/m·k 
RS 号： 909-2092            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 低热阻 

 

• 自然粘合 

 

• 长期可靠性 

 

• 良好的导热性 

 

• 增强的性能 

 

• 可采用 stenciled 、分

配、屏幕打印和手动

应用 

 

• 涂抹后、化合物变干 

 

特点 
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RS Pro 材料特别适用于热管理应用。此系列提供片、电阻器垫和可涂覆膏中的相变接口材料。 
相变材料的工作原理是、它们随着热源和散热器之间温度的变化而改变状态。 
 
 
90 9-2033. - 16 x 16.5 毫米  
909-2042. - 14.3 x 21 毫米  
909-2045. -27 x 28 毫米  
909-2049 - 49 x 21 毫米  
909-2051 -65 x 47.5 毫米  
909-2055 -98 x 47.5 毫米  
909-2064 -90 x 72.5 毫米  
909-2061. -128 x 72.5 毫米  
909-2070 -2.5w/m·k 、 150 x 150 mm 、 0.06 mm  
909-2073 -2.5w/m·k 、 150 x 150 mm 、 0.13 mm  
909-2077 -2.5w/m·k 、 150 x 150 mm 、 0.2 mm  
909-2086 -2.5w/m·k 、 150 x 150 mm 、 0.25 mm  
909-2089 -15mm/m 4W·k 、 150 x 150 mm 、 0.06 mm 、自黏式  
909-2083. - 4W 12mm/m·k 、 150 x 150 mm 、 0.12 mm 、自黏式 
 
 
 

 

 

 

颜色 灰色 
应用 显示屏和照明保护、消费和工业电子、汽车电子 

  

 

特定电阻 

导热性 3.4W/m·K 
 

 

 

粘度（帕• s ） 60000 

比重 1.7g/cm3 
  

商品描述属性 1 

机械规格 

一般规格 

电气规格 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092033/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092042/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092045/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092049/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092051/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092055/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092064/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092061/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092070/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092073/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092077/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092086/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092089/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9092083/
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最高工作温度 +125°C 

最低工作温度 -30°C 

工作温度范围： -30°c 至 +125°c 
 

 

 

合规性 / 认证 （ ec ）第 1907/2006 （ reach ）号及其修订条例

（ eu ） 2015/830                
     

 

   
 

认证 

操作环境规格 
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