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RS Stock No. 547-7304
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Hexagonal crimping

SONDE PT100 A CABLE AVEC EMBOUT

GAMME DE TEMPERATURE :
. -50°C / +200°C

UTILISATION :

. Universelle

POINT FORT :

. Souple

CARACTERISTIQUES :
. Sonde PT100Q Classe A - Montage 1x3Fils
. Embout INOX 316L
. Cable 3conducteurs, isolation Silicone/Silicone
. Simple sertissage annulaire

DIMENSIONS:
. Longueur de I'embout = 60mm
. Diamétre de I'embout = 3mm
. Longueur totalité {Embout+Cable} = 2500mm

DONNEES METROLOGIQUES:

. Conforme a la norme IEC 751
. Tolérance généralesPT100 classe A:+0.15 + 0.002.[t°c]

CERTIFICATIONS:
. 1GD
. 12 lICT6 Ga
. Ex ia IlIC T70°C Da IP65
. Tamb: -50°C<Ta<+60°C

Autre Dimensions :

Gamme de -50°C / +200°C -50°C / +250°C | 0°C / +400°C
Temperature
Longueur
Diametre 2m 2,5m 3m 2m 3m
457-3710{3Fils}
3mm - - ) )
370-6571{4Fils}
457-3631{2Fils} | 547-7304 | 547-7758
6mm 373-0372{3Fils} 547-7556 - 457-3647
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